ALUSTAR
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Das Original.

Mit ultraschall-

verschweissten
{ Libellen und

spiegelfreier

Ablesung!

Keine
uDoppeI“'
Blase mehr!
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694 EM

auch als Magnetvariante lieferbar (innenliegend)
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ALUSTAR
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auch bei Umschlagmessung!

e Umschlagmessung maglich (0,75 mm/m).
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Das neue Power-Profil

¢ Runde Horizontal-Libelle mit Lupeneffekt.
¢ Kantenlose Horizontal-Libelle schafft verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase,

e Langlebig durch starke Wandung und stoBdampfende Gummiendkappen.
¢ Lebenslange hohe Messgenauigkeit (0,5 mm/m) durch ultraschallverschweiBte Libellen.
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Lingeinom 20 |30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 00 | 120 | 150 | 180 | 200 ]

Artikel-Nr. 694 020 E | 694 030 E | 694 040 E | 694 050 E | 694 060 E | 694 080 E
Preis in Euro
Artikel-Nr. 694 030 EM|694 040 EM|694 050 EM| 694 060 EM|694 080 EM
Preis in Euro
Artikel-Nr. 694 040 ES| 694 050 ES|694 060 ES| 694 080 ES
Preis in Euro

694 100E [ 694120E | 694150 E | 694 180 E | 694 200 E

694100 EM | 694 120 EM |694 150 EMS| 694 180EMS| 694 200EMS

694 100 ES|694 120 ES|694 150 ES| 694 180 ES| 694 200 ES

Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen



