tesa® Professional 4440 tesaz
Prazisionkrepp AufRen UV PLUS

produkt information

Premium Prazisionskrepp-Qualitat fur flache und randscharfe Farb-u. Lackkanten mit UV
Schutz.

tesa Prazisionskrepp® 4440 Aufen UV PLUS besteht aus einem besonders reikfesten, flachen Washi Spezialtrédger und ist
ausgerustet mit einer UV stabilen Klebmasse. Dank der hervorragenden Kombination eines impragnierten, hochwertigen
Tragermaterials mit einer UV stabilen Klebmasse lasst sich das Produkt bis zu 26 Wochen im Aulkenbereich einsetzen.
Dies ermoglicht eine leichte Wiederaufnahme ohne Rlckstande oder Beschadigung de Untergrundes. Das Produkt Iasst
sich leicht und effizient verarbeiten und ermdglicht besonders prazise, randscharfe und saubere Farb- und Lackkanten.

Hauptanwendungen

tesa Prazisionskrepp® 4440 Auken UV Plus eignet sich hervorragend fiir nahezu alle Male- Lackierarbeiten speziell

im Auken aber auch Innenbereich. Das Produkt ist mit allen marktlblichen Farben, Lacken und Lasuren vertraglich

und auch fir leichte Putzarbeiten einzusetzen. tesa Prazisionskrepp® 4440 AuRken UV Plus lasst sich leicht und ohne
Reilker verarbeiten. Auch nach Wochen leicht zu entfernen. Es bietet eine sehr hohe Sicherheit vor Riickstanden und
Beschadigungen des Untergrunds. Dank extrem randscharfer, praziser Lack- und Farbkanten ist das Produkt ideal auch
bei besonders anspruchsvollen Malerarbeiten einzusetzen Die lange UV-und Witterungsstabilitdt ermoglicht mehrfache
Anstrichvorgange in nur einem Abdeck- und Abklebe Vorgang durchzufiihren.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sollten nur als Durchschnittswerte oder typische Werte betrachtet werden und nicht zur
Spezifikation verwendet werden.

Technische Daten

- Tragermaterial glatter Papiertrager - Reikdehnung 5%

- Dicke 10 pm - Reilkraft 35 N/cm

« Klebmasse Acrylat « UV-Bestandigkeit 26 Wochen
Klebkraft auf

- Stahl 1,8 N/cm

Eigenschaften

« Handeinreikbarkeit (XX X « Scharfe Farbkanten (XX X
« Fur empfdl. Oberflachen geeignet [ X ) «  Weiche Farbkanten (XX X
« geeignet flr raue Oberflachen (X X « Anschmiegsamkeit (XX X
« Farbhaftung (X X X

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ®®®® sehrgut ®@®® gut ®® mittel @ niedrig

Weitere Informationen

Da es allgemein bei der Anwendung von Abklebebdndern auf verwitterten Untergriinden zu Riickstanden beim
Demaskieren kommen kann, empfehlen wir eine Probeverklebung (mindestens 24h) auf der entsprechenden
Oberflache auszufiihren.

Fiir aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
http://l.tesa.com/?ip=04440
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Disclaimer

Die Qualitat der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf héchstem Niveau geprift und ist deshalb strengen Kontrollen
unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer
Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht fiir eine Spezifikation geeignet.
Daher kann die tesa SE weder ausdriicklich noch konkludent eine Gewahrleistung geben, dies gilt insbesondere auch fir die
Marktgangigkeit und die Eignung fir einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist fur die Entscheidung verantwortlich,
ob ein tesa® Produkt fiir einen bestimmten Zweck und fir die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei
Hilfe brauchen sollten, steht Innen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfligung.

E:E

Fiir aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
http://l.tesa.com/?ip=04440
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