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ReachRoHSEca
CPR

FERNMELDE- UND BRANDMELDEKABEL • FERNMELDEINSTALLATIONSKABEL

J-Y(St)Y Lg Eca
nach DIN VDE 0815

ANWENDUNG
Für die Nachrichtenübertragung in trockenen und

feuchten Betriebsstätten, in und unter Putz, im Freien 

bei fester Verlegung. Für Starkstrominstallation und 

Erdverlegung nicht zugelassen.

NORMEN
DIN VDE 0815 ; Richtline 2014/35/EU

AUFBAU
Leiter: Kupfer, massiv, blank, 0.6/0.8 mm

Aderisolation: PVC Mischung

Aderkennzeichn.: nach DIN VDE 0815

Verseilung: Adern zum Paar, Paare in Lagen

Bewicklung: Kunststofffolie

Schirmung: kunststoffkaschierte Alu-Verbundfolie,

Beidraht Kupfer, massiv

Mantelmaterial: PVC Mischung

Mantelfarbe: Grau, RAL 7032

Kennfaden: VDE

VERHALTEN IM BRANDFALL
EN 60332-1-2 ; EN 50399 ; EN 50575

EN 13501-6 Klasse Eca

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
RoHS 2011/65/EU

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Schleifenwiderstand max. 0.6 - 130 Ω / km

0.8 - 73.2 Ω / km

Isolationswiderstand min. min. 100 MΩ x km

bei +20°C

Betriebskapazität max. 100 nF/km 

bei 800 Hz

Kapazitive Kopplung K1 max. 300 pF/100 m

bei 800 Hz

Prüfspannung Ader-Ader 800 V/AC

Ader-Schirm 800 V/AC

bei 50 Hz - 1 min

Betriebsspitzenspannung 300 V/AC

THERMISCHE & MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Temperaturbereich fest verlegt -30 °C bis +70 °C

Temperaturbereich bewegt -5 °C bis +50 °C

max. Biegeradius fest verlegt 8 x Außen-Ø

max. Biegeradius bewegt 8 x Außen-Ø
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1 x 2 x 0,6 4,5 26 7 10341150

2 x 2 x 0,6 4,9 35 13 10080050

3 x 2 x 0,6 6,2 49 18 10081650

4 x 2 x 0,6 6,6 58 24 10081750

5 x 2 x 0,6 7,1 59 30 10081850

6 x 2 x 0,6 7,6 61 35 10081950

8 x 2 x 0,6 8,1 93 46 10084050

10 x 2 x 0,6 8,6 113 58 10084150

12 x 2 x 0,6 9,5 129 71 10084250

16 x 2 x 0,6 10,4 163 93 10084450

20 x 2 x 0,6 10,9 191 116 10086950

24 x 2 x 0,6 13 239 139 10557250

30 x 2 x 0,6 13,7 284 172 10557350

40 x 2 x 0,6 14,5 358 229 10557450

50 x 2 x 0,6 16,5 438 286 10557550

60 x 2 x 0,6 17,5 512 342 10557650

80 x 2 x 0,6 19,6 676 455 10557950

100 x 2 x 0,6 22,1 829 568 10557750

     

1 x 2 x 0,8 5,5 38 11 10330950

2 x 2 x 0,8 6,1 54 21 10080250

3 x 2 x 0,8 8 77 31 10081050

4 x 2 x 0,8 8,7 94 41 10082050

5 x 2 x 0,8 9,4 114 52 10558050

6 x 2 x 0,8 10,1 135 62 10082250

8 x 2 x 0,8 10,2 154 82 10084550

10 x 2 x 0,8 13,1 205 102 10084650

12 x 2 x 0,8 13,5 235 123 10558150

16 x 2 x 0,8 14,8 299 164 10556450

20 x 2 x 0,8 15,6 352 204 10087750

24 x 2 x 0,8 18,4 437 244 10556550

30 x 2 x 0,8 19,4 522 304 10556650

40 x 2 x 0,8 20,9 663 405 10556750

50 x 2 x 0,8 23,7 832 506 10556850

60 x 2 x 0,8 25,8 978 606 10556950

80 x 2 x 0,8 28,8 1288 807 10558250

100 x 2 x 0,8 32,5 1900 1008 10557150
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