Akku-Motorsense

SKU 271102104/A21

Leistungsquelle

Litium-lonen-Batterie

Batteriekapazitat 2 Ah

Leistung 0.15 kW
Motortyp Mit Biirsten
Spannung 20V
Arbeitszeit (+/- 20 %) 20 min
Fadendurchmesser (mm) 1,6
Schnittbreite 25cm
Schnittwinkel Einstellbar
Nylonfadenkopf :;t:e'rfzt(;:her
Griff Typ [handle_type_loop_adjustable]
Schafttyp Teleskopisch
Schaftdurchmesser 26 mm
Tragegurt Nein

Batterieladegerat

Single standard

Vibrationsniveau hinterer

Girff (m/s2) 4.98
Vibrationsniveau vorderer

Girff (m/s2) =
Gewicht 2.56 kg

Picture shown
is for illustration
purposes only

Auf diese praktische und bequeme Art
und Weise kannst du deinen Garten in
einem einwandfreien Zustand halten.
Griff und Teleskopschaft sind je nach
KorpergroBRe anpassbhar
Pflanzenfiihrung fiir prazises Schneiden
Anpassbarer Einzelfaden-Trimmerkopf
mit praktischem automatischem
Fadenvorschub

Akku und Ladegerat sind inklusive und
mit allen Maschinen der Baureihe Alpina
20V kompatibel



