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Abbildungen

Maßzeichnung

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

• Sehr kompakter Spleißverteiler für Tragschiene TH35 für bis zu 8 LWL-Steckverbindungen

• Zum Anspleißen von Installationskabeln, z.B. Universalkabel

• bestückt mit LWL-Kupplungen und Pigtails

• Kupplungstypen: SC-Duplex, ST-Duplex, LC-Quad

• verschiedene Einbauvarianten auf der Tragschiene möglich

• Spleißablage mit Crimp- oder Schrumpfspleißhalter

• Kabelzuführung von oben oder unten

• Kabeleinführung M20 mit Zugentlastung im Lieferumfang enthalten

• Gehäuse (B x H x T): 50 x 85 x 130 mm

• Varianten: bestückt mit 2 Kupplungen oder 4 Kupplungen
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Technische Daten

Allgemeine Daten
Einsatzgebiete
 Strukturierte Gebäudeverkabelung, Büro

Rechenzentrum
	Bauart Spleißverteiler 

	Montageart Tragschiene TH35 

	Übertragungstechnik LWL 

	Farbe grau 

Abmessungen
	Abmessung  (L x B x H) 145,3 mm x 139 mm x 50 mm 

	Abmessung  (L x B x H) 5,72 in. x 5,47 in. x 1,96 in. 

	Faser-Modentyp Multimode 

Anschlüsse/Schnittstellen
	Anschlusstechnik Schnittstelle 1 SC-D Kupplungen 

	Anschlusstechnik Schnittstelle 2 SC-D Kupplungen 

	Portanzahl Schnittstelle 1 4 

	Portanzahl Schnittstelle 2 4 

	Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt 4 

	Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt 4 

	Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz 4 

	Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz 4 

	Kabel-zu/abgang von oben oder unten 

Mechanische Eigenschaften
	Einbauausschnitt SC-D, LC-Q, ST-D 

	Steckverbindungsart duplex 

	Lebensdauer - Steckzyklen min. 500 

	Zugentlastung M-Verschraubung 

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften
	Werkstoff - Gehäuse Stahlblech 

	Werkstoff - Gehäuse Oberfläche pulverbeschichtet 

	Werkstoff - Führungshülse Keramik, geschlitzt 

	Werkstoff - Kupplung Gehäuse GD-Zn (Zinkdruckguss) 

RoHS konform 
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Technische Daten

Klassifikationen
ETIM 7.0 EC001130 
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