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VergréRerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

« Sehr kompakter SpleiRRverteiler fiir Tragschiene TH35 fir bis zu 8 LWL-Steckverbindungen
« Zum Ansplei3en von Installationskabeln, z.B. Universalkabel

¢ bestickt mit LWL-Kupplungen und Pigtails

¢ Kupplungstypen: SC-Duplex, ST-Duplex, LC-Quad

« verschiedene Einbauvarianten auf der Tragschiene mdglich

« SpleiRablage mit Crimp- oder SchrumpfspleiRhalter

¢ Kabelzufhrung von oben oder unten

¢ Kabeleinfihrung M20 mit Zugentlastung im Lieferumfang enthalten

¢ Gehé&use (B x Hx T): 50 x 85 x 130 mm

¢ Varianten: bestuickt mit 2 Kupplungen oder 4 Kupplungen
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Technische Daten

Allgemeine Daten
Einsatzgebiete
Strukturierte Gebaudeverkabelung, Bulro

Rechenzentrum

Bauart SpleiRverteiler
Montageart Tragschiene TH35
Ubertragungstechnik LWL
Farbe grau
Abmessungen

Abmessung (L x B x H) 145,3 mm x 139 mm x 50 mm

Abmessung (L x B x H) 5,72in. x 5,47 in. x 1,96 in.
Faser-Modentyp Multimode
Anschlusse/Schnittstellen
Anschlusstechnik Schnittstelle 1 SC-D Kupplungen
Anschlusstechnik Schnittstelle 2 SC-D Kupplungen
Portanzahl Schnittstelle 1 4
Portanzahl Schnittstelle 2 4
Portanzahl Schnittstelle 1 bestiickt 4
Portanzahl Schnittstelle 2 bestiickt 4
Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz 4
Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz 4
Kabel-zu/abgang von oben oder unten
Mechanische Eigenschaften
Einbauausschnitt SC-D, LC-Q, ST-D
Steckverbindungsart duplex
Lebensdauer - Steckzyklen min. 500
Zugentlastung M-Verschraubung
Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften
Werkstoff - Gehause Stahlblech
Werkstoff - Gehause Oberflache pulverbeschichtet
Werkstoff - Fiihrungshiilse Keramik, geschlitzt
Werkstoff - Kupplung Gehause GD-Zn (Zinkdruckguss)
RoHS konform
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Technische Daten

Klassifikationen
ETIM 7.0 EC001130

C‘ METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / Aco:wvscr RNETCOM

documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

© 2019 METZ CONNECT - Technische Anderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!



METZ

CONNECT
P | Cab“ng J We realize ideas
Datenblatt Seite 4/4
OpDAT REG K splice 4xSC-D (aqua), OM3, Art-Nr.
mit Crimpsplicehalter 15024K5BA04-E
EAN 4251394627755
25.10.2019
Abbildungen
MaRzeichnung
==
o, Cafis o'
J
¥ o §
} ® ]% % .:‘_1. =| -,
- ) [ = %
— By = °

" 138 1583 T T

128.73 [5.068] 50 [1.969]
131.5 [5.177] 52.5 [2.067]

M
@

© 2019 METZ CONNECT - Technische Anderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

C‘ METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / ACONNECT RNETCOM

documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com


http://www.tcpdf.org

