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1522NB

Artikel Nr.: 1522NB

Seitenschneider - spitzer ausgesparter Kopf fir 1500BSF
Pneumatikschneider

G'\ Dies ist die schmalste Kopfform

G'\ Die Unterseite ist ausgespart und erméglicht einen
optimalen Zugang selbst an extrem schwer

zugéanglichen Stellen
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DER PERFEKTE SCHNITT

G-\l Million Offnungs- und SchlieBzyklen

Das Magic Spring™ - Design ermglicht maximale
Standzeiten bei konstanter Federkraft.

@omforl, Sicherheit

und Griffigkeit

Ergonomisch geformte Griffe
garantieren hichsten Komfort und
ermidungsfreies Arbeiten

dank unseres Offnungsstopps.
(Maximum Opening Stop)

@ualiﬁt

Kompromisslose Schweizer Qualitat,
kraftvoll und langlebig

G-\Prazision

Erlebe prazises Schneiden
mit dem hochprazisen
Schraubsystem fiir
spielfreien, reibungslosen
Bewegungsablauf der
Werkzeugschenkel

@(raﬂvoll und

scharf

Handgefertigte
Schneidkanten fir

aberlegene Leistung
und Scharfe

EGB sicher

Hergestellt aus EGB-sicherem Material,

zur Vermeidung von Schaden an °
empfindlichen Bauteilen e er
weller-tools.com
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Technical Data

Lange mm

Kopfbreite mm 11
Kopflange mm
Gewicht in oz 1.129
Kopfbreite Inch 0.433

Kopflange Inch

Schnitt

Max. Schneidfahigkeit -
Kupferdraht mm

Gewichtin g
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