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2622NB

Artikel Nr.: 2622NB

Seitenschneider — spitzer, ausgesparter Kopf

G_\ Dies ist die schmalste Kopfform.

G'\ Die Unterseite ist ausgespart und erméglicht einen
optimalen Zugang selbst zu extrem schwer
zugénglichen Stellen.
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https://www.weller-tools.com/professional/EUR/de/2622NB
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Technical Data

Lange mm 125
Kopfbreite mm 9
Kopflange mm 16
Gewicht in oz 2.497
Kopfbreite Inch 0.354
Kopflange Inch 0.630
Schnitt Ohne Wate

Max. Schneidfahigkeit -
Kupferdraht mm
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