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Artikel Nr.: 577EW

Seitenschneider - abgeschragter Kopf

G'\ Die eine Seite des Schneiders ist abgeschragt und
ermdglicht so das Arbeiten auch an schwer
zuganglichen Stellen ohne Reduzierung der
Schneidkapazitét.

G'\ Wie 577E mit optionaler Sicherheitsvorrichtung
"Drahtfanger"
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Technical Data

Lange mm 110
Kopfbreite mm 11
Kopflange mm 16
Gewicht in oz 2.363
Kopfbreite Inch 0.433
Kopflange Inch 0.630
Schnitt Ohne Wate

Max. Schneidfahigkeit -
Kupferdraht mm

Gewichtin g
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