Zahlerverteilung

ZVi 7560

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften
Schutzart UL:

Bemessungsisolationsspannung AC:

spe|sl3erg

k.A.

400 V

ZVi 7560

Zahlerverteilung

Artikelnummer: 75915001
MafBe: 600 x 750 x 210 mm

Zahlerverteilung in Mehrfach-Kastenbauform nach
DIN EN 61439-2/-3, serienmaliig plombierbar, zur
Aufputz-Montage im ungemessenen Bereich, Gerate-
Einbauflachen nach DIN 43870-1,
Zahleranschlussleitungen 5-polig. Einsatz nach
individueller Freigabe durch den zustandigen
Netzbetreiber, mit Verschlussstopfen, mit
Isolierstopfen, mit beiliegenden Bellftungsstopfen
IP44 zur Verminderung von Kondenswasser

Oberer Anschlussraum, 150 mm, ausgeriistet mit
35 mm Normschiene zur Aufnahme der
Hauptleitungsabzweigklemme HA 25-53
(Zubehor),

Raum fiir Zusatzanwendungen, 150 mm, 12TE,
ausgeriistet mit 35 mm Normschiene zur
Aufnahme von zusatzlichen Betriebsmitteln des
Netzbetreibers, Messstellenbetreibers oder
Messdienstleisters, mit plombierbarer
Beriihrungsschutzabdeckung und transparentem
Deckel,

Zahlerfeld, 450 mm, mit transparentem Deckel,
fur 1 Zahler mit Drei-Punkt-Befestigung, mit
montiertem Zahlerkreuz fir Drehstromzahler
und Zahlerbefestigungsschrauben,
BefestigungsmaBe nach DIN 43870-2,

Unterer Anschlussraum, 300 mm, serienmaRBig
plombierbar, mit 35 mm Normschiene fur
Hauptsicherungsautomat, mit PE/N-
Doppelklemmen, mit Klappfenster 12TE fiir
Laienbedienung der Hauptsicherungsautomaten
und zusatzlichem Raum fiir
Uberspannungsschutzgerite,
Leitungseinfiihrung durch Kabelverschraubung
(IP65, Zubehor) oder Stufennippel M40 (IP55,
beiliegend)
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elektrische Eigenschaften

Schutzart: IP54/IP65

Schutzklasse:



Abmessungen
Breite:
Lange:

Hohe:

Materialeigenschaften
fir AuBeneinsatz geeignet:
GlUhdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:
halogenfrei:

Industriequalitat:

mechanische Eigenschaften
Befestigungsart:

Schlagfestigkeit:

Umgebungsbedingungen
max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:
Umgebungstemperatur min.:
Umgebungstemperatur max.:

Umgebungstemperatur 24h:

Werkstoff
Material Unterteil:

Material Dichtung:

els spe|s|:)erg

600 mm
750 mm

210 mm

ja
750 °C
ja

ja

Aufbau

IKO8

95 %
50 %
-25°C
40 °C

35°C

Polycarbonat

Polyurethan

Material Deckelschraube: Polyamid, glasfaserverstarkt
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