
Produktinformation

92 09 02 ESD

Kunststoffpinzette ESD
DIN EN 61340 -5-1

● Extrem leicht und kontrolliert elektrisch ableitend: Diese Spezialisten
erreichen durch kohlenstoffverstärkten Vollkunststoff eine
außerordentliche Festigkeit bei maximaler Gewichtsersparnis

● Zudem zeichnen sie sich durch hohe Temperaturbeständigkeit sowie
hervorragende chemische Beständigkeit aus

● Kohlefaserverstärkter Kunststoff

Allgemein
Artikel-Nr. 92 09 02 ESD
EAN 4003773086987
Material kohlefaserverstärkter Kunststoff
Greifflächen glatte Greifflächen
Griffe Glatt
Gewicht 4,5 g
Abmessungen 115 x 11,5 x 15 mm
Norm DIN EN 61340 -5-1
Reach Nein  
RohS Nein  

Technische Attribute
Oberfläche Mattiert
Ausführung Gerade
Spitzenbreite (B) 0,3 mm
Ausführung Pinzettenspitze Nadelspitz
Korrosionsbeständig Ja  
Säurebeständigkeit Sehr gut
ESD-geprüft Ja  
VDE-geprüft Nein  
Branchen Elektronik
Magnetisch Nicht magnetisierbar (100%)
Verhalten ableitend
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Klassifikation
eCl@ss 5.1.4 21040500
ETIM 5.0 EC000182
ETIM 6.0 EC000182
proficl@ss 6.0 EAB696c019

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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