
Situo 1 A/M io II
Produktblatt

Funkhandsender in elegantem Design zur Ansteuerung von io-Antrieben und io-Empfängern, z. B. für 
Rollläden, Markisen oder Tore. Es kann ein Produkt oder eine Produktgruppe bedient werden. Die A/M 
Funktion ermöglicht es, die Ausführung von Automatikbefehlen (hauptsächlich sonnen- oder zeitabhängig) 
zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Produktvorteile

•  AUF-Taste zum Öffnen des gewählten Produktes bzw. Einschalten 
der Beleuchtung

•  „my“-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder zum 
Aufrufen der Lieblingsposition

•  AB-Taste zum Schließen gewählten Produktes bzw. Ausschalten 
der Beleuchtung

•  Select-Taste zum Aktivieren / Deaktivieren von Automatikbefeh-
len (z.B. Sonne, Zeit)

•  Drahtlos / batteriebetrieben
•  Wandhalter für flexible Montage

Kompatiblität

•  alle io-Antriebe und -Empfänger

Artikel-Nr.
Situo 1 A/M io Pure II 1 870 721
Lieferumfang: Handsender mit Wandhalter; inkl. Batterie



Produktblatt

Situo 1 A/M io II

Technische Daten

Betriebsspannung: 3 V (Batterie Typ CR2032)
Betriebstemperatur: 0 °C bis +48 °C
Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume
Schutzart: IP 30
Funkfrequenz: 868,70 - 869,20 MHz e.s.p. < 25 mW
Abmessungen Situo 1/5 io II (BxHxT): 42 x 138 x 19 mm
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Wandhalter:

15 m 

Funktionsprinzip

io-Funkantrieb1-Kanal

Situo 1 A/M io Pure II

1 Gruppe


