
Schutz, wenn Sie 
ihn brauchen.
Für Anwender, die ihre Brille über den 
Tag hinweg häufig auf- und absetzen.

3M™ Solus™ Augenschutz



Praktisch. Vielseitig. Robust.

3M™ Solus™ Augenschutz
Erhältlich in einer Vielzahl von Farben und mit 
verschiedenen Scheibentönungen und -beschichtungen. 
Optionales Zubehör wie Schaumrahmen oder 
Kopfband erlauben Ihnen, die Schutzbrille Ihren 
individuellen Bedürfnissen entsprechend anzupassen. 
Unsere Solus™ Schutzbrillen Serien bieten eine 
Komplettlösung für diejenigen, die Schutzbrillen über 
den Arbeitstag hinweg immer wieder auf- und absetzen.

3M ™ Solus™ Augenschutz



*Erfüllt mit TPE-Rahmen und Kopfband EN 166:2001 in Hinblick auf mechanischen Schutz. Die Anwender müssen vor der Nutzung beurteilen, ob der Augenschutz für den Verwendungszweck geeignet ist.

Abnehmbarer Rahmen 
(ausgewählte Modelle)

Schützt die Augen vor Schmutz und 
Splittern.*

 Winkelverstellbare Bügel 
(ausgewählte Modelle)

Die winkelverstellbaren 
Bügel erlauben es dem Träger, 
die Brille optimal an seine 
Gesichtsform anzupassen. 

Entwickelt für einen robusten und  
individuellen Schutz.
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Die Vorteile sprechen für sich.
Eine beschlagene Scheibe ist frustrierend und gefährlich 
zugleich. Die 3M™ Solus™ Schutzbrillen verfügen über eine 
langlebige 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-
Beschichtung (SGAF). So haben Anwender für eine längere 
Zeit klare Sicht.

STANDARD
PROTECTION

STANDARD
PROTECTION

Ohne Beschichtung

Mikroskopisch kleine 
Wassertröpfchen 

kondensieren auf den 
Brillenscheiben und 
beschlagen diese.

SGAF™

PROTECTION

3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung

Durch den geringeren 
Kontaktwinkel bilden 

die Wassertropfen einen 
dünnen, transparenten und 

lichtdurchlässigen Wasserfilm.

*Basierend auf von 3M durchgeführten internen Tests nach EN 168-Testverfahren im Vergleich zu herkömmlichen 
Antibeschlag-Beschichtungen. 

3M™ Scotchgard™ 
Antibeschlag-/Antikratz-
Beschichtung

 Ŕ Wirkt dem Beschlagen der Scheiben 
länger als herkömmliche Antibeschlag-
Beschichtungen entgegen – selbst nach 
25-maligem Reinigen mit Wasser.*

 Ŕ Sorgt auch in rauen Arbeitsumgebungen 
für Kratzbeständigkeit.

 Ŕ Für anspruchsvolle Tätigkeiten 
in heißen und feuchten  
Umgebungen, im Innen- 
und Außenbereich, bei 
körperlich anstrengenden 
Arbeiten sowie für 
klimatisierte Bereiche geeignet.

3M ™ Solus™ Augenschutz



3M™ Solus™
Schutzbrillenserie

Finden Sie die Serie mit den 
für Ihre Tätigkeiten passenden 
Eigenschaften.
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Eine Schutzbrillen Serie, die so vielfältig 
ist, wie Ihre Tätigkeiten.
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Die Auswahl an Scheibentönungen 
umfasst klar, gelb, grau und für I/A

Sterilisation durch Autoklavieren möglich bei S1101SGAF 
und S1201SGAF (bei Verwendung der Brillenbügel). Die 
Proben wurden bis zu 40-mal automatisch gereinigt, 
desinfiziert und durch Autoklavieren bei 121 °C sterilisiert.

Die folgenden Eigenschaften wurden getestet:
• Mechanischer Schutz (FT)
• Antibeschlag-Eigenschaften (N)
• Antikratz-Eigenschaften (K)
• Optische Leistung (Klasse 1)

Gemäß diesen internen Tests bleiben die Aussagen gültig.

Sportlich, mit schlankem Design, 
erhältlich in verschiedenen Rahmenfarben 
und Scheibentönungen. Alle Modelle 
verfügen über die 3M™ Scotchgard™ 
Antibeschlag-/Antikratz- 
Beschichtung.

Abnehmbarer Schaumrahmen 
schützt die Augen vor Partikeln

Scheiben aus Polycarbonat 
absorbieren 99,9 % der UVA- 
und UVB-Strahlung

Erfüllt die Anforderungen 
der Norm EN 166:2001 im 
Hinblick auf mechanische 
Festigkeit

Gepolsterte Bügel 
bieten zusätzlichen 
Tragekomfort

Set-Optionen verfügbar mit 
abnehmbaren Bügeln und 
optionalem Kopfband

Modernes Design mit weichem Nasensteg 
für zusätzlichen Tragekomfort

3M™ Scotchgard™ 
Antibeschlag-/Antikratz-
Beschichtung
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Artikelnummer: S1101SGAF 
Scheibe: Klar 
Bügel: Blau/Schwarz 
Beschichtung: Scotchgard™ 
Antibeschlag/Antikratz (SGAF)

Artikelnummer: S1107SGAF 
Scheibe: Für Innen/Außen, grau 
Bügel: Blau/Schwarz 
Beschichtung: Scotchgard™ 
Antibeschlag/Antikratz (SGAF)

Artikelnummer: S1203SGAF 
Scheibe: Gelb 
Bügel: Grün/Schwarz 
Beschichtung: Scotchgard™ 
Antibeschlag/Antikratz (SGAF)

Artikelnummer: S1201SGAF 
Scheibe: Klar 
Bügel: Grün/Schwarz 
Beschichtung: Scotchgard™ 
Antibeschlag/Antikratz (SGAF)

Artikelnummer: S1103SGAF 
Scheibe: Gelb 
Bügel: Blau/Schwarz 
Beschichtung: Scotchgard™ 
Antibeschlag/Antikratz (SGAF)

Artikelnummer: S1202SGAF 
Scheibe: Grau 
Bügel: Grün/Schwarz 
Beschichtung: Scotchgard™ 
Antibeschlag/Antikratz (SGAF)

Artikelnummer: S1102SGAF 
Scheibe: Grau 
Bügel: Blau/Schwarz 
Beschichtung: Scotchgard™ 
Antibeschlag/Antikratz (SGAF)

Artikelnummer: 1000S Artikelnummer: 1000GArtikelnummer: S1207SGAF 
Scheibe: Für Innen/Außen, grau 
Bügel: Grün/Schwarz 
Beschichtung: Scotchgard™ 
Antibeschlag/Antikratz (SGAF)
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Artikelnummer: S1101SGAFKT 
Scheibe: Klar 
Bügel: Blau/Schwarz 
Beschichtung: Scotchgard™ Antibeschlag/Antikratz (SGAF) 
Set: Wird mit Brillenbügeln, einem Kopfband und einem 
Schaumrahmen ausgeliefert

Artikelnummer: S1201SGAFKT 
Scheibe: Klar 
Bügel: Grün/Schwarz 
Beschichtung: Scotchgard™ Antibeschlag/Antikratz (SGAF) 
Set: Wird mit Brillenbügeln, einem Kopfband und einem 
Schaumrahmen ausgeliefert

Sets1000 Se
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Beim Tragen mit Bügeln bietet 
die Schutzbrille Aufprallschutz 
vor Partikeln mit niedriger 
Energie (FT).
Beim Tragen mit einem 
Schaumrahmen und Kopfband 
bietet diese Schutzbrille 
Aufprallschutz vor Partikeln 
mit hoher Geschwindigkeit und 
mittlerer Aufprallenergie (BT).
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Artikelnummer 3M 
Kennung

Beschreibung Bügel-
farbe

Schei-
bentönung

Beschich-
tung

Stück/ 
Versandeinheit

Solus™ 1000 Serie

S1101SGAF 7100080258 3M™ Solus™ 1000 Schutzbrille, blau/schwarze Bügel, klare Scheibe, 
Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung

Blau/ 
Schwarz

Klar SGAF 20

S1102SGAF 7100080185 3M™ Solus™ 1000 Schutzbrille, blau/schwarze Bügel, graue Scheibe, 
Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung

Blau/ 
Schwarz

Grau SGAF 20

S1103SGAF 7100080187 3M™ Solus™ 1000 Schutzbrille, blau/schwarze Bügel, gelbe Scheibe, 
Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung

Blau/ 
Schwarz

Gelb SGAF 20

S1107SGAF 7100244049 3M™ Solus™ 1000 Schutzbrille, blau/schwarze Bügel, graue 
Scheibe für Innen/Außen, Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-
Beschichtung

Blau/ 
Schwarz

Für Innen/
Außen, grau

SGAF 20

S1201SGAF 7100078882 3M™ Solus™ 1000 Schutzbrille, grün/schwarze Bügel, klare Scheibe, 
Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung

Grün/
Schwarz

Klar SGAF 20

S1202SGAF 7100078883 3M™ Solus™ 1000 Schutzbrille, grün/schwarze Bügel, graue 
Scheibe, Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung

Grün/
Schwarz

Grau SGAF 20

S1203SGAF 7100080186 3M™ Solus™ 1000 Schutzbrille, grün/schwarze Bügel, gelbe Scheibe, 
Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung

Grün/
Schwarz

Gelb SGAF 20

S1207SGAF 7100244063 3M™ Solus™ 1000 Schutzbrille, grün/schwarze Bügel, graue 
Scheibe für Innen/Außen, Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-
Beschichtung

Grün/
Schwarz

Für Innen/
Außen, grau

SGAF 20

Solus™ 1000 Sets

S1101SGAFKT 7100080184 3M™ Solus™ 1000 Schutzbrille, blau/schwarze Bügel, klare 
Scheibe, Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung, mit 
Schaumrahmen und Kopfband

Blau/ 
Schwarz

Klar SGAF 20

S1201SGAFKT 7100078881 3M™ Solus™ 1000 Schutzbrille, grün/schwarze Bügel, klare 
Scheibe, Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung, mit 
Schaumrahmen und Kopfband

Grün/
Schwarz

Klar SGAF 20

Zubehör

1000G 7100081293 3M™ Solus™ 1000 Schutzbrille, Schaumrahmen 100

1000S 7100081292 3M™ Solus™ 1000 Schutzbrille, Kopfband 5

Erhältliche Modelle

3M ™ Solus™ Augenschutz



Mehr Schutz für die Augen durch 
einen TPE-Rahmen, der eine flexible 
Abdichtung bildet, die sich an die 
Gesichtsform des Trägers anpasst.
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In Kombination mit dem Kopfband 
bietet der TPE-Rahmen zusätzlichen 
Schutz vor Splittern, Spritzern und 
Staub. 

Scheiben aus Polycarbonat 
absorbieren 99,9 % der UVA- 
und UVB-Strahlung

Erfüllt die Anforderungen der 
Norm EN 166:2001 im Hinblick 
auf mechanische Festigkeit

3M™ Scotchgard™ Protector 
Antibeschlag-/Antikratz-
Beschichtung

Der flexible TPE-Rahmen passt sich an 
die Gesichtsform des Trägers an und 
gewährleistet so einen eng anliegenden Sitz.

Gepolsterte Bügel 
bieten zusätzlichen 
Tragekomfort

Modernes Design 
mit weichem 
Nasensteg für 
zusätzlichen 
Tragekomfort

Abnehmbare Bügel und optionales 
Kopfband

Erhöht mit TPE-Rahmen den Schutz.

Set-Optionen verfügbar, um einen Augenschutz für spezifische Anwendungen zu konfigurieren. 
Das Set beinhaltet abnehmbare Brillenbügel, einen abnehmbaren TPE-Rahmen und ein 
optionales Kopfband.
Beim Tragen mit Bügeln bietet die Schutzbrille Aufprallschutz vor Partikeln mit niedriger Energie (FT).
In Kombination mit TPE-Rahmen und Kopfband bietet diese Schutzbrille Aufprallschutz 
vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit und mittlerer Aufprallenergie (BT) sowie gegen 
Flüssigkeitströpfchen oder -spritzern (3) und vor großen Staubpartikeln (4).
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Artikelnummer: S1201SGAF-TSKT 
Scheibe: Klar 
Gestell: Grün/Schwarz 
Beschichtung: Scotchgard™ 
Antibeschlag/Antikratz (SGAF) 
TSKT-Set: Wird mit Brillenbügeln, 
einem Kopfband und einem  
TPE-Rahmen ausgeliefert

Artikelnummer: S1101NSGAF-TSKT 
Scheibe: Klar 
Gestell: Blau/Schwarz 
Beschichtung: Scotchgard™ 
Antibeschlag/Antikratz (SGAF) 
TSKT-Set: Wird mit Brillenbügeln, 
einem Neoprenkopfband und einem 
TPE-Rahmen ausgeliefert
 

Artikelnummer: S1000-TPE Artikelnummer: S1000-RX

1000 TPE Se
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Erhältliche Modelle

Sets1000 TPE Se
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Artikelnummer 3M Kennung Beschreibung Bügel-
farbe

Scheiben-
tönung

Beschich-
tung

Stück/ 
Versandeinheit

3M™ Solus™ 1000 TPE Sets – Ein Set beinhaltet abnehmbare Brillenbügel, einen abnehmbaren TPE-Rahmen und ein optionales Kopfband.

S1201SGAF-TSKT 7100244066 3M™ Solus™ 1000 Schutzbrille, grün/schwarze Bügel, 3M™ 
Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung, klare 
Scheibe, mit TPE-Rahmen und Kopfband

Grün/
Schwarz

Klar SGAF 20

S1101NSGAF-TSKT 7100243970 3M™ Solus™ 1000 Schutzbrille, blau/schwarze Bügel, 3M™ 
Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung, klare 
Scheibe, mit TPE-Rahmen und Neoprenkopfband

Blau/
Schwarz

Klar SGAF 20

S1000-TPE 7100243935 3M™ Solus™ 1000 Schutzbrille, TPE-Rahmen 20

S1000-RX 7100243141 3M™ Solus™ 1000 Schutzbrille, Korrektionsglaseinsatz mit TPE-Rahmen 20

3M ™ Solus™ Augenschutz



Die winkelverstellbaren 
Ratschenbügel erlauben dem Träger 
eine individuellere Anpassung der 
Schutzbrille an seine Gesichtsform.
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Scheiben aus Polycarbonat absorbieren 99,9 % 
der UVA- und UVB-Strahlung

Erfüllt die Anforderungen der Norm EN 166:2001 
im Hinblick auf mechanische Festigkeit

Modelle wahlweise mit Antikratz-
Beschichtung, Antikratz-
Beschichtung +, Antikratz-/
Antibeschlag-Beschichtung oder 
der 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-/
Antikratz-Beschichtung

Die Ratschenbügel erlauben es 
dem Träger, die Brillenbügel an 
seine individuelle Gesichtsform 
anzupassen

Brillen mit grauen IR-Scheiben bieten eine 
bessere Farberkennung beim Schweißen

Sichern Sie sich mit dem 3M™ Solus™ 2000 
Augenschutz Serie einen individuellen Schutz.

Optionaler Schaumrahmen 
erhältlich
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Artikelnummer: S2001SGAF-RED 
Scheibe: Klar 
Rahmen: Grau/Rot 
Beschichtung: Scotchgard™ 
Antibeschlag/Antikratz (SGAF)

Artikelnummer: S2003SGAF-BGR 
Scheibe: Gelb 
Rahmen: Grau/Türkis 
Beschichtung: Scotchgard™ 
Antibeschlag/Antikratz (SGAF)

Artikelnummer: S2001AF-BLU 
Scheibe: Klar 
Rahmen: Blau/Grau 
Beschichtung: Antikratz/Antibeschlag (AS/AF)

Artikelnummer: S2000-FOAM

Artikelnummer: S2005SGAF-BGR 
Scheibe: Braun 
Rahmen: Grau/Türkis 
Beschichtung: Scotchgard™ 
Antibeschlag/Antikratz (SGAF)

Artikelnummer: S2007SGAF-BGR 
Scheibe: Für Innen/Außen, grau 
Rahmen: Grau/Türkis 
Beschichtung: Scotchgard™ 
Antibeschlag/Antikratz (SGAF)

Artikelnummer: S2001SGAF-BGR-F 
Scheibe: Klar 
Rahmen: Grau/Türkis 
Beschichtung: Scotchgard™ 
Antibeschlag/Antikratz (SGAF)

Artikelnummer: S2001ASP-BLU 
Scheibe: Klar 
Rahmen: Blau/Grau 
Beschichtung: Antikratz + (AS+)

Artikelnummer: S2002SGAF-RED 
Scheibe: Grau 
Rahmen: Grau/Rot 
Beschichtung: Scotchgard™ 
Antibeschlag/Antikratz (SGAF)

Artikelnummer: S2024AS-RED 
Scheibe: Rot verspiegelt  
Rahmen: Grau/Rot 
Beschichtung: Antikratz (AS)

Artikelnummer: S2001SGAF-BGR 
Scheibe: Klar 
Rahmen: Grau/Türkis 
Beschichtung: Scotchgard™ 
Antibeschlag/Antikratz (SGAF)

Artikelnummer: S2002SGAF-BGR 
Scheibe: Grau 
Rahmen: Grau/Türkis 
Beschichtung: Scotchgard™ 
Antibeschlag/Antikratz (SGAF)
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Artikelnummer: S2030ASP-BLK 
Scheibe: Schweißscheibe mit 
Schutzstufe IR 3.0, grau 
Rahmen: Schwarz/Grün 
Beschichtung: Antikratz + (AS+)

Artikelnummer: S2050ASP-BLK 
Scheibe: Schweißscheibe mit 
Schutzstufe IR 5.0, grau 
Rahmen: Schwarz/Grün 
Beschichtung: Antikratz + (AS+)

Artikelnummer: S2017ASP-BLK 
Scheibe: Schweißscheibe mit 
Schutzstufe IR 1.7, grau 
Rahmen: Schwarz/Grün 
Beschichtung: Antikratz + (AS+)

Artikelnummer: S2015AF-BLU 
Scheibe: Klar, in Lesestärke +1,5 
Rahmen: Blau/Grau 
Beschichtung: Antikratz/
Antibeschlag (AS/AF)

Artikelnummer: S2020AF-BLU 
Scheibe: Klar, in Lesestärke +2,0 
Rahmen: Blau/Grau 
Beschichtung: Antikratz/
Antibeschlag (AS/AF)

Artikelnummer: S2025AF-BLU 
Scheibe: Klar, in Lesestärke +2,5 
Rahmen: Blau/Grau 
Beschichtung: Antikratz/
Antibeschlag (AS/AF)
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Artikelnummer 3M 
Kennung

Beschreibung Rahmen-
farbe

Scheiben-
tönung

Beschich-
tung

Stück/ 
Versandeinheit

Solus™ 2000 Serie

S2001SGAF-RED 7100208817 3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, grau/roter Rahmen, klare Scheibe, Scotchgard™ 
Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung

Grau/ 
Rot

Klar SGAF 20

S2002SGAF-RED 7100209600 3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, grau/roter Rahmen, graue Scheibe, 
Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung

Grau/ 
Rot

Grau SGAF 20

S2024AS-RED 7100208826 3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, grau/roter Rahmen, rot verspiegelte Scheibe, 
Antikratz-Beschichtung

Grau/ 
Rot

Rot verspiegelt AS 20

S2001SGAF-BGR 7100208751 3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, grau/türkiser Rahmen, klare Scheibe, 
Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung

Grau/ 
Türkis

Klar SGAF 20

S2002SGAF-BGR 7100208793 3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, grau/türkiser Rahmen, graue Scheibe, 
Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung

Grau/ 
Türkis

Grau SGAF 20

S2003SGAF-BGR 7100208818 3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, grau/türkiser Rahmen, gelbe Scheibe, 
Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung

Grau/ 
Türkis

Gelb SGAF 20

S2005SGAF-BGR 7100208819 3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, grau/türkiser Rahmen, braune Scheibe, 
Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung

Grau/ 
Türkis

Braun SGAF 20

S2007SGAF-BGR 7100208815 3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, grau/türkiser Rahmen, graue Scheibe für Innen/
Außen, Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung

Grau/ 
Türkis

Für Innen/Außen, 
grau

SGAF 20

S2001SGAF-BGR-F 7100208820 3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, grau/türkiser Rahmen, klare Scheibe, 
Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung, mit Schaumrahmen

Grau/ 
Türkis

Klar SGAF 20

S2001ASP-BLU 7100208825 3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, blau/grauer Rahmen, klare Scheibe, Antikratz-
Beschichtung +

Blau/ 
Grau

Klar AS+ 20

S2001AF-BLU 7100208382 3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, blau/grauer Rahmen, klare Scheibe, 
Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung

Blau/ 
Grau

Klar AS/AF 20

Modelle mit IR-Schutzstufe

S2017ASP-BLK 7100218150 3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, schwarz/grüner Rahmen, graue Scheibe mit 
Schutzstufe IR 1.7, Antikratz-Beschichtung +

Schwarz/
Grün

Schweißscheibe 
mit Schutzstufe 
IR 1.7, grau

AS+ 20

S2030ASP-BLK 7100218153 3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, schwarz/grüner Rahmen, graue Scheibe mit 
Schutzstufe IR 3.0, Antikratz-Beschichtung +

Schwarz/
Grün

Schweißscheibe 
mit Schutzstufe 
IR 3.0, grau

AS+ 20

S2050ASP-BLK 7100220423 3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, schwarz/grüner Rahmen, graue Scheibe mit 
Schutzstufe IR 5.0, Antikratz-Beschichtung +

Schwarz/
Grün

Schweißscheibe 
mit Schutzstufe 
IR 5.0, grau

AS+ 20

Mit Lesestärke

S2015AF-BLU 7100218306 3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, blau/grauer Rahmen, klare Scheibe in 
Lesestärke +1,5, Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung

Blau/ 
Grau

+1.5
Klar

AS/AF 20

S2020AF-BLU 7100218163 3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, blau/grauer Rahmen, klare Scheibe in 
Lesestärke +2,0, Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung 

Blau/ 
Grau

+2,0
Klar

AS/AF 20

S2025AF-BLU 7100218151 3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, blau/grauer Rahmen, klare Scheibe in 
Lesestärke +2,5, Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung 

Blau/ 
Grau

+2,5
Klar

AS/AF 20

Zubehör

S2000-FOAM 7100244145 3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, Schaumrahmen n. A. n. A. n. A. 100

Erhältliche Modelle
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Immer direkt Einsatzbereit. Schutzbrille und 
Gehörschutzstöpsel (mit Kordel) miteinander kombinieren.
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Scheiben aus Polycarbonat 
absorbieren 99,9 % der 
UVA- und UVB-Strahlung

Das Cord Control System (CCS) 
wurde entwickelt, damit Schutzbrille 
und Gehörschutzstöpsel (mit Kordel) 
stets griffbereit sind.

Kleine Belüftungsöffnungen 
im optional erhältlichen 
Schaumrahmen minimieren 
das Beschlagen

Mit den 3M™ Solus™ CCS Schutzbrillen 
sind Sie auf der Arbeit immer gut 
organisiert.

Optionaler 
Schaumrahmen 
erhältlich

3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-
Beschichtung oder Antikratz-Beschichtung

Erfüllt die Anforderungen 
der Norm EN 166:2001 im 
Hinblick auf mechanische 
Festigkeit

Modernes Design mit einem 
geformten Nasensteg für 
zusätzlichen Tragekomfort 
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Artikelnummer: SCCS02SGAF-GRN 
Scheibe: Grau 
Bügel: Grün 
Beschichtung: Scotchgard™ 
Antibeschlag/Antikratz (SGAF)

Artikelnummer: SCCS07SGAF-GRN 
Scheibe: Für Innen/Außen, grau 
Bügel: Grün 
Beschichtung: Scotchgard™ 
Antibeschlag/Antikratz (SGAF)

Artikelnummer: SCCS01SGAF-GRN 
Scheibe: Klar 
Bügel: Grün 
Beschichtung: Scotchgard™ 
Antibeschlag/Antikratz (SGAF)

Artikelnummer: SCCS01SGAF-GRN-F 
Scheibe: Klar 
Bügel: Grün, mit Schaumrahmen 
Beschichtung: Scotchgard™ 
Antibeschlag/Antikratz (SGAF)

Artikelnummer: TORACCS 
Scheibe: Klar 
Bügel: Blau 
Beschichtung: Antikratz/
Antibeschlag (AS/AF)

Artikelnummer: TCCSFI
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Erhältliche Modelle

CCS Se
ri

e

Artikelnummer 3M Kennung Beschreibung Bügel-
farbe

Scheiben-
tönung

Beschich-
tung

Stück/ 
Versandeinheit

Solus™ CCS Serie

SCCS01SGAF-GRN 7100216507 3M™ Solus™ CCS Schutzbrille, limettengrüne 
Bügel, klare Scheibe, Scotchgard™ Antibeschlag-/
Antikratz-Beschichtung

Grün Klar SGAF 20

SCCS02SGAF-GRN 7100216621 3M™ Solus™ CCS Schutzbrille, limettengrüne Bügel, 
graue Scheibe, Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-
Beschichtung

Grün Grau SGAF 20

SCCS07SGAF-GRN 7100216595 3M™ Solus™ CCS Schutzbrille, limettengrüne Bügel, 
graue Scheibe für Innen/Außen, Scotchgard™ 
Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung

Grün Für Innen/
Außen, 
grau

SGAF 20

SCCS01SGAF-GRN-F 7100216261 3M™ Solus™ CCS Schutzbrille, limettengrüne Bügel, 
klare Scheibe, Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-
Beschichtung, mit Schaumrahmen

Grün Klar SGAF 20

TORACCS 7000043086 3M™ CCS Schutzbrille, blaue Bügel, klare Scheibe, 
Antikratz-/Antibeschlag-Beschichtung

Blau Klar AS/AF 20

Zubehör

TCCSFI 7100032645 3M™ CCS Schutzbrille, Schaumrahmen 100

3M ™ Solus™ Augenschutz



Maßgeschneiderte 
Lösungen für Ihre 
Bedürfnisse.
Setzen Sie sich mit Ihrem 3M Vertriebsmitarbeiter 
in Verbindung, um Produktmuster der 3M™ 
Solus™ Schutzbrillen anzufordern. Sie werden den 
Unterschied spüren. Sehen Sie selbst.

EP31-0248  
WARNUNG: Diese Augen- oder Gesichtsschutzprodukte bieten eingeschränkten Augen- und Gesichtsschutz. Unsachgemäßer Gebrauch oder Missachtung von Warnhinweisen und 
Gebrauchsanweisungen kann zu schwerwiegenden Verletzungen einschließlich Blindheit oder Tod führen. Für die richtige Anwendung, Auswahl und Verwendung gegen fliegende 
Partikel, optische Strahlung und/oder Spritzer wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, lesen Sie die Gebrauchsanleitung und die Warnungen auf der Packung. 3M PSD Produkte 
sind nur für den professionelle Gebrauch vorgesehen. © 3M 2021. 3M, Solus, SecureFit und Scotchgard sind Marken der 3M Company. Alle Rechte vorbehalten. OMG131438
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Besuchen Sie go.3m.com/schutzbrillen 

http://go.3m.com/schutzbrillen

