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SAUERSTOFFMESSGERAT

WWwWw.pce-instruments.com

Messhereich bis 20 mg/L

zur Sauerstoffanalyse
Temperaturkompensation his 50 °C
Elektrolyt mit im Lieferumfang

zur Messung in Fliissigkeiten und in der Luft
Sauerstoffsensor austauschbar

Das Sauerstoffmessgerat ist ein Messgerdt, um den
Sauerstoffgehalt sowaohl in Flissigkeiten, als auch in der
Umgebungsluft, zu bestimmen. Mit diesem Sauerstoffmessgerat
lassen sich in kiirzester Zeit Wasseranalysen lber den
Sauerstoffgehalt durchfihren. Mit dem integrierten
Temperatursensor ist das Sauerstoffmessgerat in der Lage, eine
automatische Temperaturkompensation vorzunehmen. Dadurch
findet das Sauerstoffmessgerat seine Anwendung auch bei der
Analyse des Sauerstoffgehaltes von Seen oder auch an
Bachlaufen, da hier starke Temperaturschwankungen auftreten
kénnen, die das Messergebnis verfdlschen. Auch wird dieses
Sauerstoffmessgerat zum Beispiel in der Fischzucht verwendet.

Vor der Erstinbetriebnahme ist die Sensorik bei dem
Sauerstoffmessgerdt zundchst trocken. Um eine Messung
durchzufihren, muss die Sensorik von dem
Sauerstoffmessgerdt mit dem mitgelieferten Elekirolyt versehen
werden. Auch bei einer méglichen Beschadigung der Membran
lasst sich diese innerhalb weniger Schritte bei dem
Sauerstoffmessgerat tauschen. Damit wird gewahrleistet, dass
das Sauerstoffmessgerat innerhalb kiirzester Zeit wieder
einsatzbereit ist.
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Spezifikation
Sauerstoff
Messhereich
Auflésung
Genauigkeit
Sauerstoff
Messhereich
Auflésung
Genauigkeit
Temperatur
Messhereich
Auflésung
Genauigkeit
Temperatur
Messhereich
Auflésung

Genauigkeit

PCE Deutschland GmbH

0..20 mg/l

0,1mg/l

+0,4 mg/|

0..100%

01%

0,7 %

0..50°C

0,1°C

+0,8°C

32..122°F

0,18 °F

+1,44°F

Im Langel 26, 59872 Meschede

Germany

Telefon: +49 2903 976 99 0
info@pce-instruments.com

Allgemeine technische Daten

Kabelldnge

Messfunktionen

Temperaturkompensation

Einheit(en)

Display Typ

DisplaygraBe

Automatische Abschaltung

Schutzklasse (Gerat)

Akku/Batterie

Kapazitat

Betriebshedingungen

Lagerbedingungen

Abmessungen (LxBxH)

Gewicht

4m

MIN, MAX, HOLD

automatisch

oC, °F

LCD

1,6 Zoll

15 min

P21

4x15V AAA Batterie, Alkali-Mangan

1200 mAh

0..50°C,0..80%r.F.

0..50°C,0..80%r.F.

180 x 40 x 40 mm

390¢g
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