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sekundenschnelle, prizise Messergebnisse
groBes LCD (Messwert und Temperatur)
wasserdichtes ABS Gehduse IP 65
automatische Temperaturkompensation

kleine Probenmenge

einfache Kalibrierung mit destilliertem Wasser
Edelstahlprobenmulde mit Glasprisma

leichte Bedienung mit drei Tasten
Batteriekontrollsystem

Abschaltautomatik nach 1 Min. Messpause

Der Wasseranteil ist eines der wichtigsten Qualitatskriterien fiir
Honig. Das digitale Refraktometer von PCE Instruments wurde
speziell konzipiert, um innerhalb von Sekunden prazise die
Qualitat von Honig zu ermitteln. Das digitale Refraktometer wird
dabei zur exakten Bestimmung von Zucker- und Wassergehalt
im Honig genutzt. Auf diese Weise kann der Imker sicherstellen,
dass sein Produkt nicht verwassert ist. Ein zu hoher
Wassergehalt im Honig kdnnte zu einer Garung fihren, die
Haltbarkeit, Konsistenz und den Geschmack des Naturprodukts
beeintrachtigen. Das digitale Refraktometer ist ein Messgerat,
das auf der Ermittlung des Brechungsindex einer Flissigkeit
basiert.

Mit Unterstiitzung des digitalen Refraktometers kann der Imker
die Konzentration von Wasser- und Zucker bereits mit einer
kleinen Prabemenge messen. Es reicht aus, wenige Tropfen des
Honigs in die Edelstahlmulde des Messgerats zu traufeln, um ein
aussagekraftiges Ergebnis zu erhalten. In der Probenmulde ist
ein Prisma eingefasst, mittels Lichtbrechung wird auf diese
Weise Zucker- und Wasserkonzentration im Honig gemessen.
Die integrierte Lichtquelle im digitalen Refraktometer verhindert
dabei Messfehler, die bei einem analogen Refraktometer schnell
durch Kunstlicht wie beispielsweise Leuchtstofflampen
ausgelost werden.

Das Messergebnis wird nach einer automatischen
Temperaturkompensation (10 ...
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Spezifikation

Brix

Allgemeine technische Daten

Messbereich 0...90 % Brix Temperaturkompensation automatisch 10 ... 40 °C
Auflésung 0,1% Brix Display Typ LCD

Genauigkeit 0,2 % Brix Ansprechzeit 1s

Refraktionsindex Automatische Abschaltung 1min

Messbereich 1,333..15177nD Gehduse ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere)
Auflésung 0,0001nD Probenmenge 4 ...5 Tropfen

Genauigkeit 0,0003 nD Probenmulde Edelstahlring mit Glasprisma
Wassergehalt Menisprache Englisch (US), Englisch (GB)
Messhereich 5..38% Schutzklasse (Gerdt) P65

Auflésung 01% Akku/Batterie 1x 1,5V AAA Batterie, Alkali-Mangan
Genauigkeit +02% Kapazitat 1200 mAh

Dichte Betriebshedingungen 10..40°C,0..80%r.F.
Messbereich 33..48°Bé Lagerbedingungen -10..50°C,0..80%r.F.

Auflésung 0,1°Bé Abmessungen (LxBxH) 125 x 62 x 28 mm

Genauigkeit +0,2 °Bé Gewicht 144 g

Temperatur

Messhereich 0..40°C

Auflésung 0,1°C

Genauigkeit +0,5°C

PCE Deutschland GmbH

Im Langel 26, 59872 Meschede

Telefon: +49 2903 976 99 0
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