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ideal fiir Messungen im Erdreich

manuelle Einpunkt Justage

einfach zu bedienendes Interface
Genauigkeit von £0,1 pH

wechselbare Elektrode durch BNC Anschluss
3 x 1,5V (LR44 AG-13 Batterie)

Das Erdreich pH-Meter ist ein pH-Wert Messer mit einer spitz
geformten Glaselektrode. Dank dieser Glaselektrode kann mit
dem Erdreich pH-Meter in zum Beispiel Blumenerde, Schlamm
oder auch in dickflissigen Flissigkeiten, wie zum Beispiel in
einer Lauge, der pH-Wert bestimmt werden. Wegen seiner
kleinen und kompakten Bauweise ist das Erdreich pH-Meter
ideal fiir den mohilen Einsatz geeignet.

Mithilfe des BNC Anschlusses kdnnen auch alternative
Elektroden an das Erdreich pH-Meter angeschlossen werden.
Dank der einfachen Bedienbarkeit lasst sich das Erdreich pH-
Meter ohne weiteres auf eine andere Elektrode neu einstellen.
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Spezifikation

pH

Messbereich 0..14pH

Auflésung 0,01pH

Genauigkeit +0,1pH (bei 20 °C), 0,2 pH

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 26, 59872 Meschede

Germany

Telefon: +49 2903 976 99 0
info@pce-instruments.com

Allgemeine technische Daten

Messfunktionen

Display Typ

Justage

Mentisprache

Schutzklasse (Gerdt)

Spannungsversorgung

Akku/Batterie

Kapazitat

Betriebshedingungen

Lagerbedingungen

Abmessungen (LxBx H)

Gewicht

HOLD

LCD

manuelle Einpunkt Justage

Englisch (US), Englisch (GB)

P20

Batterien

3x15VAGI3, Alkali-Mangan

140 mAh

0..50°C,0..80%r.F.

0..50°C,0..95%T.F.

235x51x25mm

8259
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