
EXTREM SICHERES 

SCHNURLOSES DECT™- 

HEADSET-SYSTEM

VORTEILE

• Übertrifft die Sicherheitsanforderungen 

von Unternehmen – es wurde 

entwickelt, um die Anforderungen 

der höchsten DECT™-Sicherheitsstufe 

C zu erfüllen. Bietet Funktionen des 

Standards FIPS 140-2 (wie z. B. AES-

Verschlüsselung mit 256 Bit), der sonst 

nur beim Militär zum Einsatz kommt 

• Einfache Bereitstellung von mehr 

Headsets –bis zu zweimal höhere 

Dichte im Vergleich zu anderen 

DECT™-Headsets

• Durch das Noise Cancelling-Mikrofon  

mit Poly Acoustic Fence-Technologie, die 

die Anforderungen von Microsoft Teams 

im Großraumbüro erfüllt, bleiben 

Gespräche vertraulich 

• Kristallklares Audio mit den 

neuesten DECT™-Kompressions- 

und -Modulationstechniken 

ohne Auswirkungen auf 

die Benutzerdichte.

SAVI 7300 OFFICE-SERIE

Das extrem sichere, schnurlose DECT™-Headset Savi 7300 der Office-Serie von Poly ist 

genau das Richtige für Contact Center im Finanz- und Gesundheitswesen, in Behörden 

und überall da, wo vertrauliche Gespräche geführt werden. Sie können sich darauf 

verlassen, dass Ihre Anrufe im Einklang mit den Anforderungen der höchsten DECT™-

Sicherheitsstufe C geschützt sind – mit 256-Bit-AES-Verschlüsselung gemäß militärischen 

Standards ist maximale Sicherheit gewährleistet. Dank der Poly Acoustic Fence-

Technologie erfüllt das Headset die Anforderungen von Microsoft Teams im 

Großraumbüro und garantiert somit stets klare, vertrauliche und geschützte Gespräche. 

Genießen Sie die schnurlose Freiheit mit dem Savi 7300-Headset, das im Vergleich zu 

anderen DECT™-Headsets eine doppelt so hohe Dichte bietet. Das Savi 7300-Headset 

bietet eine einfache Verbindung zwischen Festnetztelefon und Softphone und ist somit 

die perfekte Lösung für Ihre sicherheitsorientierten Geschäftsanforderungen.

• Bis zu zweimal höhere Dichte im Vergleich zu anderen DECT™-Headsets

• Das erste Microsoft Teams-zertifizierte DECT™-Headset mit spezieller Microsoft  

Teams-Taste von Poly

• Erfüllt die Anforderungen von Microsoft Teams im Großraumbüro

• Noise Cancelling-Mikrofon mit Poly Acoustic Fence-Technologie

• Reichweite von bis zu 180 m (Sichtkontakt)
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TECHNISCHE DATEN

SAVI 7300 

OFFICE-SERIE

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

• Festnetztelefon und PC

EMPFOHLEN FÜR

• Mitarbeiter, die Festnetztelefone und  

PC-Kommunikation nutzen

SCHNURLOS

• Technologie: DECT™ 6.0 – nur Nordamerika

• Technologie: DECT™ – außerhalb 

Nordamerikas

• Reichweite: Sichtkontakt bis zu 180 m; 

typische Büroumgebung: bis zu 55 m

• Sicherheit: erfüllt die Anforderungen 

der Sicherheitsstufe C – der höchsten 

Sicherheitsstufe des DECT™-Forums

• Verschlüsselung: 256-Bit-AES-

Verschlüsselung des Militärstandards 

FIPS140-2

• Authentifizierung: 128-Bit AES

• Dichte: bis zu zweimal höhere Dichte im 

Vergleich zu anderen DECT™-Headsets

• Leistung: adaptive Leistungsregelung zur 

Maximierung der Nutzerdichte

AKKU

• Akkukapazität: 500 mAh  

(Savi 7310 und Savi 7320)

• Akku-Typ: durch einen Techniker 

austauschbarer  

Lithium-Ion-Polymer

• Sprechzeit: bis zu 13 Stunden

• Ladezeit : 2 Stunden für vollständige 

Aufladung

• Standby-Zeit: bis zu 52 Stunden

FREQUENZBEREICH EMPFANG

• Breitband: 100 Hz bis 6800 Hz

• Breitband: 20 Hz bis 20 kHz

GEHÖRSCHUTZ

• SoundGuard DIGITAL: Schutz vor 

Lautstärkepegeln über 118 dBA; G616 

zur Begrenzung von akustischen 

Schockreaktionen während Anrufen 

(Identifizierung und Reduzierung von 

plötzlichen starken Erhöhungen der 

Signalstärke); Durchschnittsmessungen 

mit zeitlicher Gewichtung verhindern, dass 

die durchschnittliche tägliche Lautstärke 

85 dBA1 übersteigt

MIKROFON UND TECHNOLOGIE

• Noise Cancelling mit Acoustic  

Fence-Technologie

• Erfüllt die Anforderungen von Microsoft  

Teams für Großraumbüros

BEDIENUNG DES HEADSETS UND 
DER LEUCHTANZEIGE

• Anrufannahme/-beendigung, 

Stummschaltung, Lautstärkeregelung, 

Ein-/Ausschalter

• Kombinierte Gesprächsannahme/-beendigung 

und Microsoft Teams-Taste, Stummschaltung, 

Lautstärkeregelung, Ein-/Ausschalter (nur 

Microsoft Teams-Version)

• Anzeige für laufendes Gespräch

• Mehrere Sprachansagen – gewählte Sprache 

über Software konfigurierbar

HEADSET-BASISSTATION

• Festnetztelefon, Softphone-Auswahltasten

• Microsoft Teams-Taste (nur bei 

Microsoft Teams-Version)

• Klingelton für eingehende Anrufe (über 

Software konfiguriert)

HEADSET-GEWICHT

• Savi 7320, Kopfbügelmodell (binaural): 160 g

• Savi 7310 Office, Kopfbügelmodell 

(monaural): 120 g

UNTERSTÜTZTE ANWENDUNGEN

• Plantronics Hub-Anwendung auf dem 

Desktop

• Plantronics Manager Pro (Asset Management 

and Adoption, Health and Safety Suites – eine 

vollständige Liste der unterstützten Geräte  

finden Sie unter „Unterstützte Geräte“)

• Microsoft Teams-zertifiziert2

1 Erfordert Plantronics Hub-Software zur Aktivierung  

 der SoundGuard DIGITAL-Funktionen
2 nur Microsoft Teams-Version
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MEHR ERFAHREN

Weitere Informationen zur Savi 7300 Office-Serie finden Sie auf poly.com
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