UNOLD

HEISSLUFTFRITTEUSE XL

= Gesundes Frittieren, Grillen, Garen, Braten, Dorren,
Backen, Warmhalten, Erhitzen, Auftauen oder
Résten - ganz ohne Ol

= 200 °C HeiBluft-zirkulation fiir schnelle und
energiesparende Zubereitung

= 5 L Fassungsvermdgen, geeignet fiir
1 kg Pommes Frites

= Stufenlose Temperaturregelung von 80° C bis 200 °C

= 60-Minuten Timer

= Leicht zu reinigen - Frittierkorb splilmaschinengeeignet

= Betriebskontrollleuchte

= Leichte Bedienung dank Drehregler

= Hochwertige Antihaftbeschichtung

= Abschaltautomatik

= Sicherheitsabschaltung

= Kabelaufbewahrung auf der Riickseite

= AntirutschfiiBe

= BPA-frei

= Leistung: 1.400 W, 220-240 V~, 50/60 Hz
= Volumen: ca. 5 Liter

= MaBe (BxTxH): ca. 29 x 37 x 33,5 cm

= Kabel: ca. 85 cm

= Farbe: Edelstahl/Schwarz

= Gewicht: ca. 5 kg

= Material: Edelstahl/Kunststoff

= Zubehor: -

\l

HeiBluft-Zirkulation 5 L Fassungsvermdgen Stufenlose
Temperaturregelung

BPA
FREI

Kabelaufbewahrung AntirutschfiiBe
auf der Riickseite

Bestell-Nr.: 58655 EAN: 40 11689 586552 UVP: 89,99 €
VE: 1 VE-EAN: 40 11689 586552
PE:

VE = Verpackungseinheit | PE = Paletteneinheit

UVP = Die Preise gelten pro Stiick inkl. ges. MwSt. (*= 7 % MwsSt.) | ECK = Die Preise gelten pro Stiick zzgl. ges. MwSt. (*= 7 % MwsSt.)
Gerate, die mit SELECT gekennzeichnet sind, sind in erster Linie zur Streckenlieferung an den Elektro-Einzelhandel vorgesehen.
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