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LIEfERUmfANG
1x  Einbaulautsprecher Villa El
1x  Produktinformation

Villa EK Einbaukamera
Villa C 02 E  Set externe Kamera
Villa C 03 E  Set externe Kamera
VILLA TÖ  Türöffner

ERSATzTEILE / zUBEHöR

EINLEITUNG

HiNWEiSE zUR PRODUKTiNFORMaTiON

Die Produktinformation richtet sich ausschließlich an Elektrofachkräfte.
Die Produktinformation beinhaltet wichtige Hinweise zum bestimmungsgemäßen  
Gebrauch, installation und inbetriebnahme. Bewahren Sie die Produktinformation 
an einem geeigneten Ort auf, wo sie für Wartung und Reparatur zugänglich ist.

Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.hhg-elektro.de.
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EINLEITUNG

VERWENDETE SyMBOlE FüR WaRNHiNWEiSE

WARNUNG! 
Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, 
wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge 
haben kann.

ACHTUNG! 
Das Signalwort bedeutet, dass Geräte-, Umwelt- oder Sachschäden eintreten 
können.

Wichtiger Hinweis oder wichtige information

Videokennzeichnung nach DiN 33450

Handlungsschritt

aufzählung, listeneintrag

Querverweis: Weiterführende informationen zum Thema, siehe Quelle





WEiTERE VERWENDETE SyMBOlE UND KENNzEiCHNUNGEN
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Montage, installation, inbetriebnahme und Reparaturen elektrischer Geräte dürfen 
nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. Halten Sie die geltenden 
Normen und Vorschriften für die anlageninstallation ein.

ACHTUNG! Beschädigung des Gerätes durch Überspannung.
Sorgen Sie durch geeignete Blitzschutzmaßnahmen dafür, dass an den an-
schlüssen jeweils eine Spannung von 32 V DC nicht überschritten wird.

Das Erstellen und Speichern von Videoaufnahmen kann Persönlichkeitsrechte ver-
letzen. Beachten Sie bei der aufstellung und dem Betrieb von Videokomponenten 
immer die geltenden Rechts- und Kennzeichnungsvorschriften.

WARNUNG! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
Beachten Sie bei arbeiten an anlagen mit Netzanschluss von 230 V Wechsel-
spannung die Sicherheitsanforderungen nach DiN VDE 0100.

Beachten Sie bei der installation die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für 
Fernmeldeanlagen nach DiN VDE 0800. Unter anderem:
  Getrennte Führung von Starkstrom- und Schwachstromleitungen.
  Mindestabstand von 10 cm bei gemeinsamer leitungsführung.
  Einsatz von Trennstegen zwischen Stark- und Schwachstromleitungen in  

 gemeinsam genutzten Kabelkanälen.
  Verwendung handelsüblicher Fernmeldeleitungen, z. B. J-Y (St) Y  

 mit 0,6 bzw. 0,8 mm².
  Vorhandene Leitungen (Modernisierung) mit abweichenden Querschnitten  

 können unter Beachtung des Schleifenwiderstandes verwendet werden.

SICHERHEIT

allGEMEiNE SiCHERHEiTSBESTiMMUNGEN

BliTzSCHUTzMaSSNaHMEN

HiNWEiSE zUR ViDEOüBERWaCHUNG NaCH DiN 33450
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Der Villa El Einbaulautsprecher ist zum Einbau in anläutplatten oder Briefkastenanlagen  
für das Villa-2-Draht-BUS-System geeignet und ist erweiterbar für Videoübertragung.

Für anwendungen, die vom bestimmungsgemäßen Gebrauch abweichen oder  
über diesen hinausgehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

PRODUkTINfORmATIONEN

BESTiMMUNGSGEMäSSER GEBRaUCH

KURzBESCHREiBUNG

  lautsprecher zum Einbau in anläutplatten oder Briefkastenanlagen
  für bis zu 8 Wohneinheiten
  maximal 4 Monitore pro Wohneinheit möglich
  Befestigung über vorhandenes Klebepad oder bauseits vorhandene Vorrichtung
  mit max. einer externen Kamera Villa C 02 E oder Villa C 03 E bzw. der Einbaukamera  

 Villa EK erweiterbar für Videofunktion
  Quittungston beim Drücken der Klingeltaste
  Potentialfreier Kontakt für Türöffner
  lautstärkenregelung
  Mikrofon lässt sich zum Entkoppeln um 25 cm vom lautsprechergehäuse lösen
  2-Drahtbustechnik in Baum- und Sterntopologie
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GERäTEüBERSiCHT

1  lautsprecher
2 Mikrofon 
 Das Mikrofon lässt sich zum Ent-
 koppeln um 25 cm vom laut-
 sprechergehäuse lösen und bei 
 Bedarf über einer Mikrofonöffnung 
 mit dem Klebepad anbringen. 
3  lautstärkenregler
4 Zustandanzeige (LED)
5 adresseinstellung Villa El
6 Potentiometer Türöffnerzeit
7 anschlussklemmen
  BUS-a, BUS-B
  NO-COM    
   (Schließer für Türöffner, potentialfrei)
  Tx, Rx         
    nur für internen Gebrauch
  R1, R2, C1 - C4   
    Klingeltasten-anschlussklemmen  
    (siehe S. 11)
8 Kamera-anschluss 

1

3

4

5

678

2
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Eingangsspannung 24 – 32 V DC
Eingangsnennstrom 120 mA (30 V DC)
Nennleistung 3,6 W
Ruhestrom 17 mA (30 V DC)
Eingangsstrom max. 0,5 W (30 V DC)
Türöffner-Kontakt 
NO - Normally open (Schließer)
COM - Common (gemeinsamer Kontakt)

Potentialfreier Kontakt, Belastbarkeit:  
30 V DC / 15 V aC, 2 a
Türöffner-Betrieb über Busspannung  
ohne zusätzlichen Trafo mit dem Türöffner  
Villa TÖ möglich

Schutzart iP33
zulässige Umgebungstemperatur -20 °C bis +70 °C
Abmessung der Aufputzhöhe (in mm) H x B x T 120 x 80 x 22
Gewicht (in g) 120

PRODUkTINfORmATIONEN

TECHNiSCHE DaTEN

aBMESSUNGEN

20 mm 2 mm

37 mm
80 mm

35 mm

33,4 mm

lautsprecher-

öffnung

Klebepad

35 m
m

Mikrofon 
(kann entkoppelt werden)

98
 m

m

12
0 

m
m

14
 m

m

12
 m

m
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Eingangsspannung 24 – 32 V DC
Eingangsnennstrom 120 mA (30 V DC)
Nennleistung 3,6 W
Ruhestrom 17 mA (30 V DC)
Eingangsstrom max. 0,5 W (30 V DC)
Türöffner-Kontakt 
NO - Normally open (Schließer)
COM - Common (gemeinsamer Kontakt)

Potentialfreier Kontakt, Belastbarkeit:  
30 V DC / 15 V aC, 2 a
Türöffner-Betrieb über Busspannung  
ohne zusätzlichen Trafo mit dem Türöffner  
Villa TÖ möglich

Schutzart iP33
zulässige Umgebungstemperatur -20 °C bis +70 °C
Abmessung der Aufputzhöhe (in mm) H x B x T 120 x 80 x 22
Gewicht (in g) 120

montageort
  Briefkastenanlagen
  anläutplatten
  Befestigung über das am Einbaulautsprecher angebrachtes Klebepad oder bauseits  

 vorhandene Vorrichtung hinter einer Sprechaussparung oder bauseits vorhandenem  
 Sprechgitter.

mONTAGE UND INSTALLATION

MONTaGE
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mONTAGE UND INSTALLATION

lEiTUNGEN aNSCHliESSEN

Anschlussleitungen
  idealer leitungsdurchmesser/-querschnitt 0,6 – 0,8 mm bzw. mm²
  Verwenden Sie nur anschlussleitungen aus gleichem Material und mit einem  

 gleichen Querschnitt in einem Klemmkontakt
  leitungsstrecke: 

 1) Klingelleitung / z. B. YR 8 x 0,8 mm    ►110 m 
 2) Verdrillte Adernleitung / z. B. J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0,6 oder 0,8 mm²    ►160 m 
 A + B = max. Leitungsstrecke in der Anlage (siehe nachstehende Grafik)

A B

audio-
innenstation Monitor 2 Monitor 3 Monitor ...
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  Schließen Sie die leitungen gemäß nachstehender Beschriftung an.

Klingel-Nummer

1

2

3

4

5

6

7

8

Klemme

R1

R2

+= Klemme

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

{
{
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VERDRaHTUNGSBEiSPiElE

mONTAGE UND INSTALLATION

VERDRaHTUNGSBEiSPiEl

  1-familien-Haus bzw. mehrfamilienhaus
  max. 8 Wohneinheiten (WE) mit bis zu 4 Innenstationen/WE möglich
  Verdrahtung: Baumtopologie

BUS1 BUS2

A1 B1 A2 B2
L N

Adresse 001

Adresse 1

Adresse 002

Adresse 003

VILLA NG Netzgerät

VILLA EL

VILLA AIS

VILLA AIS

VILLA AIS
GND BELL BUS B BUS A

GND BELL BUS B BUS A

GND BELL BUS B BUS A

Türöffneranschluss 
siehe Seite 16 – 17

klingelanschluss 
siehe Seite 11

Etagentaster

Etagentaster

Etagentaster
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GND BELL BUS B BUS A

GND BELL BUS B BUS A

GND BELL BUS B BUS A

Etagen-
taster

Etagen-
taster

Etagen-
taster

  1-familien-Haus bzw. mehrfamilienhaus
  max. 8 Wohneinheiten (WE) mit bis zu 4 Innenstationen/WE möglich
  Verdrahtung: Sterntopologie

BUS1 BUS2

A1 B1 A2 B2
L N

Adresse 1

Adresse 002

Adresse 001

Adresse 003

VILLA NG Netzgerät

VILLA EL

VILLA AIS

VILLA AIS

VILLA AIS

BUS2

A2 B2

aufschaltung 
audio-innenstation 

Villa aiS

Türöffneranschluss 
siehe Seite 16 – 17

klingelanschluss 
siehe Seite 11



14

mONTAGE UND INSTALLATION

VERDRaHTUNGSBEiSPiEl

  1- bis 8-familien-Haus
  max. 8 Wohneinheiten (WE) mit bis zu  

 4 innenstationen/WE möglich
  Verdrahtung: Baum- und Sterntopologie

BUS1 BUS2

A1 B1 A2 B2
L N

Adresse 1

Adresse 002

Adresse 001

Adresse 003

Adresse 004

Adresse 005

VILLA NG Netzgerät

VILLA EL

VILLA AIS

VILLA AIS

VILLA AIS

VILLA AIS

VILLA AIS

GND BELL BUS B BUS A

GND BELL BUS B BUS A

GND BELL BUS B BUS A

GND BELL BUS B BUS A

GND BELL BUS B BUS A

Etagentaster

Etagentaster

Etagentaster

Etagentaster

Etagentaster

Türöffneranschluss 
siehe Seite 16 – 17

klingelanschluss 
siehe Seite 11
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  1- bis 8-familien-Haus
  max. 8 Wohneinheiten (WE) mit bis zu  

 4 innenstationen/WE möglich
  Verdrahtung: Baum- und Sterntopologie

Adresse 1

Adresse 002

Adresse 003

Adresse 004

VILLA AIS

VILLA AIS

VILLA AIS

GND BELL BUS B BUS A

GND BELL BUS B BUS A

GND BELL BUS B BUS A
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mONTAGE UND INSTALLATION

aNSCHlUSS EiNES TüRÖFFNERS

BUS1 BUS2

A1 B1 A2 B2
L N

Adresse 1

VILLA NG Netzgerät

VILLA EL

Türöffnerbetrieb über vorhandene Busspannung.
Ausschließlich mit dem Universal-Türöffner VILLA TÖ möglich.

VILLA Tö 
Türöffner

HINWEIS: Beim Einsatz 
mit zutrittskontrolle oder 
elektrischer Schließvorrich-
tung sollte der Türöffner 
immer mit der beigefügten 
Schutzdiode installiert wer-
den. Sie vermeiden damit 
Spannungsspitzen an der 
Steuerelektronik.

Bitte berücksichtigen Sie 
bei der Diode die Polari-
sierung. ansonsten ist der 
Türöffner ohne Funktion!

VILLA Ek UP



17

BUS1 BUS2

A1 B1 A2 B2
L N

Adresse 1

Trafo

VILLA EL

Türöffnerbetrieb über einen separaten Trafo möglich.

Türöffner 
(Fremdfabrikat oder auch VILLA TÖ) 

Türöffnerkontakt des  
Einbaulautsprechers mit

max. 1A, 30V (DC)/12V (AC) belasten!

+ –

VILLA Ek UP
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kONfIGURATION

WARNUNG! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
Beachten Sie bei arbeiten an anlagen mit Netzanschluss von 230 V Wechsel-
spannung die Sicherheitsanforderungen nach DiN VDE 0100.

  Das Gerät hat keinen separaten Ein-/ausschalter. Nachdem die Stromzufuhr  
 hergestellt worden ist, startet das Gerät automatisch.

  Grundsätzlich ist bei installation- und Wartungsarbeiten die anlage  
 spannungsfrei zu schalten.
  Nach jedem anschluss einer anlagenkomponente sowie änderung in der  

 Konfiguration muss die Anlage für ca. 15 Sekunden spannungsfrei geschalten 
 werden!

  installieren Sie die Geräte der anlage vollständig.
  Schalten Sie die Netzspannung ein.

iNBETRiEBNaHME

Die Klingeltasteneinrichtung erfolgt am Einbaulautsprecher.
Die Klingeltasten-Klemmen haben folgende adressen, die der jeweiligen innenstation  
zugeordnet werden müssen (siehe nachstehende Grafik).

KliNGElTaSTEN EiNRiCHTEN

Klingel-Nummer

1

2

3

4

5

6

7

8

Klemme

R1

R2

+= Klemme

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

{
{
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INfORmATIONEN

REiNiGUNG

ACHTUNG! funktionsverlust durch kurzschluss und korrosion.  
Wasser und Reinigungsmittel können in das Gerät eindringen.  
Elektronische Bauteile können durch Kurzschluss und Korrosion beschädigt 
werden. Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser und Reinigungsmitteln in das 
Gerät. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch.

ACHTUNG! Beschädigung der Geräteoberfläche.
Verwenden Sie keine aggressiven und kratzende Reinigungsmittel, die die Oberflä-
che beschädigen können. 
Entfernen Sie stärkere Verschmutzungen mit einem pH-neutralen Reinigungsmittel.

KONFORMiTäTSERKläRUNG

ENTSORGUNGSHiNWEiSE

Konformitätserklärungen können Sie unter info@hhg-elektro.de anfordern.

Entsorgen Sie das Gerät getrennt vom Hausmüll über eine Sammelstelle für 
Elektronikschrott. Die zuständige Sammelstelle erfragen Sie bei ihrer Gemeinde-
verwaltung.

Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehältern für Pappe und 
Papier bzw. Kunststoff.

Unsere Verkaufs- und lieferbedingungen können Sie unter info@hhg-elektro.de anfordern.

Fragen richten Sie bitte per E-Mail an info@hhg-elektro.de.

GEWäHRlEiSTUNG

SERViCE

Hauptsitz HHG GmbH  am Farrnbach 7  D-90556 Cadolzburg
HHG GmbH Service Deutschland info@hhg-elektro.de  www.hhg-elektro.de
Technische änderungen vorbehalten.
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