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Ladekabel für Elektromobilität (EVSE),Typ 2, IEC 62196-2

100 % MADE IN GERMANY

Steckergehäusefarbe blau weiß

Anwendung zum elektrischen Laden von Elektrofahrzeugen mit 

Typ 2 Fahrzeug-Inlets

Logo am Steckergehäuse SET

Normen/Bestimmungen IEC 62196-2

Ladestecker Typ 2

Lademodus Mode 3

Kabeldurchmesser 2,5 mm² / 5,0 mm²

Kabelmantelfarbe blau

Kabellänge 5,0m 7,5m 9,5m

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)  -30°C bis +50°C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40°C bis +80°C

Max. Höhenlage 5000m (über dem Meeresspiegel)

Schutzart IP55 (gesteckt)

Elektrische Eigenschaften

Ladeleistung 3,6 - 22 kW

Anzahl Phasen 3 / 1

Anzahl Leistungskontakte 5 (L1, L2, L3, N, PE) 3 L1, N, PE)

Leistungskontakte Bemessungsstrom 20 A / 32 A

Leistungskontakte Bemessungsspannung 400 V AC  / 230V AC

Anzahl Signalkontakt 2 (CP, PP)

Signalkontakte Bemessungsstrom 2 A

Signalkontakte Bemessungsspannung 30 V AC

Hinweis zur Anschlussart Crimpanschluss, nicht trennbar

Widerstandskodierung 680 Ω / 220 Ω (zwischen PE und PP) /

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen >10000

Steckkraft <100 N

Ziehkraft <100N
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Fahrzeugkupplung

Maßzeichnung Schemazeichnung

Fahrzeugstecker 

Maßzeichnung Schemazeichnung
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