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P-4

P-5

Vernichten statt wegwerfen.  
Mit HSM Aktenvernichtern.

Nehmen Sie den Datenschutz selbst in die Hand!

Experten-Tipps zum richtigen Umgang mit sensiblen Informationen:

 x Vernichten Sie vertrauliche Daten stets vor Ort, am  

besten dort, wo sie enstehen.

 x Achten Sie darauf, keine unnötigen Daten anzusammeln 

oder zu lagern – zu groß ist die Gefahr des Datendieb-

stahls.

 x Sorgen Sie für ausreichend Schredder-Möglichkeiten:  

optimal ist die Platzierung eines Aktenvernichters direkt 

neben dem Schreibtisch oder in unmittelbarer Nähe.

 x Entfernen Sie Papierkörbe, damit vertrauliche Unterlagen 

nicht versehentlich den Weg nach draußen finden.

 x Ermöglichen Sie die normgerechte Vernichtung von  

weiteren Medien wie optischen, magnetischen oder 

elektronischen Datenträgern!

 x Vertrauen Sie den Experten: Sprechen Sie mit Ihrem 

HSM-Fachhändler und nutzen Sie die Möglichkeit einer 

für Sie unverbindlichen und kostenlosen Analyse. Die 

HSM-Experten beraten Sie gerne und kompetent!

Die perfekte Lösung  
für jeden Bedarf.

D
SG

VO
 KONFORM

Vertrauliche Unterlagen oder personenbezogene Daten gehören nicht in den 

Papierkorb, sondern in einen HSM Aktenvernichter. Dabei gilt: je vertraulicher 

die Daten, desto höher sollte die Sicherheitsstufe sein. 

Die Partikelschnitt-Aktenvernichter ab Sicherheitsstufe P-4 nach ISO/IEC 21964 

(DIN 66399) sind DSGVO-konform und bieten für die meisten privaten und 

gewerblichen Anwender ein ausreichend hohes Datenschutzniveau. Haben Sie 

einen sehr hohen Schutzbedarf für besonders vertrauliche und geheime Daten, 

beispielsweise Patientendaten, Patente oder Prozessunterlagen, empfehlen wir 

die Datenträgervernichtung in Sicherheitsstufe P-5 und höher. 

sicher

unsicher

Darstellung der unterschiedlichen  

Partikel am Datenträger Papier.
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P-4 P-6P-5

FP TO E

mit Autofeed

für den Arbeitsplatz

zentral aufgestellt

Schutzklasse 2  
Hoher Schutzbedarf  

für vertrauliche Daten

Schutzklasse 3  
Sehr hoher Schutzbedarf für besonders 

vertrauliche und geheime Daten

Originalgröße Partikel,  
DIN A4 Blatt: ca. 389 Teile

Datenträger mit  
geheim zu haltenden 
Informationen. 

Medizinische Berichte, Patente, 
Konstruktionsunterlagen,  
Strategiepapiere, Wettbewerbs- 
analysen, Prozessunterlagen. 

Originalgröße Partikel,  
DIN A4 Blatt: ca. 2.079 Teile

Datenträger mit  
geheim zu haltenden  
Informationen.

Forschungs- und Entwicklungs- 
unterlagen, behördliche Bereiche.

Originalgröße Partikel,  
DIN A4 Blatt: ca. 6.237 Teile

Experten-Tipp: 
Vernichten Sie personenbezogene Daten sicher in Sicherheitsstufe P-4 und höher. 

Finden Sie den für Sie und Ihre Anforderungen 
passenden Datenvernichter.

QR-Code scannen und Video ansehen.

Weitere Sicherheitsstufen auf Anfrage. Ihr HSM-Fachhändler berät Sie gerne.  

Mit einem HSM Aktenvernichter 
sind Sie auf der sicheren Seite.

Ein passender Datenvernichter unterstützt Sie bei der Einhaltung 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO.

Unterlagen
z. B. aus Papier

z. B. CDs, DVDs,
Blu-Ray-Discs

z. B. Disketten,  
ID-Karten mit  
Magnetstreifen

z. B. Filme, Folienz. B. USB-Sticks, Chip-
karten, Flashspeicher, 
Speicherkarten aus 
Digitalkameras

Diese Medien 
können vernichtet 
werden:

Datenträger mit be-
sonders sensiblen und 
vertraulichen Daten.

Bilanzen, Gehaltsabrechnungen, 
Personalakten, Arbeitsverträge, 
Steuerunterlagen.
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Gut für die Umwelt. Gut für Sie. 

Aktenvernichter HSM SECURIO – absolut sicher und umweltfreundlich.

Maximale Sicherheit, minimaler Stromverbrauch.

Nullstrom: Die Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, C14 und C16 

verbrauchen keinen Strom im Stand-by-Modus.

EcoSmart: Die Aktenvernichter HSM SECURIO AF150 bis AF500 und  

C18 bis P44i schalten aufgrund des intelligenten Steuerungskonzepts  

EcoSmart automatisch nach zwei Minuten in den Stand-by-Modus  

und sind damit permanent betriebsbereit. Dabei liegt der Energiebedarf  

bei weniger als 0,1 W.

Präzisionsschneidwellen aus 
spezialgehärtetem Vollstahl  
(AF-Serie ab AF150, B- und P-Serie)

Verzicht auf Verbundstoffe 
garantiert 100 % Recycling 
der Produkte

Energiesparende Steuerungen

Sie sind auf der Suche nach Qualität, Langlebigkeit und Design?  

Die Aktenvernichter HSM SECURIO sind die perfekte Lösung für Ihren 

Bedarf – mit Qualität auf höchstem Niveau. Robust, langlebig und  

besonders nachhaltig.  

 

Nach höchsten hier geltenden Standards produziert, aus schadstoff- 

armen Materialien hergestellt und mit kompletter Ersatzteilversorgung  

aus eigener Hand.

Für maximale Leistung bei minimalem Energieaufwand können Sie auf innovative 

Technologien wie EcoSmart oder Nullstromverbrauch vertrauen.

Aktenvernichter HSM SECURIO 

sind mit dem Blauen Engel aus-

gezeichnet. Erfahren Sie mehr:  
www.blauer-engel.de/uz174

HSM setzt konsequent  
auf Umweltschutz:

Nutzung von Photovoltaik zur  
Stromerzeugung für die Produktion

Kurze Transportwege durch Pro-
duktion in Deutschland

Verwendung von ausschließlich 
umweltverträglichen, wiederver-
wertbaren Hilfs- und Betriebs-
stoffen

Wiederverwendbare Kartonbox als Schnittgutauffang- 
behälter (HSM SECURIO AF500 und B32 bis P44i)
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!

Qualität zahlt sich aus.

Auf Ihren HSM SECURIO können Sie sich immer verlassen.

Lebenslange Garantie  
auf die Schneidwellen aus gehärtetem Stahl  

in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5, unem- 

pfindlich gegen Heft- und Büroklammern. 

Produziert in Deutschland 

durch die hohe Fertigungstiefe in den eigenen 

Werken, zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, kann 

HSM stets beste Produktqualität garantieren.

Produktgarantie  
5 Jahre Garantie auf die Aktenvernichter  

HSM SECURIO C-, B- und P-Serie in den Sicher-

heitsstufen P-2 bis P-5 nach ISO/IEC 21964  

(DIN 66399). 

3 Jahre Garantie auf alle weiteren Akten- 

vernichter HSM SECURIO.

Vertrauliche Unterlagen vor Ort zu vernichten ist günstiger  

als Sie glauben. Eine einmalige Anschaffung, geringe Kosten 

für Verbrauchsmaterial und eine lange Lebenszeit machen 

die Aktenvernichter HSM SECURIO zu dem, was sie sind:  

der Inbegriff von Zuverlässigkeit.

Wussten Sie, dass Sie einen Aktenvernichter auf acht Jahre 

abschreiben können? Damit bleiben die jährlichen Aufwen-

dungen gering.

Rechenbeispiel:
Investition in einen Büro-Aktenvernichter mit Autofeed:  

HSM SECURIO AF500 (4,5 x 30 mm)  

Empfohlener Verkaufspreis = € 937,00 

Abschreibung* p.a.:

Nutzungsjahr 1-8 = € 117,13 

Bei 220 Arbeitstagen kostet eine sichere Daten- 

vernichtung weniger als € 0,53 pro Tag! 

ab dem 9. Jahr der Nutzung sogar € 0,00. 

 

Übrigens: Wirtschaftsgüter unter einem Anschaffungs-

wert von € 800,00 gelten als geringwertige Wirtschafts- 

güter (GWG) und können im Jahr der Anschaffung  

sofort als Betriebsausgabe angesetzt werden.

Alle Preise netto. *vgl. AfA-Tabelle für die allgemein verwendbaren Anlagegüter („AV“), Bundesministerium der Finanzen,  
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerverwaltungu-Steuerrecht/Betriebspruefung/AfA_Tabellen/afa_tabellen.html

Eine Investition in mehr Datenschutz lohnt sich!
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Automatischer Papiereinzug für  
eine zeitsparende Datenvernichtung.

Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF-Serie. 

Die Lock-and-Go-Funktion schützt ein-
gelegte Papierstapel vor unberechtigtem 
Zugriff (HSM SECURIO AF350, AF500).

Nanogrip-Technologie für zuverlässigen 
Blatteinzug.

Während der Autofeed-Stapelverarbei-
tung ist es möglich, gleichzeitig Papier 
manuell zuzuführen.

Bei Papierzufuhr startet das Gerät auto-
matisch und stoppt selbstständig nach 
dem Schreddern.

Die Vernichtung von Papierstapeln erfolgt 
zeitsparend, zuverlässig und komfortabel.

Der kraftvoller Motor ermöglicht dauer- 
haften Betrieb (ab HSM SECURIO AF150).

Weil Qualität entscheidet. 

Die Autofeed Aktenvernichter der AF- 

Serie mit Nanogrip-Technologie vereinen 

Funktionalität und Bedienkomfort. Für  

die zuverlässige und einfache Akten- 

vernichtung von Papierstapeln und  

Einzelpapier.

Als Schreiner liegt mir mein Handwerk mehr als Bürokratie und Datenschutz.  
Darum ist es umso wichtiger, dass ich weiß, worauf ich mich dabei verlassen kann.

In meinem Büro steht ein HSM Aktenvernichter mit Autofeed-Funktion in Sicherheits- 
stufe P-4. So kann ich mich auf mein Handwerk konzentrieren und meine nicht mehr  
benötigten Dokumente werden zeitsparend, zuverlässig und DSGVO-konform  
vernichtet. 

 
 

Andreas K.
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HSM SECURIO AF100 HSM SECURIO AF150 / AF300

HSM SECURIO AF350 HSM SECURIO AF500

Lock-and-GoLock-and-Go

HSM Verbrauchsmaterial

Art.-Nr. Bezeichnung Verfügbar für Modell  
HSM SECURIO

Abmessungen  
(B x T x L) in mm

2491111 Austausch-Kit Rollen AF-Serie

1661995150 Mehrweg-Auffangbeutel, VPE 10 Stück AF150, AF300, AF350 348 x 195 x 800

1330995100 Mehrweg-Auffangbeutel, VPE 10 Stück AF500 440 x 370 x 850

1820995200 Kartonbox, VPE 1 Stück AF500 412 x 524 x 255

1235997403 Schneidblock-Spezialöl, Flasche 250 ml

Mehrweg-Auffangbeutel in VPE 100 Stück auf Anfrage. Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

25 l

1 - 3 Anwender

100 Blatt, DIN A4

Modell
HSM

Art.-Nr. Schnitt- 
größe  
in mm

Schnittleistung  
manuell / Autofeed*  
in Blatt 80 g/m2

Sicherheitsstufe  
ISO/IEC 21964  
(DIN 66399)

Schnittgut* Motor- 
leistung
in Watt

Abmessungen  
(B x T x H)  
in mm

Gewicht 
in kg

AF100 2063111 4 x 25 5-6 / 100 P-4 / T-4 / E-3 / F-1   185 375 x 260 x 620 7

AF150 2083111 4,5 x 30 8-10 / 150 P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1    610 395 x 381 x 740 18

AF150 2082111 1,9 x 15 6-7 / 150 P-5 / T-5 / E-4 / F-2   610 395 x 381 x 740 18

AF300 2093121 4,5 x 30 12-14 / 300 P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1    610 395 x 381 x 740 18

AF300 2092121 1,9 x 15 8-10 / 300 P-5 / T-5 / E-4 / F-2   610 395 x 381 x 740 18

AF350 2113111 4,5 x 30 12-14 / 350 P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1    610 395 x 435 x 837 19

AF350 2112111 1,9 x 15 8-10 / 350 P-5 / T-5 / E-4 / F-2   610 395 x 435 x 837 19

AF500 2103111 4,5 x 30 14-16 / 500 P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1    610 497 x 491 x 1002 29

AF500 2102111 1,9 x 15 9-11 / 500 P-5 / T-5 / E-4 / F-2   610 497 x 491 x 1002 29

Aktenvernichter in weiteren Sicherheitsstufen auf Anfrage. Ihr Fachhändler berät Sie gerne.  
*Autofeed-Stapelverarbeitung ausschließlich für Papier.

35 l

1 - 5 Anwender

150 / 300 Blatt, DIN A4

35 l

1 - 5 Anwender

350 Blatt, DIN A4

82 l

1 - 8 Anwender

500 Blatt, DIN A4

Nachhaltig und praktisch:  
im Lieferumfang ist eine  
wiederverwendbare Karton-
box als Schnittgutauffang-
behälter enthalten
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Platzsparend und effizient für  
zu Hause oder das kleine Büro.

Aktenvernichter HSM SECURIO C-Serie. 

Der leise Betriebsmodus minimiert die 
Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.

Ein leichter Druck auf das Sicherheits- 
element verhindert den unbeabsichtigten 
Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr.

Bei Papierzufuhr startet das Gerät auto-
matisch und stoppt selbstständig nach 
dem Schreddern.

Der Auffangbehälter lässt sich mühelos 
herausnehmen und entleeren  
(HSM SECURIO C18). 

Einfaches Entleeren des Auffangbehälters 
durch abnehmbares Gehäuseoberteil  
(HSM SECURIO C14, C16). 

Füllstandkontrolle durch Sichtfenster 
(HSM SECURIO C16, C18). 

Als Inhaberin einer kleinen Boutique fallen ständig Belege an und auch sensible Daten  
meiner Angestellten gilt es zu schützen. Bei allem, was ich für mein Geschäft einkaufe,  
ist mir Nachhaltigkeit besonders wichtig. Das gilt auch beim Datenschutz.

Aus diesem Grund steht in meinem Büro ein Aktenvernichter HSM SECURIO in Sicher-
heitsstufe P-4. So bin ich auf der sicheren Seite und habe noch dazu nachhaltig gekauft. 
Denn die HSM Aktenvernichter sind sie mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und arbeiten 
damit besonders energieeffizient.

Weil mir Nachhaltigkeit  
wichtig ist.

Die C-Serie besticht durch ihr anspre-

chendes kompaktes Design und die ein-

fache Bedienung. Perfekt für die Akten-

vernichtung im kleinen Büro oder zu  

Hause.

 
 

Natalie M.
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Aktenvernichter

HSM Pure 420 4,5 x 30 mm

Nach der EU-Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) 

müssen Unternehmen, die 

personenbezogene Daten verarbeiten, 

eine datenschutzg
erechte und sichere 

Vernichtung sicherstellen. Entsteht ein 

empfindliche Geldbußen Schaden, drohen 

dem Verursacher empfindliche Geldbußen.

nn leicht entnommen und geleert w
erden. 

• Anti-P
apierstau Funktion

• Hohe Anwendersicherheit

• Start-/S
topp-Automatik

• Auf Rollen fahrbar

• Herausnehmbarer Auffangbehälter fü
r 

müheloses Entleeren

• Füllstandanzeige 

Schnittle
istung: 9 - 1

1 Blatt 8
0 g/m

2  

Schnittb
reite: 3,9 x 30 mm 

Auffangvolumen: 33 l

Eingabebreite: 240 mm 

Sicherheitsstufe: P-4 / T-
4 / E

-3 / F
-1 

Maße (BxTxH): 3
75 x 310 x 600 mm
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HSM SECURIO C14 HSM SECURIO C16 HSM SECURIO C18
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A
ktenvernichter

H
SM

 Pure 420 4,5 x 30 m
m

 
W

ie geschaffen für den Büroalltag. D
er 

A
ktenvernichter m

it kraftvollem
 M

otor 

und leisem
 D

auerbetrieb vernichtet selbst 

größere Papierm
engen einfach und 

zuverlässig. D
er Auffangbehälter kann leicht 

entnom
m

en und geleert w
erden. 

• A
nti-Papierstau Funktion

• H
ohe A

nw
endersicherheit

• Start-/Stopp-Autom
atik

• Auf Rollen fahrbar

• H
erausnehm

barer Auffangbehälter für 

m
üheloses Entleeren

• Füllstandanzeige 

Schnittleistung: 9 - 11 Blatt 80 g/m
2 

Schnittbreite: 3,9 x 30 m
m

 

A
uff

angvolum
en: 33 l

Eingabebreite: 240 m
m

 

Sicherheitsstufe: P-4 / T-4 / E-3 / F-1 

M
aß

e (BxTxH
): 375 x 310 x 600 m

m

Aktenvernichter
HSM Pure 420 4,5 x 30 mm 
Wie geschaffen für den Büroalltag. Der Aktenvernichter mit kraftvollem Motor und leisem Dauerbetrieb vernichtet selbst größere Papiermengen einfach und zuverlässig. Der Auffangbehälter kann leicht entnommen und geleert werden. 

• Anti-Papierstau Funktion
• Hohe Anwendersicherheit• Start-/Stopp-Automatik
• Auf Rollen fahrbar
• Herausnehmbarer Auffangbehälter für müheloses Entleeren
• Füllstandanzeige 

Schnittleistung: 9 - 11 Blatt 80 g/m2 Schnittbreite: 3,9 x 30 mm Auffangvolumen: 33 l
Eingabebreite: 240 mm 
Sicherheitsstufe: P-4 / T-4 / E-3 / F-1 Maße (BxTxH): 375 x 310 x 600 mm

A
ktenvernichter

H
SM

 Pure 420 4,5 x 30 m
m

 
W

ie geschaffen für den Büroalltag. D
er 

Aktenvernichter m
it kraftvollem

 M
otor 

und leisem
 D

auerbetrieb vernichtet selbst 

größere Papierm
engen einfach und 

zuverlässig. D
er Auffangbehälter kann leicht 

entnom
m

en und geleert w
erden. 

• Anti-Papierstau Funktion

• H
ohe Anw

endersicherheit

• Start-/Stopp-Autom
atik

• Auf Rollen fahrbar

• H
erausnehm

barer Auffangbehälter für 

m
üheloses Entleeren

• Füllstandanzeige 

Schnittleistung: 9 - 11 Blatt 80 g/m
2 

Schnittbreite: 3,9 x 30 m
m

 

Auff
angvolum

en: 33 l

Eingabebreite: 240 m
m

 

Sicherheitsstufe: P-4 / T-4 / E-3 / F-1 

M
aße (BxTxH

): 375 x 310 x 600 m
m

HSM Verbrauchsmaterial

Art.-Nr. Bezeichnung

1235997403 Schneidblock-Spezialöl, Flasche 250 ml

20 l

1 - 3 Anwender

bis zu 6 Blatt, DIN A4

Modell
HSM

Art.-Nr. Schnitt- 
größe  
in mm

Schnittleistung   
in Blatt 80 g/m2

Sicherheitsstufe  
ISO/IEC 21964  
(DIN 66399)

Schnittgut Motor- 
leistung
in Watt

Abmessungen  
(B x T x H)  
in mm

Gewicht 
in kg

C14 2253111 4 x 25 5-6 P-4 / T-4 / E-3 / F-1   160 366 x 258 x 405 5

C16 1902111 4 x 25 6-7 P-4 / T-4 / E-3 / F-1    185 366 x 258 x 455 5

C18 1913121 3,9 x 30 8-9 P-4 / T-4 / E-3 / F-1   360 365 x 280 x 542 11

C18 1912121 1,9 x 15 6-7 P-5 / T-5 / E-4 / F-2    360 365 x 280 x 542 11

Aktenvernichter in weiteren Sicherheitsstufen auf Anfrage. Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

25 l

1 - 3 Anwender

bis zu 7 Blatt, DIN A4

25 l

1 - 3 Anwender

bis zu 9 Blatt, DIN A4

Sicherheitsstufe P-4
Originalgröße Partikel
DIN A4 Blatt:  
389 Teile

Sicherheitsstufe P-5
Originalgröße Partikel
DIN A4 Blatt: 
2.079 Teile

Gut zu wissen! So sicher werden Ihre Daten normgerecht vernichtet:

Soziales und ökologisches Engagement: 
Mit der Unterstützung von Sozial- und Umweltprojekten bewusst einen Beitrag für die 

Zukunft leisten – deshalb engagiert sich HSM für viele lokale, regionale und globale 

Projekte, Vereine und Hilfsorganisationen. Erfahren Sie mehr...
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Für einen vielseitigen Einsatz  
am Arbeitsplatz.

Aktenvernichter HSM SECURIO B-Serie. 

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe 
Schnittleistung und den zuverlässigen 
Dauerbetrieb sicher.

Die Schneidwellen aus gehärtetem 
Vollstahl mit lebenslanger Garantie sind 
unempfindlich gegen Heft- und Büro-
klammern und garantieren Langlebigkeit.

Das Sicherheitselement verhindert unbe-
absichtigten Einzug und dient als Splitter-
schutz, z. B. bei der Vernichtung von CDs 
oder Kundenkarten.

Die Bedienung ist denkbar einfach: Eine 
integrierte Lichtschranke startet das Ge-
rät automatisch und stoppt selbstständig 
nach dem Schreddern.

Für eine konstant hohe Schnittleistung 
verfügt der wartungsfreundliche Akten-
vernichter optional über einen externen 
automatischen Öler.

Separater Auffangbeutel für sortenreine 
Trennung des Schnittguts (nur bei CD-
Vernichtung). 

Weil Service den  
Unterschied macht.

Die B-Serie Office zeichnet sich durch 

hohe Leistung und maximale Funktionali-

tät aus. Die Produktpalette bietet Akten-

vernichter für den Arbeitsplatz.

Da ich selbst im Kundenservice arbeite, lege ich besonderen Wert auf guten Service.  
Das gilt auch beim Datenschutz. Wir arbeiten mit zahlreichen Formularen und sensiblen 
Kundendaten, die sicher und zuverlässig vernichtet werden müssen.

Deshalb steht in unserem Büro ein HSM Aktenvernichter in Sicherheitsstufe P-4.  
So sind wir auf der sicheren Seite und nicht mehr benötigte Dokumente werden DSGVO-
konform vernichtet. Sollte doch einmal etwas sein, bekomme ich beim HSM Kunden- 
service sofort Hilfe.

 
 

Melanie S.
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HSM SECURIO B22 HSM SECURIO B24

HSM SECURIO B26 HSM SECURIO B32

continuous 
operation

HSM Optionen / Verbrauchsmaterial

Art.-Nr. Bezeichnung Verfügbar für Modell  
HSM SECURIO

Abmessungen  
(B x T x L) in mm

Art.-Nr. + O Automatischer externer Öler, 250 ml B24, B26, B32

1661995150 Mehrweg-Auffangbeutel, VPE 10 Stück B22, B24 348 x 195 x 800

1330995100 Mehrweg-Auffangbeutel, VPE 10 Stück B26, B32 440 x 370 x 850

1820995200 Kartonbox, VPE 1 Stück B32 412 x 524 x 255

1235997403 Schneidblock-Spezialöl, Flasche 250 ml

Mehrweg-Auffangbeutel in VPE 100 Stück auf Anfrage. Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

33 l

1 - 5 Anwender

bis zu 11 Blatt, DIN A4

Modell
HSM

Art.-Nr. Schnitt- 
größe  
in mm

Schnittleistung  
in Blatt 80 g/m2

Sicherheitsstufe  
ISO/IEC 21964  
(DIN 66399)

Schnittgut Motor- 
leistung
in Watt

Abmessungen  
(B x T x H)  
in mm

Gewicht 
in kg

B22 1833121 3,9 x 30 9-11 P-4 / T-4 / E-3 / F-1   440 375 x 310 x 600 13

B22 1832121 1,9 x 15 7-9 P-5 / T-5 / E-4 / F-2    440 375 x 310 x 600 12

B24 1783111 4,5 x 30 14-16 P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1    610 395 x 317 x 605 19

B24 1782111 1,9 x 15 9-11 P-5 / T-5 / E-4 / F-2    610 395 x 317 x 605 16

B26 1803111 4,5 x 30 14-16 P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1    610 497 x 397 x 676 26

B26 1802111 1,9 x 15 9-11 P-5 / T-5 / E-4 / F-2    610 497 x 397 x 676 27

B32 1823111 4,5 x 30 14-16 P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1    610 497 x 398 x 793 27

B32 1822111 1,9 x 15 9-11 P-5 / T-5 / E-4 / F-2    610 497 x 398 x 793 27

Aktenvernichter in weiteren Sicherheitsstufen auf Anfrage. Ihr Fachhändler berät Sie gerne. 

35 l

1 - 5 Anwender

bis zu 16 Blatt, DIN A4

55 l

Nachhaltig und praktisch:  
im Lieferumfang ist eine  
wiederverwendbare Karton-
box als Schnittgutauffang- 
behälter enthalten

1 - 5 Anwender

bis zu 16 Blatt, DIN A3

82 l

1 - 5 Anwender

bis zu 16 Blatt, DIN A3
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Für einen vielseitigen Einsatz  
im Großraumbüro.

Aktenvernichter HSM SECURIO B-Serie. 

Weil Sicherheit über allem 
steht.

Die B-Serie Large Office zeichnet sich 

durch hohe Leistung und maximale Funk-

tionalität aus. Die Produktpalette bietet 

Aktenvernichter für kleine Arbeits- 

gruppen.

Als Bauingenieur trage ich die Verantwortung für die Stabilität der von mir geplanten  
Gebäude. Absolute Sicherheit und Zuverlässigkeit erwarte ich auch beim Datenschutz.

Aus diesem Grund steht in unserem Ingenieurbüro, gleich neben dem Drucker, ein  
Aktenvernichter HSM SECURIO in der Sicherheitsstufe P-4. Damit sind wir auf  
der sicheren Seite. Auch große Pläne werden zuverlässig und leise vernichtet.

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe 
Schnittleistung und den zuverlässigen 
Dauerbetrieb sicher.

Die Schneidwellen aus gehärtetem 
Vollstahl mit lebenslanger Garantie sind 
unempfindlich gegen Heft- und Büro-
klammern und garantieren Langlebigkeit.

Das Sicherheitselement verhindert unbe-
absichtigten Einzug und dient als Splitter-
schutz, z. B. bei der Vernichtung von CDs 
oder Kundenkarten.

Die Bedienung ist denkbar einfach: Eine 
integrierte Lichtschranke startet das Gerät 
automatisch und stoppt selbstständig 
nach dem Schreddern.

Für eine konstant hohe Schnittleistung 
verfügt der wartungsfreundliche Akten-
vernichter optional über einen externen 
automatischen Öler.

Separater Auffangbeutel für sortenreine 
Trennung des Schnittguts (nur bei CD-
Vernichtung). 

 
 

Klaus W.
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continuous 
operation

HSM SECURIO B34 HSM SECURIO B35

HSM Optionen / Verbrauchsmaterial

Art.-Nr. Bezeichnung Verfügbar für Modell  
HSM SECURIO

Abmessungen  
(B x T x L) in mm

Art.-Nr. + O Automatischer externer Öler, 250 ml B34, B35

1410995100 Mehrweg-Auffangbeutel, VPE 10 Stück B34 530 x 340 x 1000

1442995110 Mehrweg-Auffangbeutel, VPE 10 Stück B35 525 x 425 x 1100

1840995200 Kartonbox, VPE 1 Stück B34 457 x 529 x 290

1920995200 Kartonbox, VPE 1 Stück B35 375 x 519 x 528

1235997403 Schneidblock-Spezialöl, Flasche 250 ml

Mehrweg-Auffangbeutel in VPE 100 Stück auf Anfrage. Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

100 l

5 - 8 Anwender

bis zu 22 Blatt, DIN A3

130 l

5 - 8 Anwender

bis zu 22 Blatt, DIN A3

Modell
HSM

Art.-Nr. Schnitt- 
größe  
in mm

Schnittleistung  
in Blatt 80 g/m2

Sicherheitsstufe  
ISO/IEC 21964  
(DIN 66399)

Schnittgut Motor- 
leistung
in Watt

Abmessungen  
(B x T x H)  
in mm

Gewicht 
in kg

B34 1843111 4,5 x 30 20-22 P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1    700 541 x 439 x 845 42

B34 1842111 1,9 x 15 13-15 P-5 / T-5 / E-4 / F-2    700 541 x 439 x 845 42

B35 1923111 4,5 x 30 21-22 P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1    700 620 x 525 x 870 54

B35 1922111 1,9 x 15 14-15 P-5 / T-5 / E-4 / F-2    700 620 x 525 x 870 53

Aktenvernichter in weiteren Sicherheitsstufen auf Anfrage. Ihr Fachhändler berät Sie gerne. 

Nachhaltig und praktisch:  
im Lieferumfang ist eine wiederver- 
wendbare Kartonbox als Schnittgut- 
auffangbehälter enthalten
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Professionelle Datenvernichtung  
für große Arbeitsgruppen.

Aktenvernichter HSM SECURIO P-Serie. 

IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi 
Silent, Standard und Performance für 
eine effiziente und komfortable Daten- 
vernichtung.

Intuitive Bedienung und mehrsprachige 
Menüführung erfolgt über das hochauf- 
lösende 4,3” Touchdisplay.

Der Aktenvernichter ist im Betriebsmodus 
Silent bis zu 30 % leiser als im Standard 
Modus – und damit mit Abstand der 
leisester Aktenvernichter von HSM! 

Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel 
Papier zugeführt wurde und reagiert selb-
ständig.

Aktenvernichter mit Partikelschnitt  
verfügen über einen integrierten auto-
matischen Öler.

Die Schneidwellen aus gehärtetem 
Vollstahl mit lebenslanger Garantie sind 
unempfindlich gegen Heft- und Büro-
klammern und garantieren Langlebigkeit.

Weil es auf Innovation und  
Präzision ankommt.

Die Aktenvernichter der P-Serie überzeu-

gen durch das innovative Antriebs- und 

Bedienkonzept IntelligentDrive – für bis 

zu 40 % mehr Leistung, intelligente Stau-

vermeidung und ein reduziertes Betriebs-

geräusch. Perfekt geeignet für große 

Arbeitsgruppen.

Als Leiter der Entwicklungsabteilung habe ich die Verantwortung, dass keine Informationen 
nach außen und damit in die Hände von Mitbewerbern gelangen. Daher ist es unerlässlich, 
mich um die ordnungsgemäße Aufbewahrung und anschließende Entsorgung zu kümmern.

Aus diesem Grund steht in allen Abteilungen ein Aktenvernichter HSM SECURIO in der  
Sicherheitsstufe P-6. Damit sind wir auf der sicheren Seite. 

 
 

Jürgen L.

45 dB(A)  
in Silent Mode
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HSM SECURIO P36i HSM SECURIO P40i HSM SECURIO P44i

continuous 
operation

HSM Optionen / Verbrauchsmaterial

Art.-Nr. Bezeichnung Verfügbar für Modell  
HSM SECURIO

Abmessungen  
(B x T x L) in mm

Art.-Nr. + C Separates CD-Schneidwerk (4 x 7 mm) P36i, P40i, P44i

1442995110 Mehrweg-Auffangbeutel, VPE 10 Stück* P36i, P40i 525 x 425 x 1100

1452995000 Mehrweg-Auffangbeutel, VPE 25 Stück P44i 570 x 545 x 1150

1850995200 Kartonbox, VPE 1 Stück P36i, P40i 495 x 554 x 395

1870995200 Kartonbox, VPE 1 Stück P44i 594 x 560 x 434

1235997403 Schneidblock-Spezialöl, Flasche 250 ml

*Mehrweg-Auffangbeutel in VPE 100 Stück auf Anfrage. Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

Modell
HSM

Art.-Nr. Schnitt- 
größe  
in mm

Schnittleistung  
in Blatt 80 g/m2

Sicherheitsstufe  
ISO/IEC 21964  
(DIN 66399)

Schnittgut Motor- 
leistung
in Watt

Abmessungen  
(B x T x H)  
in mm

Gewicht 
in kg

P36i 1853121 4,5 x 30 27-29 P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1     1000 580 x 550 x 1020 68

P36i 1852121 1,9 x 15 16-18 P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2    1000 580 x 550 x 1020 68

P40i 1883121 4,5 x 30 34-36 P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1     1300 580 x 550 x 1020 72

P40i 1882121 1,9 x 15 19-21 P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2    1300 580 x 550 x 1020 72

P44i 1873121 3,9 x 40 43-45 P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1      1900 700 x 592 x 1105 105

P44i 1872121 1,9 x 15 25-27 P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2      1900 700 x 592 x 1105 105

Aktenvernichter in weiteren Sicherheitsstufen auf Anfrage. Ihr Fachhändler berät Sie gerne. 

Unsere Empfehlung: Für die Vernichtung von Reisepässen und Ausweisdoku-
menten (aufgeklappte Zuführung) ist der Aktenvernichter HSM SECURIO P44i 
geeignet. Über das seperate Schneidwerk mit Auffangbehälter können selbst  
Ausweise aus Kunststoff sortenrein entsorgt werden (optional erhältlich).

145 l

8 - 15 Anwender

bis zu 29 Blatt, DIN A3

145 l 205 l

8 - 15 Anwender 8 - 15 Anwender

bis zu 36 Blatt, DIN A3 bis zu 45 Blatt, DIN A3

Nachhaltig und praktisch:  
im Lieferumfang ist eine wiederver- 
wendbare Kartonbox als Schnittgut- 
auffangbehälter enthalten
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Lernen Sie die HSM Aktenvernichter  
noch besser kennen.

Ihr HSM-Fachhändler:

01/2024 - W91099

Sie möchten weitere Informationen oder eine Beratung? 

Gerne hilft Ihnen Ihr HSM-Fachhändler! 

 
Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf. 

Ich möchte mehr zum Thema Datenschutz erfahren  

und wünsche eine Beratung.

Bitte unterbreiten Sie mir ein individuelles Angebot für: 

Ich interessiere mich für eine 14-tägige kostenlose  

Teststellung.

Firma:

Ansprechpartner:

Straße / Hausnr.: 

PLZ / Ort:

Kontaktdaten:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Preise in EUR je Stück zzgl. gesetzlicher MwSt. Preise gelten ab dem 01.01.2024 bis auf Widerruf, längstens bis 31.12.2024.  
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten. 


