
Modell: 18W Zoom High Power LED 

Produktbeschreibung

Spezifikationen

 Lichtquelle……………….1x 18W LED  Gehäuse…………..Aluminium, schwarz

 Durchmesser Ø (mm)………..….48,5  Lichtstrom…………………1600 Lumen

 Länge (mm)……...………………203,5  Leuchtdistanz (m)…………………350

 Gewicht (g) (ohne Batterien)……352  Zolltarifnummer……………85131000

 Batterien (nicht inkl.)……..6x LR6/AA  Zertifikate…………………………...CE

 UVP:…………39,99 €/Stk.

 EK:……..………... €/Stk.
Technische und logistische Änderungen vorbehalten.

Verpackung Blisterbox VE-Karton Umkarton

Breite (mm) 60 325 330

Tiefe (mm) 60 430 440

Höhe (mm) 205 70 310

Gewicht (g) 391 4.080
Brutto 16.500

Netto 15.500

Artikelnummer 307 00032

EAN Code 4260030255849 14260030255846 24260030255843

Menge 1 10 40

•Aus hochwertigen, stoßfesten und wasserresistenten (IP44) Aluminium mit gummierten EIN / AUS 

Druckschalter am Lampenende

•Erhältlich in schwarz

•Mit 18W CREE-LED mit extrem hoher Leuchtkraft - 1600 Lumen

•Betrieben mit 6x Alkaline Batterien LR6 / AA

•Mit Zoom Funktion

•Mit Trageschlaufe - zur Sicherung am Handgelenk

 Leuchtfunktionen……...100%, 50%, 

                                            Blitz, Zoom

Hochleistungstaschenlampe


