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(02 - MESSGERAT

zur Wandmontage in groBen Raumen
akustischer, einstellbarer Alarm
wartungsfreier NDIR CO2-Sensor

mit Temperatur und Feuchtesensorik

CO, Monitor groBe LED Anzeige mit Bargraph
feste Spannungsversorgung

Das innovativ gestaltete CO2 - Messgerdt ist eine GroBanzeige
zur Uberwachung der Raumluftqualitat. Dieses CO2 - Messgerat
wird speziell eingesetzt, um die Raumluftqualitat in GroBraumen
zu Uberwachen. Darunter zdhlen zum Beispiel
Besprechungsraume, Aufenthaltsraumen oder auch &ffentliche
Rdaume wie Klassenrdume und Kindergdrten. Auf Grund der
groBen Bauform von 388 x 288 x 43 mm ldsst sich das CO2 -
Messgerat auch aus einer groBeren Entfernung hervorragend
ablesen. Mit der Wandhalterung bei dem CO2 - Messgerat ldsst
sich die GroBanzeige zudem beliebig an Wanden mantieren.

Der flr die Messung eingebaute NDIR CO2-Sensor hat einen
Messhereich von 9999 ppm. Das Besondere, neben dem hohen
Messbereich bei dem verbauten NDIR CO2-Sensor des CO2 -
Messgerdtes, ist, dass der CO2-Sensaor keinerlei Wartung
bendtigt. Weiter ist noch zusdtzlich bei dem CO2 - Messgerat ein
Temperatur- und ein Feuchtigkeitssensor integriert, um die
klimatischen Bedingungen zu iberwachen.

Auch verfiigt das CO2 - Messgerat tber einen Bargraphen mit
dem sich der gemessene CO2 Gehalt grafisch anzeigen lasst. Der
Bargraph bei dem CO2-Indikator ist zusdtzlich in den Farben
Grin, Gelb und Rot unterteilt, die, je nach CO2 Gehalt, zu fest
eingestellten Messwerten aufleuchten. Dadurch lasst sich der
Kohlenstoffdioxid in der Umgebung einfacher bewerten, um
gegebenenfalls LiffungsmaBnahmen durchzufiihren.
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Spezifikation
o2
Messhereich
Auflésung
Genauigkeit
Feuchte relativ
Messhereich
Auflésung
Genauigkeit
Temperatur
Messhereich
Auflésung

Genauigkeit

PCE Deutschland GmbH

0..9999 ppm

1ppm

70 ppm 5 % v.Mw.

0..999%Tr.F.

0,1%r.F.

3%

-10...+100 °C

0,1°C

1,5°C

Im Langel 26, 59872 Meschede

Germany

Telefon: +49 2903 976 99 0
info@pce-instruments.com

Allgemeine technische Daten

Wiederholgenauigkeit

Einheit(en)

Display Typ

DisplaygraBe

Ansprechzeit

Alarm

Schutzklasse (Gerdt)

Spannungsversorgung

Steckertyp

Betriebsbhedingungen

Lagerbedingungen

Abmessungen (LxBxH)

Gewicht

<x05%

oC, °F

LED

18,5 Zoll

10s

akustisch

P20

100 ... 240 V AC| 50/60 Hz
9V DC, 2000 mA

Gerat-Eurostecker

0..50°C,0..90%r.F.

-30..70°C,0..90%r. F.

388 x288 x 43 mm

1344
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