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DC Eingabe : mV, V,mA

BETRIEBSBEDINGUNGEN
Betriebstemperatur: 0...50°C
Feuchtigkeit : 0-90%RH (ohne Kondensation)
Schutzart : von vorne Ip65, von hinten IP20
Montage: Gehäusemontage Typ 1

Gewicht:
ESM-4430 : 170 g
ESM-4930 : 230 g
ESM-7730 : 230 g
ESM-9930 : 320 g
ESM-9430 : 230 g
Maße / Fronttafelausschnitt:
ESM-4430 : (48 x 48mm, Tiefe:87.5 mm)  /  (46 x 46mm)
ESM-4930 : (96 x 48mm, :86.5 mm)  /  (92 x 46mm)Tiefe
ESM-7730 : (72 x 72mm, :87.5 mm)  /  (69 x 69mm)Tiefe
ESM-9930 : (96 x 96mm, :87.5 mm)  /  (92 x 92mm)Tiefe
ESM-9430 : (48 x 96mm, :86.5 mm)  /  (46 x 92mm)Tiefe
Mindestabstand zwischen Plattenausschnittzentren:
ESM-4430 : X=65mm, Y=65mm
ESM-4930 : X=129mm, Y=65mm
ESM-7730 : X=97mm, Y=97mm
ESM-9930 : X=129mm, Y=129mm
ESM-9430 : X=65mm, Y=129mm

Installation: Feste Installation Kategorie II
Überspannungskategorie: II
Verschmutzungsgrad: II, Büro oder Arbeitsplatz, nicht leitende
Verschmutzung

Hinweis-1 :Es gibt einen internen schmelzbaren Flammschutz.

1AVT zur Stromversorgung 240 VV oder 24VV   

               1AZT zur Stromversorgung 24V Z 

Hinweis-3 : “L” ist ( + ) ,” N”  ist ( - ) zum 24V Z Versorgungsspannung

Hinweis-2  :  Externe Sicherung wird empfohlen.
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Softstart Steuer Periode (1, 100)11 Sekunden

Set-Wert für Soft Start (0, 9999) Einheit

Ist Parameter Ar          ausgewählt, wird das Heizung-
Proportionalband für den Heizung PID Prozess anstelle der 
AR Parameter verwendet und das Kühlung- 
Proportionalband wird für den Kühlung PID Prozess anstelle 
der AR Parameter verwendet.

Ist der Parameter            gewählt, wird die Softstart Funktion 
inaktiv. Ist das Gerät eingeschaltet und der Softstart Sollwert 
unterschiedlich von           und ist der Temperaturwert kleiner 
als der Softstartwert des Prozesses, startet das Gerät in
der Softstart Betriebsart bis die Temperatur den Softstart 
Sollwert erreicht hat. Bei Softstart, ist die Geräte 
Ausgangsperiode der SSCt Parameterwert und der Geräte
Steuerausgang ist der SSCo Parameterwert.

Ist der Parameter            gewählt, wird die Softstart Funktion 
inaktiv. Ist das Gerät eingeschaltet und der Softstart Sollwert 
unterschiedlich von           und ist der Temperaturwert kleiner 
als der Softstartwert des Prozesses, startet das Gerät in
der Softstart Betriebsart bis die Temperatur den Softstart 
Sollwert erreicht hat. Bei Softstart, ist die Geräte 
Ausgangsperiode der SSCt Parameterwert und der Geräte
Steuerausgang ist der SSCo Parameterwert.
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Dieses Symbol wird für Sicherheitswarnungen verwendet.

Der Benutzer muss diese Warnungen beachten.

Dieses Symbol wird verwendet, um die gefährlichen
Situationen infolge eines Stromschlags zu bestimmen.
Der Benutzer muss diese Warnungen unbedingt
beachten

Dieses Symbol dient zur Bestimmung der wichtigen 
Hinweise zu Funktionen und Verwendung des Gerät
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