
ENGAGE 55 STEREO ENGAGE 55 MONO ENGAGE 55 CONVERTIBLE
Allgemeine 
Informationen

Lieferumfang Headset, USB-Adapter, USB-Kabel, 
Reiseetui, Sicherheitsinformationen 
und Garantie

Headset, USB-Adapter, USB-Kabel, 
Reiseetui, Sicherheitsinformationen 
und Garantie

Headset mit Ohrhaken, USB-
Adapter, USB-Kabel, Reiseetui, 
Sicherheitsinformationen, Garantie, 
Überkopfbügel, Nackenbügel und 
EarGels

Verpackungsmaße  
(ohne Basisstation) (B x H x T)

173,5 mm x 204 mm x 45 mm 173,5 mm x 203 mm x 63 mm 173,5 mm x 203 mm x 63 mm 

Verpackungsmaße 
(mit Basisstation) (B x H x T)

104 mm x 236 mm x 172,5 mm 104 mm x 236 mm x 172,5 mm Nicht zutreffend

Gewicht (Headset) 83 g 57 g 21 g

Garantie 2 Jahre

Audio Lautsprecher-Bandbreite 
(Musikmodus)

40 Hz bis 16.000 Hz

Lautsprecher-Bandbreite 
(Sprachmodus)

150 Hz bis 6.800 Hz

Mikrofontyp Dual-Mikrofon – Unidirektionales 
ECM- und analoges MEMS-System

Dual-Mikrofon – Unidirektionales 
ECM- und analoges MEMS-System

Unidirektionales  ECM-Mikrofon

Mikrofon-Bandbreite 100 Hz bis 7.300 Hz

Gehörschutz PeakStop™, Jabra SafeTone™ 2.0, EU-Richtlinie zum Lärmschutz am Arbeitsplatz, G616, OSHA

Zertifizierungen Amazon Chime, Google Meet, Microsoft Teams (SKU specific), Works With Chromebook* und Zoom

Software und 
Apps

Kompatible Software und/oder 
Apps

Jabra Direct, Jabra Xpress
Jabra Direct ist für Windows und Mac verfügbar. Jabra Xpress ist nur für Windows verfügbar.

Passform und 
Tragekomfort

Formfaktor On-Ear-Tragestil mit Überkopfbügel On-Ear-Tragestil mit Überkopfbügel 
(Nackenbügel als Zubehör erhältlich)

Convertible – Ohrhaken, 
Überkopfbügel oder Nackenbügel

Akku Gesprächszeit  
(bei ausgeschaltetem Busylight)

Bis zu 13 Stunden Bis zu 13 Stunden Bis zu 9 Stunden

Ruhemodus Ja

Akkutyp Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-
Akku

Durch den Nutzer austauschbarer 
Akku

Ja Ja Nein

Konnektivität Konnektivität USB-A oder USB-C

Schnurlose 
Übertragungstechnologie

DECT

Reichweite Bis zu 150 m

Weitere Infos Betriebstemperatur -10 °C bis 55 °C

Lagertemperatur -5 °C bis 45 °C

ENGAGE 55

Professionell klingende 
Anrufe. Ganz gleich,  
wo Sie arbeiten.

• Schnurlose Reichweite 
von bis zu 150 m

• Mikrofon mit 
Geräuschunterdrückung 

• SafeTone™ 2.0 
Gehörschutz

• DECT-Sicherheitsstufe C
• Robust designter, flexibler 

USB-Adapter
• Mit allen führenden 

Communications-
Plattformen kompatibel

TECHNISCHES 
DATENBLATT



REGION PRODUKTTYP ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG
EMEA/APAC Stereo 9559-450-111 Jabra Engage 55 MS Stereo USB-A, EMEA/APAC

9559-410-111 Jabra Engage 55 UC Stereo USB-A, EMEA/APAC

9559-470-111 Jabra Engage 55 MS Stereo USB-C, EMEA/APAC

9559-430-111 Jabra Engage 55 UC Stereo USB-C, EMEA/APAC

9559-455-111 Jabra Engage 55 MS Stereo USB-A mit Basisstation, EMEA/APAC

9559-415-111 Jabra Engage 55 UC Stereo USB-A mit Basisstation, EMEA/APAC

9559-475-111 Jabra Engage 55 MS Stereo USB-C mit Basisstation, EMEA/APAC

9559-435-111 Jabra Engage 55 UC Stereo USB-C mit Basisstation, EMEA/APAC

9559-450-111-1 Jabra Engage 55 MS Stereo USB-A, niedriger Energieverbrauch, EMEA/APAC

9559-410-111-1 Jabra Engage 55 UC Stereo USB-A, niedriger Energieverbrauch, EMEA/APAC

Mono 9553-450-111 Jabra Engage 55 MS Mono USB-A, EMEA/APAC

9553-410-111 Jabra Engage 55 UC Mono USB-A, EMEA/APAC

9553-470-111 Jabra Engage 55 MS Mono USB-C, EMEA/APAC

9553-430-111 Jabra Engage 55 UC Mono USB-C, EMEA/APAC

9553-455-111 Jabra Engage 55 MS Mono USB-A mit Basisstation, EMEA/APAC

9553-415-111 Jabra Engage 55 UC Mono USB-A mit Basisstation, EMEA/APAC

9553-475-111 Jabra Engage 55 MS Mono USB-C mit Basisstation, EMEA/APAC

9553-435-111 Jabra Engage 55 UC Mono USB-C mit Basisstation, EMEA/APAC

Convertible 9555-450-111 Jabra Engage 55 MS Convertible USB-A, EMEA/APAC

9555-410-111 Jabra Engage 55 UC Convertible USB-A, EMEA/APAC

9555-470-111 Jabra Engage 55 MS Convertible USB-C, EMEA/APAC

9555-430-111 Jabra Engage 55 UC Convertible USB-C, EMEA/APAC

Zubehör 14205-11 Jabra Link 400a UC – USB-A – DECT-Adapter, EMEA/APAC

14205-21 Jabra Link 400a MS – USB-A – DECT-Adapter, EMEA/APAC

14205-31 Jabra Link 400c UC – USB-C – DECT-Adapter, EMEA/APAC

14205-41 Jabra Link 400c MS – USB-C – DECT-Adapter, EMEA/APAC

14401-25 Jabra Engage Mono-Ersatz-Headset, EMEA/APAC
14401-30 Jabra Engage Stereo-Ersatz-Headset, EMEA/APAC

14401-35 Jabra Engage Convertible-Ersatz-Headset, EMEA/APAC

14207-79 Jabra Engage Basisstation für Stereo-/Mono-Headset, USB-A

14207-80 Jabra Engage Basisstation für Stereo-/Mono-Headset, USB-C

14207-81 Jabra Engage Basisstation für Convertible-Headset, USB-A
14207-82 Jabra Engage Basisstation für Convertible-Headset, USB-C

14201-26 Jabra USB-A auf Micro-USB-Kabel, 1,5 m

14208-28 Jabra USB-C auf Micro-USB-Kabel, 1,5 m

14101-72 Jabra Engage Ohrkissen für Stereo-Headset, 1 Paar

14101-73 Jabra Engage Ohrkissen für Mono-Headset, 2 Stück

14101-60 Jabra Engage Ohrkissen für Stereo-Headset, 5 Paar

14101-61 Jabra Engage Ohrkissen für Mono-Headset, 10 Stück

14121-34 Jabra Engage Überkopfbügel-Polster

14121-39 Jabra Engage Überkopfbügel für Mono-Headset

14121-37 Jabra Engage Nackenbügel für Mono-Headset

14121-40 Jabra Engage Überkopfbügel für Convertible-Headset

14121-38 Jabra Engage Nackenbügel für Convertible-Headset

14121-41 Jabra Engage Zubehörpack mit Ohrhaken und Gels für Convertible-Headset
14151-09 Jabra Engage Akkupack für Stereo- oder Mono-Headset

© 2023 GN Audio A/S. Alle Rechte vorbehalten.
® Jabra ist ein eingetragenes Warenzeichen von GN Audio A/S.
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* Dieses Produkt ist mit Geräten kompatibel, auf denen die aktuelle Version von ChromeOS ausgeführt werden kann. Es wurde zertifiziert und entspricht den Kompatibilitätsstandards von Google. Google ist nicht verant-
wortlich für den Betrieb dieses Produkts oder dessen Einhaltung von Sicherheitsanforderungen. Chromebook, Google Meet und das Works With Chromebook-Logo sind Marken von Google LLC.


