
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

       

      

 

 

 

Prüft folgende Sicherheitsmerkmale: 

UV MT MG IR 2D 3D CS 
Ultra 
violett 

Magn. 
code 

Magn. 
Farbe 

Infra- 
rot 

Format 
Länge 

Format 
Breite 

Color 
Sensor 

  ✓ ✓ ✓   
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Olympia Notenprüfgerät 
NC 345 - vorläufig 

Einfach, schnell, sicher und updatebar ! 

 

Dieses Falschgeldprüfgerät prüft alle Euro-Noten in den vier Längsrichtungen. Dank der 

einfachen Handhabung entfallen aufwändige und kostspielige Schulungen. Das 

Prüfergebnis wird durch einen grünen Haken (OK-Bestätigung) oder ein rotes Kreuz (kritische 

Note) angezeigt. Bei kritischen Noten ertönt ein Warnsignal. 

Bei Neuerscheinung von Banknoten kann das Gerät einfach über eine Micro SD-Karte 

upgedatet werden. 

 

 

• Der NC 345 wird standardmässig für die 

Prüfung mit Euro-Noten ausgeliefert. 

• Prüfgeschwindigkeit: ≤ 0,5 Sekunde / 

Note 

• Euro-Noten können in allen vier 

Längsrichtungen geprüft werden 

• Ausgabe echter Noten wahlweise 

vorne oder hinten 

• Ergebnisanzeige: grüne oder rote 

Leuchtdiode als Haken und Kreuz, und 

akustisches Warnsignal 

• Updatefunktion über eine Mico SD-

Karte 

• Netzteil im Lieferumfang enthalten 

• Optional erhältlich: Akku 

 

 

 

 

Abmessungen 138 x 124 x 80 mm 

Gewicht:  445 g 

(ohne Akku, ohne Netzteil) 

Anschluss: 12V, 1A,  

Signale:  optisch und akustisch 

Netzteil:  Netzteil mit 100-240 V / 

6,6W inklusive 

Zertifikate: CE-Prüfung 


