
Steckdosenverteiler IP 44 4-fach 2 m H07RN-F 
3G1,5
Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.
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Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten.

Artikelnummer 9123020537
EAN 4007123684403

BESCHREIBUNG

 ■ Steckdosen 230 V, mit selbstschließenden Deckeln, IP 44.
 ■ 2 m Neopren-Anschlusskabel.

 ■ Schraubaufnahmen zur Befestigung.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität Gummi-Neopren
Kabellänge 2 m
Kabelbezeichnung H07RN-F 3G1,5
Kabelfarbe schwarz

Permanent-Steckdosen 4
Steckdosen gesamt 4
Max. Strombelastbarkeit 16 A
Schutzart (IP) IP44

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE 1
Produktgewicht (ohne Verpackung) 0.6 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung) 5,5 cm x 10 cm x 38,5 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung) 0.61 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung) 5,5 cm x 11 cm x 38,5 cm


