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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise

des Gemischs
und des Unternehmens

1.1 Produktidentifik

Handelsname:

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoff

ator
TOOLCRAFT Anaerobe Klebstoffe Kennzeichnungsfrei

Dieses Sicherheitsdatenblatt gilt fir die folgenden Produkte:

2730833: TOOLCRAFT SCHRAUBENS. HOCHFEST 50 ML kennzeichnungsfrei
2731303: TOOLCRAFT SCHRAUBENS. MITTELFEST 50 ML Kennzeichnungsfrei
2731304: SCHRAUBENSICHERUNG HOCHFEST 10 ML kennzeichnungsfrei
886524: TOOLCRAFT SCHRAUBENSICHERUNG MITTELFEST 10 ML

s oder Gemischs und Verwendungen, von

denen abgeraten wird

Allgemeine Verwendung:

1.3 Einzelheiten zu

Firmenbezeichnung:
Strale/Postfach:
PLZ, Ort:

WWW:

E-Mail:

Telefon:

Telefax:

Auskunft gebender Bereich:

1.4 Notrufnummer

Klebstoff, Dichtstoff

m Lieferanten, der das Sicherhei tsdatenblatt bereitstellt

Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str.1
DE-92240 Hirschau
www.conrad.de
quality-control@conrad.de
+49 (0)9604/40 8988

+49 (0)9604/40 8936

Telefon: +49 (0) 9604/40-8988, E-Mail: quality-control@conrad.de

Telefon: +49(0) 89-19240

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des

Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemafl EG-Verordnung 1272/2008 (CLP)

2.2 Kennzeichnung

Dieses Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft.

selemente

Kennzeichnung (CLP)

Signalwort:
Gefahrenhinweise:

Sicherheitshinweise:

Achtung
entfallt

entfallt

Besondere Kennzeichnung

Hinweistext fur Etiketten:

2.3 Sonstige Gefah

An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.

ren
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschittetes Produkt.

Endokrinschadliche Eigenschaften, Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil

en

3.1 Stoffe: nicht anwendbar
3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung:

Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen:
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Geféhrliche Inhaltsstoffe:
Identifikatoren Bezeichnung Gehalt
Einstufung
REACH 01-2119875400-42-xxxx 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert.-butylperoxy)hexan 05-1%
EG-Nr. 201-128-1 Org. Perox. D; H242. Skin Irrit. 2; H315.
CAS 78-63-7
REACH 01-2119475796-19-xxxx Cumolhydroperoxid <0,5%

EG-Nr. 201-254-7
CAS 80-15-9

Org. Perox. E; H242. Acute Tox. 4; H302. Acute Tox. 4; H312.

Acute Tox. 3; H331. Skin Corr. 1B; H314. STOT RE 2; H373.

Aquatic Chronic 2; H411.

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (SCL):

Skin Corr. 1B; H314: C = 10 % / Skin Irrit. 2; H315: 3 % < C < 10 % / Eye Dam. 1;
H318:3% <C <10 % /Eye Irrit. 2; H319: 1 % < C <3 %/ STOT SE 3; H335: C <
10 %

Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.

Zusétzliche Hinweise:

Enthalt Siliciumdioxid und Polytetrafluorethylen.
Die maximalen Arbeitsplatzgrenzwerte sind, soweit erforderlich, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRhahmen

Bei Einatmen:

Nach Hautkontakt:

Nach Augenkontakt:

Nach Verschlucken:

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symp

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezial

Betroffenen an die frische Luft bringen; falls erforderlich, Geratebeatmung bzw.
Sauerstoffzufuhr. Warm und ruhig lagern. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und griindlich nachspulen. Kontaminierte Kleidung
ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.

Sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spiilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Bei Augenreizung
einen Augenarzt aufsuchen.

Sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeifiihren. Niemals
darf einem Bewusstlosen etwas iber den Mund verabreicht werden. Arzt hinzuziehen.

tome und Wirkungen

Kann Haut, Augen und Atemwege reizen.

Bei langerer und/oder haufiger Exposition kann eine Haut- und Schleimhautentziindung nicht
ausgeschlossen werden.

Nach Verschlucken:

Verschlucken kann zu Ubelkeit, Schwache und zur Beeintrachtigung des zentralen
Nervensystems fuhren.

behandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Mal3Bhahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel:

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef

Alkoholbestandiger Schaum, Trockenldschpulver, Kohlendioxid.
ahren

Beim Erhitzen oder im Brandfall ist die Bildung giftiger Gase mdglich.
Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung:

Zuséatzliche Hinweise:

Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden. Vollschutzanzug tragen.

Wenn gefahrlos méglich, unbeschadigte Behalter aus der Gefahrenzone entfernen. Eindringen
von Loschwasser in Oberflachengewasser oder Grundwasser vermeiden. Wasserspruhstrahl
verwenden, um Dampfbildung zu minimieren und gebildete Dampfe niederzuschlagen.
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‘ ABSCHNITT 6: MalRhahmen bei unbeabsichtigter Freiset  zung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausr  tstungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren

Fir ausreichende Luftung sorgen. Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Geeignete
Schutzausriistung tragen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen
waschen. Berlhrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Ungeschitzte Personen fernhalten.

6.2 Umweltschutzmalinahmen
Nicht in das Grundwasser, in Gewésser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reini  gung

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) mechanisch
aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.

Zusatzliche Hinweise: Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschuttetes Produkt.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe erganzend Abschnitt 8 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:
Fir gute Be- und Entliiftung von Lager und Arbeitsplatz sorgen. Beriihrung mit den Augen und
der Haut vermeiden. Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Geeignete
Schutzausriistung tragen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen
waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticks ichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behalter:
Behalter trocken, dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut gelufteten Ort
aufbewahren. Nur im Originalbehélter aufbewahren.
Lagertemperatur: < 20 °C
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit Sauren, Peroxiden, Kupfer oder starken Oxidationsmitteln lagern.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Lagerklasse: 10 = Brennbare Flussigkeiten, soweit nicht LGK 3
7.3 Spezifische Endanwendungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit  ion/Persénliche
Schutzausristungen
8.1 Zu uberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte:
CAS-Nr.  Bezeichnung Typ Grenzwert
7631- Siliciumdioxid Deutschland: DFG Kurzzeit 1,6 mg/m3 (alveolengangige Fraktion)
86-9
Deutschland: DFG Langzeit 0,02 mg/m? (alveolengéngige Fraktion)
Deutschland: TRGS 900 Langzeit 4 mg/m3 (einatembare Fraktion)
9002- Polytetrafluorethylen Deutschland: DFG Kurzzeit 2,4 mg/m?3 multipliziert mit der Materialdichte
84-0 (alveolengangige Fraktion)
Deutschland: DFG Langzeit 0,3 mg/m? multipliziert mit der Materialdichte
(alveolengangige Fraktion)
Deutschland: DFG Langzeit 4 mg/m3 multipliziert mit der Materialdichte
(einatembare Fraktion)
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8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Fir gute Bellftung des Arbeitsraumes und/oder Absaugeinrichtung am Arbeitsplatz sorgen.

Persoénliche Schutzausristung

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeits platz

Atemschutz: Bei Uberschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) ist ein Atemschutzgerét zu tragen.
Partikelfilter P2 gemaf EN 143.
Die AtemschutZzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/ Dampf/
Aerosol/ Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann.

Handschutz: Schutzhandschuhe gemaR EN 374
Handschuhmaterial: PVC
Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlassigkeiten und Durchbruchzeiten
sind zu beachten.

Augenschutz: Dicht schlieBende Schutzbrille gemaR EN 166.

Kérperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Schutz- und HygienemaRnahmen:
Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor
erneutem Tragen waschen. Nach Gebrauch Hande grindlich waschen. Bei der Arbeit nicht
essen, trinken, rauchen. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Siehe "6.2 UmweltschutzmafRnahmen".

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf ten

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand bei 20 °C und 101,3 kPa flissig

Farbe: verschieden, je nach Einfarbung
Geruch: charakteristisch

Geruchsschwelle: Keine Daten verflgbar
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Keine Daten verflighar

Siedebeginn und Siedebereich: Keine Daten verflgbar
Entziindbarkeit: Keine Daten verflighar

Obere/untere Entzuindbarkeits- oder Explosionsgrenzen:
Keine Daten verflighar

Flammpunkt/Flammbereich: > 60 °C
Zersetzungstemperatur: Keine Daten verngbar
pH-Wert: Keine Daten verfligbar
Viskositat, kinematisch: Keine Daten verflighar
Loslichkeit: Keine Daten verflighar
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser: Keine Daten verflighar
Dampfdruck: Keine Daten verf[]gbar
Dichte: Keine Daten verfuigbar
Dampfdichte: Keine Daten verflighar
Partikeleigenschaften: Nicht anwendbar

9.2 Sonstige Angaben

Explosive Eigenschaften: Keine Daten verf[]gbar
Oxidierende Eigenschaften: Keine Daten verflighar
Selbstentziindungstemperatur: Keine Daten verflighar
Verdampfungsgeschwindigkeit: Keine Daten verf[]gbar
Weitere Angaben: Keine Daten verflighar
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Siehe Unterabschnitt "Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen".

10.2 Chemische Stabilitat

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3 Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Eine exotherme Polymerisation kann eintreten.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Nicht einer Temperatur Uber 15 °C aussetzen.
Hohe Temperaturen und direktes Sonnenlicht sind zu vermeiden.

10.5 Unvertragliche Materialien

Sauren, Peroxide, Kupfer, starke Oxidationsmittel.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Verwendung.
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Ve

Toxikologische Wirkungen:

rordnung (EG) Nr. 1272/2008

Die Aussagen sind von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet. Fiir das Produkt
als solches liegen keine toxikologischen Daten vor.

Akute Toxizitat (oral): Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Akute Toxizitat (dermal): Fehlende Daten.
Akute Toxizitat (inhalativ): Fehlende Daten.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfllt.

Schwere Augenschadigung/-reizung: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfillt.

Sensibilisierung der Atemwege: Fehlende Daten.

Sensibilisierung der Haut: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.

Keimzellmutagenitat/Genotoxizitat: Fehlende Daten.

Karzinogenitat: Fehlende Daten.

Reproduktionstoxizitat: Fehlende Daten.

Wirkungen auf und tber die Muttermilch: Fehlende Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitéat (einmalige Exposition): Fehlende Daten.
Spezifische Zielorgan-Toxizitéat (wiederholte Exposition): Fehlende Daten.
Aspirationsgefahr: Fehlende Daten.

11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften:

Symptome

Keine Daten verfligbar

Kann Haut, Augen und Atemwege reizen.

Bei langerer und/oder haufiger Exposition kann eine Haut- und Schleimhautentziindung nicht
ausgeschlossen werden.

Nach Verschlucken:

Verschlucken kann zu Ubelkeit, Schwéche und zur Beeintrachtigung des zentralen
Nervensystems fiihren.
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‘ ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Wassergefahrdungsklasse: 2 = deutlich wassergeféahrdend

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Sonstige Hinweise: Keine Daten verflgbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:
Keine Daten verfligbar

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfligbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten verfligbar

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Keine Daten verfligbar

12.7 Andere schadliche Wirkungen
Allgemeine Hinweise: Nicht in das Grundwasser, in Gewéasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt
Abfallschiiisselnummer: 08 04 10 = Klebstoff- und Dichtmassenabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09
fallen
Empfehlung: Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.
Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Verpackung
Empfehlung: Entsorgung gemaf den behordlichen Vorschriften. Kontaminierte Verpackungen sind wie der

Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:  entfallt
ADN: ID 9003

14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:  Nicht eingeschrankt
ADN: ID 9003, STOFFE MIT EINEM FLAMMPUNKT UBER 60 °C UND HOCHSTENS 100 °C

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:  entfallt
ADN: Klasse 9, Code: M12

14.4 Verpackungsgruppe

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
entfallt
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14.5 Umweltgefahren

Umweltgefahrich: Stoff/Gemisch ist nach den Kriterien der
UN-Modellvorschriften nicht fir die Umwelt geféhrlich.
Meeresschadstoff - IMDG: nein

14.6 Besondere Vorsichtsmalnahmen fiir den Verwender
Binnenschiffstransport (ADN)

Gefahrzettel: -
Beférderung zugelassen: T
Ausriistung erforderlich: PP

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemafl IMO-  Instrumenten
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U~ mweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur
den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften - Deutschland

Lagerklasse: 10 = Brennbare Flussigkeiten, soweit nicht LGK 3

Wassergefahrdungsklasse: 2 = deutlich wassergeféhrdend

Technische Anleitung Luft: 525

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen:
Das Produkt unterliegt nicht der Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV).

Nationale Vorschriften - EG-Mitgliedstaaten
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen:
Keine Daten verflgbar

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir dieses Gemisch ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der H-Satze unter Abschnitt 2 und 3:
H242 = Erwarmung kann Brand verursachen.
H302 = Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H312 = Gesundheitsschéadlich bei Hautkontakt.
H314 = Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 = Verursacht Hautreizungen.
H331 = Giftig bei Einatmen.
H373 = Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H411 = Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Grund der letzten Anderungen: Anderung in Abschnitt 1: Anderung der Artikel-Liste
Erstausgabedatum: 5.11.2021

Datenblatt ausstellender Bereich:

siehe Abschnitt 1: Auskunft gebender Bereich
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Abkirzungen und Akronyme:

Acute Tox.: Akute Toxizitat

ADN: Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beforderung geféhrlicher Giter auf Binnenwasserstraen
ADR: Europaisches Ubereinkommen tiber die internationale Beférderung geféahrlicher Giter auf der StrakRe
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert

Aquatic Chronic: Gewassergefahrdend - chronisch

AS/NZS: Australische/neuseeléndische Norm

CAS: Chemical Abstracts Service

CFR: Code of Federal Regulations

CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

DMEL: Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung

DNEL: Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

EG: Europaische Gemeinschaft

EN: Europaische Norm

EQ: Freigestellte Mengen

EU: Europaische Union

IATA: Verband fur den internationalen Lufttransport

IATA-DGR: Verband fiir den internationalen Lufttransport — Gefahrgutvorschriften

IBC-Code: Internationaler Code fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beférderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut
IMDG-Code: Gefahrgutvorschriften fur den internationalen Seetransport

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

MARPOL: Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
Org. Perox.: Organisches Peroxid

OSHA: Arbeitsschutzadministration, Amerika

PBT: Persistent, bioakkumulierbar und toxisch

PNEC: Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH: Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrénkung chemischer Stoffe

RID: Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung geféhrlicher Guter

Skin Corr.: Atzwirkung auf die Haut

Skin Irrit.: Reizwirkung auf die Haut

STOT RE: Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Exposition

TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

vPVB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand der Kenntnis zum Uberarbeitungsdatum. Sie sichern jedoch nicht die
Einhaltung bestimmter Eigenschaften im Sinne der Rechtsverbindlichkeit zu.
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