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Model No.DLM463 460MM CORDLESS LAWN MOWER
Position Artikel-Nr. Beschreibung I/C Stk. New/Old Opt. 1 Opt. 2 Hinweis

001 266326-2 Schneidschraube 4x18 4

002 183K45-0 Schaltergehäuse-Set 1

    D10 INC. 12

003 140F09-7 Schalterelektronik 1

    C10 810D46-0 Hinweisschild Schalter 1

004 140F10-2 Schalterelektronik 1

    C10 818A74-1 Hinweisschild Schalter 1

005 140F08-9 LED kpl. 1

    C10 818A73-3 Schild LED 1

006 266324-6 Schraube 4x22 1

007 232470-7 Spiralfeder 12 1

008 458803-0 Hebelträger 1

009 266326-2 Schneidschraube 4x18 2

010 687124-5 Kabelklemmplatte 1

011 699115-4 Kabel 1

012 183K45-0 Schaltergehäuse-Set 1

    D10 INC. 2

013 327208-4 Schalthebel 1

014 183K56-5 Schalthebelgehäuse 1

    C10 818A72-5 Hinweisschild 1

    D10 INC. 20

015 458807-2 Schalterentriegelung 1

016 231227-3 Druckfeder 15 1

017 458805-6 Buchse A 1

018 266324-6 Schraube 4x22 1

019 458806-4 Buchse B 1

020 183K56-5 Schalthebelgehäuse 1

    C10 818A72-5 Hinweisschild 1

    D10 INC. 14

021 266326-2 Schneidschraube 4x18 4

022 162509-1 Bowdenzug 1

024 327329-2 Holm Oberteil 1

025 DA00000563 6 Kant-Mutter M8 1

026 DA00000564 Sterngriff 1

027 DA00000924 Scheibe 1

028 DA00000569 Flachkopfschraube M8x58 1

029 DA00000569 Flachkopfschraube M8x58 1

030 DA00000924 Scheibe 1

031 DA00000564 Sterngriff 1

032 DA00000563 6 Kant-Mutter M8 1

033 671001606 LOWER HANDLE BAR 1

034 458810-3 Bowdenzughalter 1

Please order the parts with part number. Print Date 27/12/2021



Model No.DLM463 460MM CORDLESS LAWN MOWER
Position Artikel-Nr. Beschreibung I/C Stk. New/Old Opt. 1 Opt. 2 Hinweis

035 671611001 CABLE CLIP 1

036 DA00000563 6 Kant-Mutter M8 1

037 DA00000564 Sterngriff 1

038 671007007 FLAT WASHER 8 1

039 DA00000880 Flachkopfschraube M8x35 1

040 DA00000880 Flachkopfschraube M8x35 1

041 671007007 FLAT WASHER 8 1

042 DA00000564 Sterngriff 1

043 DA00000563 6 Kant-Mutter M8 1

044 671454001 GRASS CATCHER HANDLE 1

045 671467001 GRASS CATCHER UPPER
BORAD

1

046 DA00000326 Schraube 5x16
selbstschneidend

2

047 DA00000335 Druckplatte 2

048 DA00000025 Scheibe 2

049 DA00000888 Schraube Selbstschneidend
5x12

6

050 671001443 GRASS CATCHER FRAME 1

051 671001353 GRASS CATCHER FRAME
SHEATH

1

052 671001418 GRASS CATCHER CLOTH SET
MAKITA

1

054 140F02-1 Akku-Abdeckung 1

    C10 890380-0 Hinweisschild 1

    C20 818U29-6 Hinweisschild 1

055 232471-5 Blattfeder 1

056 266326-2 Schneidschraube 4x18 1

057 458809-8 Verriegelungshebel 1

058 643535-4 Sperrschlüssel 1

059 961018-5 Sicherungsscheibe E-5 1

060 327209-2 Stange 6 1

061 266326-2 Schneidschraube 4x18 7

062 458798-7 Motorhaube blau 1

063 858B50-9 Typenschild DLM463 1

064 266326-2 Schneidschraube 4x18 4

065 140F01-3 Motorabdeckung kpl. 1

    C10 263005-3 Gummistift 6 2

066 629374-6 Gleichstrommotor 1

067 266326-2 Schneidschraube 4x18 2

068 347456-9 Halter 1

069 347455-1 Bremshebel 1

070 232469-2 Zugfeder 15 1

071 140K44-5 Bremsband 1

072 140F06-3 Messerwellenhalter 1
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Model No.DLM463 460MM CORDLESS LAWN MOWER
Position Artikel-Nr. Beschreibung I/C Stk. New/Old Opt. 1 Opt. 2 Hinweis

073 922438-8 Innen-6 Kant-Schraube M8x22 1

074 347506-0 Bremstrommel 1

075 327361-6 Spindel 1

076 911221-8 Kombi-Schraube M5x16 2

077 922116-0 Innen-6 Kant-Schraube M4x12 1

078 253874-0 Scheibe 4 1

079 266420-0 Blechschraube 5x20 4

080 319908-0 Motorhalterung 1

081 911243-8 Kombi-Schraube M5x25 4

082 140F51-8 Abdeckung 1

    C10 210237-3 Rillenkugellager 6004DDW 1

083 911243-8 Kombi-Schraube M5x25 4

084 266326-2 Schneidschraube 4x18 2

085 687124-5 Kabelklemmplatte 1

086 266326-2 Schneidschraube 4x18 2

087 632M81-0 Schlüsselaufnahme 1

088 620E91-1 Elektronik 1

089 422351-5 Schaumgummi 2

090 458799-5 Haube 1

091 922438-8 Innen-6 Kant-Schraube M8x22 4

092 266326-2 Schneidschraube 4x18 2

093 183K40-0 Kontaktplattengehäuse-Set 1

    C10 263005-3 Gummistift 6 4

    D10 INC. 97

094 266326-2 Schneidschraube 4x18 3

095 644809-6 Kontaktplatte 2

096 858B51-7 Serien-Nr.-Schild DLM463 1

097 183K40-0 Kontaktplattengehäuse-Set 1

    C10 263005-3 Gummistift 6 4

    D10 INC. 93

098 266326-2 Schneidschraube 4x18 2

099 458797-9 Schalterabdeckung 1

100 422350-7 Schaumgummi 1

101 688163-8 Entstörfilter 1

102 651083-9 Schalter C3XA-1PSPM 1

103 458808-0 Feldabdeckung 1

104 266326-2 Schneidschraube 4x18 4

105 140F05-5 Messerhalter 1

106 199367-2 Sichelmesser 46cm 1

113 941251-5 Unterlagscheibe 10 1

114 921556-9 6 Kant-Schraube M10x55 1

115 DA00001295 Heckklappe 1
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Model No.DLM463 460MM CORDLESS LAWN MOWER
Position Artikel-Nr. Beschreibung I/C Stk. New/Old Opt. 1 Opt. 2 Hinweis

116 818A77-5 Sicherheitsaufkleber 1

118 671660001 MULCHING PLUG BOX 1

119 671316004 LOCKING BUTTON 1

120 671011005 COMPRESSION SPRING 1

121 671317001 PRESSING BOARD OF
LOCKING

1

122 DA00000603 Schraube Selbstschneidend
4x16

2

123 DA00000562 6 Kant-Schraube M8x6 2

124 DA00001248 Griffanbindung 1

125 DA00000543 6 Kant-Mutter M6 1

126 671009017 STOP RING E-6 1

127 671001518 REAR FLAP HINGE ROD 1

128 671011101 REAR FLAP TORSION SPRING 1

129 671009017 STOP RING E-6 1

130 DA00000543 6 Kant-Mutter M6 1

131 DA00000537 6 Kant-Mutter M8 2

132 DA00001249 Griffanbindung 1

133 DA00000562 6 Kant-Schraube M8x6 2

134 671002019 TRUSS HEAD SCREW M6X12 2

135 459361-9 Rastplatte f. Höhenverstellung 1

136 DA00000543 6 Kant-Mutter M6 2

137 DA00000537 6 Kant-Mutter M8 2

138 DA00001294 Deck 1

139 671011125 HEIGHT ADJUST TENSION
SPRING

2

140 DA00001154 Verbindungsstange 1

141 DA00000549 6 Kant-Mutter M6 1

142 DA00000549 6 Kant-Mutter M6 1

145 DA00000536 Radkappe 8" 1

146 DA00000537 6 Kant-Mutter M8 1

147 DA00000538 Kugellager 6201Z 1

148 671020160 WHEEL ASSY 8 INCH 1

149 DA00000538 Kugellager 6201Z 1

150 671002030 PAN. HEAD SCREW M6X14 2

151 DA00001174 Hebel f. Höhenverstellung 1

152 DA00000549 6 Kant-Mutter M6 2

153 DA00001058 Griffumhüllung 1

154 DA00001175 Hinterradachse 1

155 671002019 TRUSS HEAD SCREW M6X12 2

156 DA00000542 Fixierung 1

157 DA00001025 Lagerschale 4

158 DA00000543 6 Kant-Mutter M6 4

159 DA00000542 Fixierung 1
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Model No.DLM463 460MM CORDLESS LAWN MOWER
Position Artikel-Nr. Beschreibung I/C Stk. New/Old Opt. 1 Opt. 2 Hinweis

160 671002019 TRUSS HEAD SCREW M6X12 2

161 DA00000538 Kugellager 6201Z 1

162 671020160 WHEEL ASSY 8 INCH 1

163 DA00000538 Kugellager 6201Z 1

164 DA00000537 6 Kant-Mutter M8 1

165 DA00000536 Radkappe 8" 1

166 671001176 WHEEL COVER 6.5 INCH 1

167 DA00000537 6 Kant-Mutter M8 1

168 DA00000538 Kugellager 6201Z 1

169 671020150 WHEEL ASSY 7 INCH 1

170 DA00000538 Kugellager 6201Z 1

171 DA00000549 6 Kant-Mutter M6 2

172 671445001 FRONT AXLE RETAINER 1

173 671001786 FRONT AXLE 1

174 DA00000549 6 Kant-Mutter M6 2

175 671445001 FRONT AXLE RETAINER 1

176 671418001 FRONT AXLE MOUNT 2

177 671002028 PAN.HED SCREW M6X45 4

178 DA00000538 Kugellager 6201Z 1

179 671020150 WHEEL ASSY 7 INCH 1

180 DA00000538 Kugellager 6201Z 1

181 DA00000537 6 Kant-Mutter M8 1

182 671001176 WHEEL COVER 6.5 INCH 1

183 DA00001251 Frontteil 1

184 DA00000911 Blechschraube 4,2x10 8

185 818A75-9 Firmenschild 1

195 127061-6 Grasfangkorb kpl. 60L Makita 1

    D10 INC. 44-52

A01 782210-8 Steckschlüssel SW17 1

A02B ***DC18RD 2-fach Ladegerät DC18RD 1

    D10 COMPO-PARTS

A02C ***DC18RD 2-fach Ladegerät DC18RD 1

    D10 COMPO-PARTS

A03B 197280-8 Akku-BL1850B Li 18V 5Ah 2

A03C 197422-4 Akku-BL1860B Li 18V 6Ah 4

A04C 450128-8 Kontaktschutzkappe 2

E01 817C33-4 Schallpegelaufkleber 1
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