
brennenstuhl®Connect WiFi GU10 Lampe, 326 lm, 
4,5 W
Komfortable Steuerung von Ihrem Zuhause, egal an welchem Ort Sie sich be-
finden.
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Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten.

Artikelnummer 1173780000
EAN 4007123681426

BESCHREIBUNG

 ■ Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennen-
stuhl®Connect App.

 ■ Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet.
 ■ Schalten von überall mit Remote Access.

 ■ Konfigurieren Sie individuelle Zeitpläne mit unserer Countdown und Timer 
Funktion.

 ■ Verschiedene Szenen für Lichtatmosphäre.
 ■ Alle Einstellungen sind auch per Sprachbefehl mit Amazon Alexa oder 

Google Assistant einstellbar.

TECHNISCHE DATEN

Lampenform sonstige
Nutzlichtstrom 326 lm
Gesamtlichtstrom 326 lm
Energieeffizienzklasse

Lampenleistung 4.5 W
Lampenlebensdauer 15,000 h
Nenneingangsspannung 220 V

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE 1
Produktgewicht (ohne Verpackung) 0.03 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung) 5 cm x 5 cm x 5,5 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung) 0.04 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung) 5,5 cm x 5,5 cm x 7 cm

LIEFERUMFANG
brennenstuhl®Connect WiFi GU10 Lampe, Bedienungsanleitung


