
zalias GmbH
Ludwig-Rinn-Str. 14-16M

35452 Heuchelheim

Hersteller Artikelnummer AMP4X15BT

Typ Bluetooth-Verstärker

Verstärkerklasse Klasse-D

Musikleistung 30 Watt, gesamt 120 Watt

Sinusleistung 15 Watt, gesamt 60 Watt

Impedanz 4-8 Ohm

Maße 130 x 62 x 28 mm (LxBxH)

Stromanschluss 100-240 Volt über 12 Volt DC/3 A Netzteil 5,5/2,5 mm

Standbyverbrauch 0,8 Watt

Bluetooth Version Bluetooth 5.0

Kanäle 4 (2x Stereo)

AUX 3,5 mm Stereo - Klinkenbuchse

Frequenzumfang 20 Hz - 22 kHz

Lautsprecher Schutzschaltung Ja, Speaker Guard ®
Verstärker Schutzschaltung Ja, gegen Masse, 12 V, andere Ausgänge

Betrieb offener Kanäle möglich Ja, z.B. nur zwei Lautsprecher in Betrieb

EAN 4250549506372

Hersteller Lyndahl

Lieferumfang Verstärkermodul, Netzteil, Bedienungsanleitung, 2 Steck-
verbinder zum Lautsprecher

Lyndahl zalias Bluetooth 4-Kanal+AUX Verstär-
ker 60 Watt

Das zalias Bluetooth 4-Kanal + AUX Verstärker 
AMP4X15BT eignet sich für die Musikwiedergabe über bis 
zu vier Lautsprecher. An den AUX-Eingang kann man eine 
zusätzliche Musikquelle, zum Beispiel einen CD-Player, 
anschließen.

Aufgrund der kleinen Größe des Verstärkers und seiner ge-
ringen Wärmeentwicklung lässt er sich simpel in Zwischen-
decken oder in Einrichtungsgegenständen „verstecken“. 
Die Sinusleistung des AMP4X15BT beträgt 60 W.


