KERN PCB 3000-2

KERN

Der Standard im Labor, ideal fir die vielfaltigen Moglichkeiten von Industrie 4.0

Anwendungen

Display

Display Ziffernhohe

Display Hinterleuchtung

Display GroBe

Sprachen des Benutzerinterfaces

Bauform

21 mm

ja

89x30 mm

Englisch Symbolsprache

Abmessungen Geh&use (BxTxH)
Abmessungen Wageflache (BxT)
Material Gehduse

Material Displaygehduse
Material Wageplatte

Material Plattform
FuBschrauben drehbar

Libelle

163%x245%x65 mm
130x130 mm
Kunststoff
Kunststoff
Edelstahl
Edelstahl

v

v

Funktionen

Anzahl Tasten fiir Bedienung 5
Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb off

Marke KERN
Produktkategorie Laborwaagen
Produktgruppe Prazisionswaagen
Ablesbarkeit [d] 0,01g
Wagebereich [Max] 3600 g
AuBermittige Belastung bei 1/3 0,05 g

[Max]

USP Mindesteinwaage (k =2, U =

0.1%) 208
Reproduzierbarkeit 0,01¢g

Linearitat +£0,05¢g
Wagesystem Dehnungsmessstreifen
Aufldsung 360.000
Tarierbereich 3600 g

kg g gn dwt tl (Tw) tl (HK)

Einheiten ozt tl (Singap, Malays) ct
mo Ib oz ffa m

Voreingestellte Einheit g

Einschwingzeit 3s

Anwarmzeit 120 min

Justiermdglichkeiten J(;J::\:?Crr?:g mit externem

Empfohlenes Justiergewicht 2 kg (F1)

Mogliche Justierpunkte 1kg; 2 kg; 3,5 kg

Zulassung
CE Zeichen v

Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/
Akkubetrieb

Tarierfunktion
Prozentbestimmung
Zahlfunktion
Toleranzwagung

Funktion zur Mittelwertbildung bei
unruhigen Wégebedingungen

Rezeptur-/Summierstufe
Unterflurwagung

Schnittstellen

IP-Schutz - Anzeige

5 min 2 min 1 min 30
min 60 min 30 sec

manuell (mehrmalig)
v
v
v

Rez A (Netto-Total)
Haken (im Lieferumfang)
RS-232 (optional)
Ethernet (optional) USB-
Device (optional) KUP
WLAN (optional)

kein IP-Schutz

Zahlen

Kleinstes Teilegewicht beim
Stiickzahlen - unter
Laborbedingungen
Kleinstes Teilegewicht beim
Stiickzahlen - unter
Normalbedingungen

Zahl-Referenzgewicht eingebbar
Mogliche Referenzstiickzahl(en)

Zahlauflésung (unter
Laborbedingungen)

KERN & SOHN GmbH - Ziegelei 1 - 72336 Balingen - Germany - Tel. +49-(0)7433 - 99 33-0 - www.kern-sohn.com

20 mg

200 mg

v
5, 10, 20, 50, n
(beliebige Stuckzahl)

180.000



KERN PCB 3000-2

KERN

Der Standard im Labor, ideal fir die vielfaltigen Moglichkeiten von Industrie 4.0

Anwendungen

Energieversorgung
Eingangspannung Netzteil / Strom 100V -240V AC, 50 /

[Max] 60 Hz
Eingangspannung Gerat / Strom 6V, 1A

[Max]

Steckernetzteil Art Steckernetzteil
mitgeliefertes Steckernetzteil Netzteil

Steckernetzteil / Adapter fir
Lander - im Lieferumfang

Steckernetzteil / Adapter fir
Lander - Optional

Akku optional

EURO UK US CH

EURO UK US CH

Akku optional

Akku PCB-A01
Akku Ladezeit 8h

Akku Betriebsdauer - 24 h
Hinterleuchtung an

Akku Betriebsdauer - 48 h
Hinterleuchtung aus

Batterie 4x1.5V AA
Batterie Betriebsdauer 20 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] 80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C) -10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C) 40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1d

Versandart Paketdienst
,(L\Bbxn;iils;ungen Verpackung 235%365%175 mm
Nettogewicht ca. 1,6 kg
Bruttogewicht ca. 2,4 kg
Versandgewicht 2,9 kg

Dienstleistungen

Artl.ke.lnummer fir DAkkS- 963-127
Kalibrierung
Artikelnummer fiir 969-517

Konformitatszertifikat

Piktogramme
Nl -V
K/ © P
CAL EXT KUP | |PROTOCOL| |PRINTER PCS RECIPE | [PERCENT| | UNIT TOL

’\mmiﬁ =1
| UNDER |

MOVE BATT || MULTI || DMS | 1DAY

- [ DAKKS
ET |/ RS232|| USB || WLAN || LAN | ACCU
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