PRODUKTDATENBLATT LED Treiber MEGATRON®

gemaB EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Artikel-Nr.: MT76231

>
MULTI Dali2.0,Push-Dim. LED Treiber (dimmbar) \'\
MEGATRON LED Treiber 44W-500-1050mA \
-~
EAN-Code: 4020856762309
Eigenschaften
Unterstitzte Leistung bis 44,0 W
Nennlebensdauer 50.000 h
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Ausgangsspannung
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Produktabmessungen und Gewicht
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Multi-DALI-LED-Treiber (MT76231)
Hinweise und Empfehlungen  Mit Dippschalter einstellbare Konstantstréme
Empfehlung fiir die Entsorgung ta [ VoDC [lrated(CC)| 1 [ 2[ 3[4 5
http://www.megatron-licht.eu 1050mA} = | = | = | =] =
1000mA| —| — [ — |ON| —
950mA| — | = |ON| = | =
900mA| — | — [ON|ON| —
¢ 850mA| — |ON| — | — | —
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