e

Produktinformationen

Durchschnitts-gewicht 0.41kg

Retail Verpackung Informationen

Tiefe 610mm
Breite 374mm
Hohe 5mm
Durchschnitts-gewicht 0.41kg
UPC# 085896583592
Einheit Menge 0

Umverpackung Informationen

Tiefe 640mm
Breite 395mm
Hbéhe 75mm
Durchschnitts-gewicht 4.59kg
UPC# 50085896583580
Einheit Menge 10
Versand Informationen
Mindestbestellmenge 1
Gewahrleistungsfrist 24
Allgemeine Informationen
Recycelt % 0

BRANDS

Kensington

MagPro™ Magnetischer Blickschutzfilter fur 24"-Monitore (16:10)

K58358WW

Produktbeschreibung

Der patentierte magnetische MagPro™ BlickschutZzfilter fur 24“ (16:10) Monitore lasst sich schnell und
unkompliziert anbringen und abnehmen und bietet erstklassigen Blickschutz. Eine hervorragende Ldsung fir
Anzeigen mit schmalem oder ganz ohne Rand. Der Sichtschutzfilter schiitzt den Bildschirm vor Kratzern und
Beschadigungen, wéhrend er gleichzeitig fur Privatsphéare sorgt, indem er den Anzeigewinkel auf +/- 30° begrenzt.
Verringert schadliches Blaulicht um bis zu 22 % und die Blendwirkung und sorgt damit flr eine verbesserte
Bildklarheit. Beidseitig verwendbar mit matter oder glanzender Oberflache.

Funktionen

« Zu dem patentierten Design gehort eine schmale Magnetleiste, die das schnelle und leichte Anbringen und
Abnehmen des Sichtschutzfilters ermdglicht.

« Der Sichtschutzfilter bietet freie Sicht auf den Bildschirm, was ihn zu einer hervorragenden Lésung fur Anzeigen
mit schmalem oder ganz ohne Rand macht.

« Der eingeschrankte Anzeigewinkel grenzt das Sichtfeld auf +/- 30 Grad ein, sodass die Daten auf lhrem
Bildschirm vor Blicken geschitzt sind und die Wahrscheinlichkeit eines Vertrauensverlusts verringert wird.

« Durch die Verringerung von blauem Licht werden die schadlichen Strahlen um bis zu 22 % herausgefiltert,
sodass lhre Augen entlastet werden und die Wahrscheinlichkeit, dass lhr natiirliches Schlafmuster gestort wird,
abnimmt. Reduzierung der Blendwirkung fur klarere Bilder durch Antireflex-Beschichtung.

« Eine Seite des beidseitig verwendbaren Filters besitzt eine matte Oberflache, welche die Reduktion der
Blendwirkung optimiert und sichtbare Fingerspuren reduziert. Die andere Seite ist glanzend und sorgt fir klarere
Sicht auf den Bildschirm.

Technische Daten

* TAA Ja

* BildschirmgroRe 24"/61cm

* Bildformat 16:10
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