
UI 48Print-/Flachtransformatoren
Leistung: 40,0 VA   60,0 VA

Anschluss-Stifte

2
,5

T
r rungen vorbehaltenAnsicht auf die Stifte

Absicherung exter rch:
rung nach IEC 127 oder  

W

Neben den aufgef hrten Serientransformatoren der UI 48 
Baureihe fertigen wir weitere Varianten, z.  B. mit eingebauter 
Thermosicherung oder eingebautem Thermoschalter.

 VA
Temperaturklasse ta 70  rzschlussfest

Temperaturwechselverhalten
rgossen, Zweikammerwicklung

rheit und Langlebigkeit

Verguss- und Haubenmaterial

Anschluss-Schema (nur beschaltete Anschluss-Stifte vorhanden)

DIN EN 61558 DEKRA 2147944.01

VDE-Zer DIN EN 60 335-1 VDE 102961/84814

UL 5085-3 UL auf Anfrage

UL 5085-1 UL E98173

C22.2 CSA 1077600

  V

Baugr e/Pa eth he Leistung  
ta 70 /B 

Bauh he (h) Gewicht Verpac ungseinheit

BV UI 481 .... /17,0 mm 40,0 VA 0,780 kg
BV UI 482 .... /26,0 mm 60,0 VA 1,100 kg

DIN EN 61558

DIN EN 60335-1

UL 5085-1
UL 5085-2
CSA C22.2-66.1-06
CSA C22.2-66.2-06

2147944.01

102961/84814

E98173
E98173
E98173
E98173

C             US

- gem EACH-Richtlinie
- gem RoHS-Richtlinie

max. 39,0 mm 
max. 48,2 mm 

Baureihe fertigen wir weitere Varianten, z. B. mit eingebauter
Thermosicherung oder eingebautem Thermoschalter.

DIN EN 60335-1, Abschn. 
30.2.3.1 und 30.2.3.2

UL 5085-1
UL 5085-2

CSA C22.2-66.1-06
CSA C22.2-66.2-06

Nachweis zur bestandenen 102961/84814

E98173
E98173

E98173
E98173

DIN EN 61558 2147944.01

C             US




