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USB-Kabel
Model: AK-USB-10
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Produktcode AK-USB-10

Produkttyp USB-Kabel

Kabellänge 1.8 m

Steckdose #1 Männliche Schnittstelle USB Typ A

Steckdose #2 Weibliche Schnittstelle USB Typ A

Übertragung von Daten Ja

Plattierte Steckdose Ja - vernickelt

Produktfarbe Schwarz

Farbliche Einsätze Blau

Verpackung UniBag

Produktabmessungen (L x B x H) 190 x 140 x 20 mm

Verpackungsabmessungen (L x B x H) 250 x 180 x 21 mm

Nettogewicht 86 g

Bruttogewicht 91.6 g

Übereinstimmung mit RoHS Ja

Übereinstimmung mit REACH Ja

EAN-Code 5901720131416

Garantie 24 Monate

    

Bezeichnung
Das Kabel Akyga® AK-USB-10 mit der Länge von 1.8 m ermöglichend eine Datenübertragung im USB 3.0-Standard und
Versorgung, abhängig von der Art eines angeschlossenen Geräts. Es besitzt einen USB A-Stecker. Allgemein genutzt als
Verlängerungskabel eines USB-Kabels.


