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Testboy TV 341

Anzeige LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Messbereich 0 – 55 %

Messgenauigkeit ± 2%

Auflösung 0,1 %

Materialien Schnittholz, Sperrholz, Spanplatten, 
Furnier, Gipskarton, Putz

Min/Maxwertspeicher Ja

DataHold Ja

AutoPowerOff Ja

Norm IEC/EN 610101 (DIN VDE 0411)

Abmessungen 143 x 55 x 28 mm

Gewicht 172 g

Spannungsversorgung 3 x AAA, LR03, 1,5 V

Lieferumfang Bereitschaftstasche

Das Testboy TV 341 ist ein handliches Tool zum Messen des Feuchtigkeitsgehalts in 
Baumaterialien. Das präzise arbeitende Testgerät verfügt über integrierte schlan
ke Messspitzen, die die Prüfung zahlreicher Materialien ermöglichen, zum Beispiel 
Schnittholz, Sperrholz, Spanplatten, Furnier, Gipskarton oder Putz. Zudem kann über 
das Gerät die Umgebungstemperatur ermittelt werden. Die Messspitzen werden 
transportsicher durch eine praktische Kappe geschützt. Für das Ausmessen grö
ßerer Flächen bzw. Mengen verfügt das Gerät über einen Min/Maxwertspeicher, 
für das Messen an schwer zugänglichen Stellen über eine HoldFunktion, die einen 
Messwert auf Tastendruck im Display speichert.

VORTEILE
> Keine separaten Messleitungen oder Spitzen notwendig 
> AutoPowerOff
> Verschiedene Materialien einstellbar

SPEZIFIKATIONEN

TESTBOY TV 341
Feuchtemessgerät
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