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Kohlenmonoxidmelder mit Langzeit-Stromversorgung

Eine Schnellstartanleitung 
sich auf der 

Rückseite

Modell: 

Modell: 

BS EN 50291-1:2018
KM 738897

Kohlenmonoxidmelder

Kohlenmonoxidmelder

An die frische 
Luft gehen

           

Alarm Betrieb          Störung

An die frische 
Luft gehen

Alarm            Betrieb       Störung

CO Alarm KO10

CO Alarm KO10D

PPM des CO wird angezeigt
Lb= schwache Batterie
End= Ende der Lebensdauer des Gerätes
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Produkt Support: Tel.: +49 (0) 2523 79349 - 900
Bitte notieren Sie die untenstehenden 
Informationen und halten Sie diese bereit, wenn 
Sie anrufen.

: __________________________________
: _________________

: ______________________________
: _________________________________

_______________________

Melder 

Melder
Melder

Melders

CO-Melder zu 

fest verbaute

Model: _____________________________

Date Code (on side): ____________________

Date of Purchase:  ______________________

Where Purchased: _____________________

Date to Replace: _______________________
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1.

Bewahren Sie Ruhe und ö�nen Sie alle Türen und Fenster. Schalten Sie möglichst alle Geräte, in denen 
Verbrennungsprozesse ablaufen, aus. Hinweis: Es ist möglich, dass Außenbedingungen Auswirkungen 
auf CO-Melder im Haus haben (z.B. starke verkehrsbedingte Umweltverschmutzung bei kaltem Wetter). In 
diesen Fällen könnten die CO-Werte im Haus sogar weiter ansteigen, wenn Türen und Fenster geö�net 
werden.

Wenn der Melder auch nach dem Zurücksetzen (sofern zutre�end) weiter einen Alarm ausgibt, sollten die 
Räumlichkeiten evakuiert und andere Bewohner vor der Gefahr gewarnt werden. Lassen Sie Türen und 
Fenster o�en. Die Räumlichkeiten sollten nicht wieder betreten werden. 

Sollte es zu Anzeichen einer CO-Vergiftung kommen, holen Sie medizinische Hilfe. Geben Sie dabei an, 
dass eine CO-Inhalation vermutet wird.

Verständigen Sie umgehend die Feuerwehr, Ihren technischen Notdienst oder Ihren Fach-Installateur: 

:

RKENNEN VON FEHLALARMEN
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2.

Normal (standby)

Test (

)

 an.

4 laut Töne.
einzelner Signalton.

. 

.

.
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3.

. *

*

*

*
.

*

*

*

MCU . . *

. * 

3. Troubleshooting Guide

bitte an den Kundendienst unter Tel.: +49 (0) 2523 79349 - 900.
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4.



CO Alarm KO10D

PPM des CO wird angezeigt
Lb= schwache Batterie
End= Ende der Lebensdauer des Gerätes
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An die frische 
Luft gehen

Störung

 Taste Sirene

An die frische 

Luft gehen

Störung

   

Produktdetails

Kohlenmonoxidmelder

Kohlenmonoxidmelder

Alarm         Betrie           Störung

Alarm Betrieb    Störung

* Begeben Sie sich umgehend ins Freie oder sorgen Sie für ausreichend Durchlüftung!

CO Alarm KO10
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5.

dazu gedacht, zu alarmieren.

•
CO-Melder

Melder
uneingeschränkt zugelassen.

Melder
Kohlenmonoxidgas kann auch 

dieses behoben ist. 
•

MELDER DAFÜR AUSGELEGT ZU 
ERKENNEN VON 
NICHT FUNKTIONIERENDER MELDERS

BETRIEBENEN GERÄTEN BELÜFTUNGS
DIENEN.

•

ER MELDER
N ZU SCHÜTZEN

VORERKRANKUNGEN. 

VISUELLE

• Dieser CO-Melder wurde nicht für die Erkennung von Kohlenmonoxid unter 50 PPM getestet.

• Dieser Melder benötigt eine kontinuierliche Stromversorgung - er funktioniert nicht ohne Strom.
(Batterien)

MELDER
WARTUNG

MELDER
DIE

, UM
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8. Installation / Aktivierung
ACHTUNG: DIESER MELDER IST VERSIEGELT. DIE ABDECKUNG IST NICHT ABNEHMBAR!

HINWEIS: IHR CO-MELDER MUSS VON EINER KOMPETENTEN PERSON INSTALLIERT WERDEN UND IST 
GEMÄSS DIESER ANLEITUNG ZU INSTALLIEREN.

Nachdem Sie den richtigen Standort für den Melder ausgewählt haben, wie im Abschnitt "Empfohlene 
Standorte für CO-Alarme" beschrieben, können Sie entweder eine Wandmontage oder eine freistehende 
Installation wählen.

Wandbefestigung (vom Hersteller empfohlen, wenn möglich)
Bohren Sie zwei Löcher im Abstand von 78 mm in eine Wand (  können Sie die Montageplatte zur 

 verwenden)

Stecken Sie die beiden mitgelieferten Dübel in die Löcher

 Sie die beiden mitgelieferten Schrauben in die  ein und achten Sie darauf, dass die 
Schraube ausreichend aus der Wand herausragt (ca. 3 mm)

Haken Sie die Montageplatte über die Schrauben ein und ziehen Sie diese dann fest. 

Freistehend

Stellen Sie sicher, dass freistehende Melder in aufrechter Position und nicht �ach auf einer Ober�äche 
liegend platziert werden.

Aktivierung

Schieben Sie den Melder auf die Montageplatte, um die versiegelte Lithiumbatterie zu aktivieren. Der 
Melder wird automatisch aktiviert, wenn die Montageplatte zum ersten Mal angebracht wird. Die Batterie 
bleibt aktiv, wenn der Melder von der Montageplatte entfernt wird.

HINWEIS: Der Melder ist manipulationssicher und kann nur mit einem Schraubendreher entfernt werden.

Der Melder ist nun aktiviert! Testen Sie nach der Installation / Aktivierung Ihren Melder wie im Abschnitt 
Bedienung und Test beschrieben.

WARNUNG: WENN DIESER MELDER NICHT ORDNUNGSGEMÄSS INSTALLIERT UND AKTIVIERT 
WIRD, FUNKTIONIERT ER NICHT ORDNUNGSGEMÄSS UND REAGIERT NICHT AUF GEFAHREN.
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9. Bedienung und Prüfung
Bedienung

Der CO-Melder ist in Betrieb, sobald er aktiviert und der Test abgeschlossen ist (siehe " " unten). Wenn 
CO erkannt wird, gibt das Gerät einen lauten Alarm aus. Siehe Abschnitt 1 für Alarmsignalbeschreibungen.  

Prüfung
Testen Sie Ihren Melder wöchentlich oder nach der Rückkehr aus einem Urlaub oder einer Abwesenheit, 
indem Sie die Taste kurz drücken und wieder loslassen. Ein kurzer Piepton bestätigt, dass die Taste gedrückt 
wurde, gefolgt von der Testsequenz. Siehe Tabelle Weitere optische und akustische Alarmanzeigen. Der 
Alarm ertönt, wenn die elektronischen Schaltkreise, die Hupe und die Batterien funktionieren. Wenn der 
Alarm nicht ertönt oder einen unregelmäßigen oder leisen Ton von sich gibt, muss der Melder ausgetauscht 
werden. 

WARNUNG: AUFGRUND DER LAUTSTÄRKE DES ALARMS SOLLTEN SIE BEIM TESTEN IMMER CA. 1 
METER VOM MELDER ENTFERNT STEHEN ODER EINEN GEHÖRSCHUTZ TRAGEN.
Bump-Test Modus

Dieser Melder beinhaltet einen "Bump-Test"-Modus, der es ermöglicht, den Alarm auch durch 
Servicetechniker mit handelsüblichem Aerosol-CO qualitativ zu testen.
1. Halten Sie die Testtaste für 10 Sekunden gedrückt.

2. Der Melder piepst 3 Mal und zeigt damit den Beginn des Testmodus an.

3. Die grüne LED blinkt im Testmodus einmal pro Sekunde.

4. Verwenden Sie das handelsübliche Aerosol CO.

5. CO-Alarm ertönt, wenn der CO-Messwert über 40 ppm liegt.

6. Der Melder verlässt den Bump-Test-Modus automatisch nach 2 Minuten, gefolgt von einem Reset. 

HINWEIS: Der Test kann manuell durch Drücken der Testtaste beendet werden. 

Anteil CO in der Raumluft in ppm (parts per million)of Zeit bis zum Alarm

50 Minuten

100 Minuten

300 Muss in weniger als 3 Minuten einen Alarm auslösen

  VORSICHT: Dieser Melder sollte nur von einem geschulten Servicetechniker mit
sauberem, trockenem CO-Prüfgas einem Bump-Test unterzogen werden.
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10.

11. B

Signalton vorübergehend stumm schalten: 

EN MELDER MELDERS    
ER MELDER

.

ie
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12
 WARNUNG: WENN DIE MELDERBATTERIE VOR DER ENTSORGUNG NICHT WIE VORGESCHRIEBEN 
ENTLADEN WIRD, BESTEHT DIE GEFAHR, DASS DIE LITHIUMBATTERIE EINEN BRAND AUSLÖST 
ODER EINE GEFAHR DARSTELLT.

WARNUNG: DAS ENTLADEN DER MELDERBATTERIE IST DAUERHAFT
- Wenn die Melder

- Melder

- Sobald die Melder leer und der Melder funktioniert nicht mehr.

- Wenn die Melderbatterie entladen ist, kann der Melder nicht mehr auf der Montageplatte montiert 

Zum dauerhaften Deaktivieren des Alarms / Entladen der Batterie:

1. Montageplatte Melder, indem Sie einen 
Schraubendreher zwischen de  Melder und d  Montageplatte 
an der Aussparung in der Mitte des Melders stecken. 

2. 

Once the alarm battery has been discharged, the alarm cannot be mounted onto the mounting bracket or
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13.
?
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( ) of CO

100

200

400

800
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14. 

ist
•

•

• Streichen Sie den Melder

•

• Versuchen Sie niemals, den Melder zu zerlegen, um ihn
Melders 

•

ung

• m , bevor Sie folgende Projekte 

Die Aufbewahrung des Melders in einer Plastiktüte während eines der oben genannten Projekte 
schützt die Sensoren vor Schäden. Wenn oder
ähnliche Schadstoffe verwendet werden, muss der Bereich gut belüftet werden.      

WARNUNG: INSTALLIEREN SIE DEN MELDER SO SCHNELL WIE MÖGLICH WIEDER, UM EINE
KONTINUIERLICHE ERKENNUNG VON CO ZU GEWÄHRLEISTEN.
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15.

Tel.: +49 (0) 2523 79349 - 900
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Schnellstartanleitung

1

4

2

3

C
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Quick Start Instructions

1

4

2

3

Model: K10LLCO

An die frische 
Luft gehen

An die frische 
Luft gehen

Kohlenmonoxidmelder

Alarm 

Alarm             Betrieb           Störung

CO Alarm KO10



m KO10

Model: K10LLCO, K10LLDCO
(Model K10LLCO shown)

BEEP
BEEP - BEEP - BEEP - BEEP
BEEP - BEEP - BEEP - BEEP

BEEP

Pause
(30 sec)

Pause
(30 sec)

Pause
(30 sec)5

Model: K10LLCO

K10LLCO

2121

Modell: KO10, KO10D
(Abbildung Modell KO10)

BEEP - BEEP - BEEP - BEEP
BEEP - BEEP - BEEP - BEEP

BEEP

Pause
(30 sec)

Pause
(30 sec)

Pause
(30 sec)5
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Kohlenmonoxidmelder

An die frische 
Luft gehen

Betrieb Störung

Alarm Betrieb Störung

CO Alarm KO10

CO Alarm KO10
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Tel.: +49 (0) 2523 79349 - 900




