
GLOBAL. AHEAD. SUSTAINABLE.

i-CON VARIO 4 MK2
Mehrkanal-Löt- und Entlötstationen

Die i-CON VARIO 4 MK2 Mehrkanal-Löt- und Entlötstation wird höchsten Ansprüchen 
an professionelles Löten und Entlöten in allen Einsatzbereiche in der Elektronikfertigung – 
auch in ESD-Schutzzonen – gerecht. Als High-End-Modell der i-CON-Familie baut es auf der 
i-CON VARIO 2 MK2 auf und stellt dem Anwender als weltweit einzige Lötstation gleichzeitig 
vier der aufgeführten Lötwerkzeuge für anspruchsvolle Lötaufgaben zur Verfügung.

Alle Funktionen, inklusve Luft- und Vakuumerzeugung, sind bei der i-CON VARIO 4 MK2
in einer zentralen Versorgungseinheit mit der gewohnt einfachen i-Op Bedienung und über-
sichtlichen Displays gebündelt. Die Station bietet darüber hinaus Schnittstellen für Löt-
rauchabsaugungen oder Infrarot-Vorheizungen sowie einen USB-Anschluss. Über eine 
microSD-Speicherkarte können die Stationen schnell und sicher auf den neuesten Soft-
warestand gebracht werden. 

An der Hochleistungsbuchse A2 kann alternativ der i-TOOL AIR S (200W) oder der 
i- TOOL HP (250 W) betrieben werden.

Passende Werkzeuge:
 Heißluftkolben 

i-TOOL AIR S (200 W)

 Lötkolben 
i-TOOL MK2 (150 W)

 Entlötpinzette 
CHIP TOOL VARIO (80 W)

 Entlötkolben 
X-TOOL VARIO (150 W)

 Hochleistungs-Lötkolben 
i-TOOL HP MK2 (250 W)

i-CON VARIO 4 MK2 mit X-TOOL VARIO, i-TOOL AIR S, CHIP TOOL VARIO & i-TOOL MK2

Blitzschneller Spitzenwechsel: von Hand oder mit Hilfe des Ablageständers 0A58. Dieser ist kompatibel mit i-TOOL TRACE und allen Lötkolben der i-TOOL MK2 
Serie (optional).
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weitere 
Informationen auf 
unserer Website 
oder im Webshop

Frankreich:
kefrance@kurtzersa.com
Amerika:
usa@kurtzersa.com

Mexiko:
info-kmx@kurtzersa.de
China:
asia@kurtzersa.com

Ersa GmbH
Leonhard-Karl-Str. 24
97877 Wertheim
Germany

Tel. +49 9342 800-0
Fax +49 9342 800-127
info@ersa.de
www.ersa.de 39
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Abmessungen (B x T x H) 150 x 175 x 105 mm

Gewicht 3,7 kg

Spannung 230 V AC, 50 Hz

Nennleistung 500 W i-CON VARIO 4 MK2

Ausführung antistatisch

Temperaturbereich 50 – 550 °C

Artikelnummer Beschreibung

0ICV4005AI
Mehrkanal Löt- und Entlötstation i-CON VARIO 4 
MK2 mit i-TOOL AIR S und i-TOOL MK2

0ICV4005AIC 
Mehrkanal Löt- und Entlötstation i-CON VARIO 4 
MK2 mit i-TOOL AIR S, CHIP TOOL VARIO und 
i-TOOL MK2

0ICV4005AICXV
Mehrkanal Löt- und Entlötstation i-CON VARIO 4 
MK2 mit i-TOOL AIR S, CHIP TOOL VARIO, 
X-TOOL VARIO und i-TOOL MK2

Bestellinformation:Technische Daten:

Lötkolben & Zubehör

i-TOOL MK2 i-TOOL AIR S i-TOOL HP
CHIP TOOL 

VARIO
X-TOOL 
VARIO

IR-Heizplatte
EASY ARM 

1 & 2

i-CON 
VARIO 4 MK2 

      


