Produktdatenblatt

Eigenschaften

KBB40ABD44TW

KBB Endeinspeisung 40A, Rechtsmontage, 2

Netze, 3L+N+PE, Fernsteuerltg.

Hauptmerkmale

Baureihe

Canalis

Kurzbezeichnung des
Gerats

Produktkompatibilitat

KBB

Canalis KBB busbar trunking 25...40 A

Angebotstyp Control system
Produkt- oder Einspeisungseinheit
Komponententyp
Stangenmaterial Aluminium
Nennbetriebsstrom le 40 A

25A
[Ue] 230-400 V

Betriebsbemessungsspannung

Anzahl Kreise

2

Sammelschienenbindelpolard&t+ N + PE

L+N+PE
Schutzart Ohne Schutz
Steuerungstyp Kommuniziert
Kommunikationsprotokoll  DALI
KNX
Farbe Weil} (RAL 9003)
Zusatzmerkmale
Geliefertes Zubehor Endabdeckung
Montageort Rechts
Montagemodus Durch Clips
Montagehalterung Sammelschiene

Anschlisse - Klemmen

Klemmenleiste - Pg 21 - Schraubklemmenverbinder fur 6...10 mm?

Breite 244 mm
Tiefe 103,5 mm
Hoéhe 75,5 mm
Produktgewicht 5009
Normen IEC 61439-6
Montage

Schutzart (IP)

Verpackungseinheiten

IP55 entspricht IEC 60529

VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Hoéhe 8,000 cm
VPE 1 Breite 11,000 cm
VPE 1 Lange 27,000 cm
VPE 1 Gewicht 700,000 g
VPE 2 Art S03

VPE 2 Menge 12

VPE 2 Hoéhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm

28.03.2024

Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.


http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page

VPE 2 Lange 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 9,177 kg
VPE 3 Art P06

VPE 3 Menge 48

VPE 3 Hoéhe 45,000 cm
VPE 3 Breite 60,000 cm
VPE 3 Lange 80,000 cm
VPE 3 Gewicht 45,208 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung &7

Frei von REACh-SVHC Ja

EU-RoHS-Richtlinie Konform &7

Frei von giftigen Schwermetallen Ja

Quecksilberfrei Ja

RoHS-Richtlinie fur China 7]

Informationen zu RoHS-Ausnahmen &
Umweltproduktdeklaration 2

Kreislaufwirtschafts-Profil

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Markten der
Europaischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfélle gelangen.
PVC-frei Ja

Enthalt Halogene

Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewabhrleistung

Garantie

18 months



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP061102EN

