Produktdatenblatt

Eigenschaften

LVS03411

PrismaSeT-P, Montageplatte,
ComPacT NSX/NSX Vigi100-250
3polig,Kipphebel,Festeinbau,horizontal,Breite=650mm
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Hauptmerkmale

Baureihe PrismaSeT
Baureihe PrismaSeT P
Produkt- oder Montageplatte
Komponententyp

Zubehor / Teilekategorie

Installationszubehor

Kompatible
Produktfamilie

PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld

Die
Installationsbeschreibung

Installiertes Gerat

Gehdause - Breite 650 mm Tiefe 400 mm

EasyPact: fixiert CVS100 - 160 ohne
Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter -
horizontal Installation

EasyPact: fixiert CVS250 ohne Erdschlussschutz -
Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation
ComPact: fixiert NSX100 - 160 ohne
Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter -
horizontal Installation

ComPact: fixiert NSX250 ohne Erdschlussschutz -
Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation
EasyPact: fixiert CVS100 - 160 mit
Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter -
horizontal Installation

EasyPact: fixiert CVS250 mit Erdschlussschutz -
Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation
ComPact: fixiert NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz
- Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation
ComPact: fixiert NSX250 mit Erdschlussschutz -
Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation

Beschreibung der Pole

1 3P: fixiert CVS100 - 160 horizontal Anlage
1 3P: fixiert CVS250 horizontal Anlage
1 3P: fixiert NSX100 - 160 horizontal Anlage
1 3P: fixiert NSX250 horizontal Anlage

Anzahl an vertikalen
Modulen (50 mm)

Normen

3 Module: CVS100 - 160 ohne Erdschluss-
Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehause
3 Module: CVS250 ohne Erdschluss-
Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehause
3 Module: NSX100 - 160 ohne Erdschluss-
Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehause
3 Module: NSX250 ohne Erdschluss-
Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehause
3 Module: CVS100 - 160 mit Erdschluss-
Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehause
3 Module: CVS250 mit Erdschluss-
Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehause
3 Module: NSX100 - 160 mit Erdschluss-
Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehause
3 Module: NSX250 mit Erdschluss-
Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitGehause

IEC 61439-2

Produktzertifizierungen

ASTA

29.03.2024

Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.


http://www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/green-premium.page

Zusatzmerkmale

Material Stahlblech
Beschichtung Elektrophorsesbehandlung und heil-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflachenbeschaffenheit Strukturiert
Matt
Farbe Weil} (RAL 9003)
Breite 650 mm
Héhe 141 mm
Produktgewicht 1,16 kg

Funktionseinheit

Verpackungseinheiten

650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehause EasyPact CVS100 - 160 ohne fixiert
Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehause EasyPact CVS250 ohne fixiert
Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehduse ComPact NSX100 - 160 ohne fixiert
Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehduse ComPact NSX250 ohne fixiert
Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehause EasyPact CVS100 - 160 mit fixiert
Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehause EasyPact CVS250 mit fixiert
Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehduse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert
Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehduse ComPact NSX250 mit fixiert
Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm

VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Héhe 5,000 cm
VPE 1 Breite 15,000 cm
VPE 1 Lange 57,900 cm
VPE 1 Gewicht 1,142 kg
VPE 2 Art BB1

VPE 2 Menge 8

VPE 2 Héhe 21,000 cm
VPE 2 Breite 33,500 cm
VPE 2 Lange 59,000 cm
VPE 2 Gewicht 9,662 kg
VPE 3 Art P12

VPE 3 Menge 128

VPE 3 Hoéhe 105,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Lange 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 173,400 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt

Green Premium Produkt

REACh-Verordnung

e

Frei von REACh-SVHC
EU-RoHS-Richtlinie

Ja

Ubererfiillung der Konformitat (auRerhalb EU RoHS-Scope) Er

Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie fiir China &7
Informationen zu RoHS-Ausnahmen 7
Umweltproduktdeklaration 7]



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2103021_V1

Kreislaufwirtschafts-Profil

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

PVC-frei

Ja

Enthalt Halogene

Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewahrleistung

Garantie

18 Monate

Lietson | Scpneider



