Produktdatenblatt

Eigenschaften

IMT36179
Thorsman TET, Kabeleinfuhrung, grau, 1ISO
M12, Durchmesser 3 bis 5

Hauptmerkmale

Produktpalette Thorsman TET
Produkttyp Tulle
Farbe Grau
Menge pro Packung Satz 4 50

Zusatzmerkmale

Material EPDM

ISO-Gewinde M12

AuRerer Kabeldurchmesser 3..5mm

Bohrungsdurchmesser 12,5 mm

Héhe 18m

Breite 21 mm

Lange 21 mm

Montage

IP-Klasse IP67

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Héhe 1,2cm

VPE 1 Breite 2cm

VPE 1 Lange 1,9 cm

VPE 1 Gewicht 09g

VPE 2 Art BB1

VPE 2 Menge 50

VPE 2 Héhe 3,9cm

VPE 2 Breite 14,5 cm

VPE 2 Lange 16,7 cm

VPE 2 Gewicht 152 g

VPE 3 Art P12

VPE 3 Menge 3000

VPE 3 Hoéhe 46 cm

VPE 3 Breite 40 cm

VPE 3 Lange 60 cm

VPE 3 Gewicht 9kg
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Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.



Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung 7]

Frei von REACh-SVHC Ja

EU-RoHS-Richtlinie Ubererfiillung der Konformitat (auRerhalb EU RoHS-Scope) Er

Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie fir China 7
Informationen zu RoHS-Ausnahmen 7

Vertragliche Gewahrleistung
Garantie 18 months
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