
SCHROFF

21101-713 EMV-ABSCHIRMUNG FÜR FRONTPLATTE, EDELSTAHL, 4 HE; 10
STÜCK

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die EMV‐Dichtungen (Stahl, rostfrei) werden in die seitlichen Schlitze der abschirmbaren Frontplatten eingeschoben (2 Stück
pro Frontplatte)

EMC contact strip, stainless steel

Temperaturbereich von -200 °C bis +160 °C

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Abschirmungs-Kit

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Kassette

Höhe: 4 HE

Material: Edelstahl

Anzahl pro Packung: 10

Höhe: 142﻿﻿ mm

Tiefe: 2,22﻿﻿ mm

Breite (mm): 4,97﻿﻿ mm



ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Die EMV-Dichtungen aus Edelstahl werden in die seitlichen Schlitze der abschirmbaren Frontplatten eingeschoben (2 Stück pro
Frontplatte).

Montagewerkzeug bitte separat bestellen.

ZERTIFIZIERUNGEN

Nordamerika
Alle Standorte
+1.763.422.2661
Chatten Sie mit uns:
schroff.nvent.com

Europa
Straubenhardt, Deutschland
+49.7082.794.0
Betschdorf, Frankreich
+33.3.88.90.64.90
Warschau, Polen
+48.22.209.98.35
Assago, Italien
+39.02.932.7141
Chatten Sie mit uns:
schroff.nvent.com

Asien
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, Volksrepublik
China
+86.532.8771.6101
Singapur
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chatten Sie mit uns:
schroff.nvent.com

Naher Osten und Indien
Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate
+971.4.378.1700
Bangalore, Indien
+91.80.6715.2001
Istanbul, Türkei
+90.216.250.7374
Chatten Sie mit uns:
schroff.nvent.com
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