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Artikelnummer:
Serie:

EAN:
Zolltarifnummer:

Artikelbeschreibung

06525022

4037293393263
85444290900

IP65-Stecksystem- V/DC-2-polig-Anschlussleitung-2,5m-freie Aderenden-1x Buchse (Trafo-Anschlussleitung)

Die 2,5m lange Anschlussleitung, flr Unicolor-Anwendungen, dient zum
Anschluss an das jeweils bendtigte Betriebsgerét der zu betreibenden
Leuchten und kann sowohl fir 12V, als auch 24V Anwendungen
verwendet werden. Die Steckverbindung wird zusatzlich durch eine
Uberwurfmutter gesichert, so dass sich diese nicht ungewollt 16sen
kann und vor Feuchtigkeit geschitzt ist. Dadurch wird die Schutzart
IP65 erreicht, was wiederum daflir sorgt, dass das Stecksystem im

AuBenbereich eingesetzt werden kann.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschliissel: EC002556)

Schutzart (IP) IP65 Geeignet fir Hochspannung nein
Gewicht [kg] 0,08 Geeignet fur Konstantspannung ja
Farbe schwarz Mit Zugentlastung nein
Betriebsspannung [V] 12-24 Montagerichtung flexibel
Eingangsspannung 24 Werkstoff Metall/Kunststoff
Spannung — solidarisiert 12-24 V/DC Ader-Zahl 2
Spannungsart DC BEG nein
Zubehor

L68120602 P67104002

LED-Einbauleuchte fur Innen und AuBen, IP68

P67101001

LED Bodeneinbauleuchte, IP67

P67101002

LED Bodeneinbauleuchte, IP67

LED Bodeneinbauleuchte, IP67

P67108802L

LED Bodeneinbauleuchte, IP67

P67108840L

LED Bodeneinbauleuchte, IP67
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Haftungsausschluss
Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich,
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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