
Mainboard Gigabyte A520M-S2H 

Chipsatz   AMD A520  

Steckplätze  1* PCI Express 3.0 x16 Slot (in CPU integriert) 

 2* PCI Express 3.0 x1 Slot (im Chipsatz integriert) 

 4* SATA3 6.0 Gb/s-Anschlüsse, 1* M.2-Anschluss (in CPU integriert) 

 1* M.2-Anschluss (im Chipsatz integriert) 

Arbeitsspeicher  2* 8 GB DDR4 PC3600  

Integrierte Grafik AMD® Radeon VEGA Graphics  

Festplatte 1 TB M.2 SSD NVMe PCIe  

Prozessor  AMD RYZEN 5 5600G  Sockel AM4 

Prozessor Takt  6x 3.90 GHz (6x 4.40 GHz Turbo) 

Netzwerkkarte Realtek® GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps)  

Sound  7.1 Channel HD Audio  

Anschlüsse Hinten 2* USB 2.0/1.1 ports, 1* DVI, 1* VGA, 1* HDMI  

 1* PS/2 Keyboard/Mouse port, 1* RJ-45 port, 3* Audio 

            1* Q-Flash Plus button,  4* USB 3.2 Gen 1 

    

Lieferumfang Mainboard, CPU inkl. Kühler, eingebaute Blende 

 Installation Handbuch, I/O Shield 

 1* SATA Kabel, 3* Schrauben für M.2 Sockets 

  

Artikel Nr. CR-AS-00047 

Formfaktor Micro ATX Form Faktor; 24.4cm x 20.5cm  

Betriebssystem Windows 11 Pro 64 Bit 

EAN 4250236827513 

  

 

AUFRÜSTSET AMD RYZEN5 5600G   

16 GB DDR4 Speicher PC3600, 1 TB M.2 SSD NVMe, Windows 11 Pro 

 

 

Technische Daten: 


