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• Geeignet für ein Türgewicht von 40 bis 80 kg
• Maximale Türbreite 850 bis 1100 mm
• Einstellbare Schließgeschwindigkeiten
• EN Klasse 2 - 4 (< 105°)
• EN Zertizierung EN 1154 und EN 1634
• Feststellarm optional erhältlich
• Für Bürotüren und Wohnungsabschlusstüren bis 80 kg
• Für Brandschutztüren geeignet

UNIVERSELLE MÖGLICHKEITEN

Mit diesem Türöner lassen sich Büro- und Wohnungstüren sicher und leise schließen.

Knallende Türen sind störend und nicht gut für die Türen selbst. Schützen Sie Ihre Büro- oder Wohnungstüren
gegen lautes Zuknallen mit diesem Türschließer. Der Schließer eignet sich für Türen mit einer Breite von bis zu
1,10 Metern und einem Maximalgewicht von 80 Kilogramm. Ein Feststellarm, der die Tür dauerha geönet
halten kann, ist zusätzlich erhältlich.
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Abmessungen 245 x 51 x 39 mm

Einsatzbereiche Eingangstüre

Farbe silber

Lieferumfang 01
Beschreibung

Türschleißkkörper

Lieferumfang 01
Menge

1

Lieferumfang 02
Beschreibung

Abdeckblech

Lieferumfang 02
Menge

1

Lieferumfang 03
Beschreibung

Flacharm

Lieferumfang 03
Menge

1

Lieferumfang 04
Beschreibung

Abdeckung Schraube

Lieferumfang 04
Menge

1

Lieferumfang 05
Beschreibung

Befestigungsmaterial

Lieferumfang 05
Menge

1

Lieferumfang 06
Beschreibung

Bohrschablone

Lieferumfang 06
Menge

1

Lieferumfang 07
Beschreibung

Montageanleitung

Lieferumfang 07
Menge

1

Nettogewicht 1.365 kg

Sprache Anleitung deutsch; englisch;
französisch; spanisch;
portugisisch; hollän-
disch

Sprache Verpackung deutsch; englisch;
französisch; spanisch;
portugisisch; hollän-
disch


