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KONVERTER FUR KRAFTMESSZELLEN

SIGNAL CONVERTER

PCE-SCI Series

WWwWw.pce-instruments.com

diverse Kraft-und Wagezellen konvertierbar
viele Konfigurationsmdaglichkeiten
Analogausgdnge

Display und Tastenfeld zur Konfiguration
Hutschienenmontage

Der Konverter fir Kraftmesszellen und Millivalt-Signale bietet
eine Vielzahl an Konfigurationsmdglichkeiten um Signale zu
wandeln. Bei dem Ausgangssignal kann zwischen 4 ... 20 mA
und 0 ... 10 VDC gewahlt werden. Konfigurierbar zur Messung
von Wagezellen im Bereich 0 ... 5 mV bis 0 ... 80 mV, auch mit
bipolaren Bereichen von +5 mV his +80 mV. Zudem stellt er eine
Erregerspannung von +5 VDC zur Versorgung der Wagezelle
bereit. Der Konverter fiir Kraftmesszellen hat eine universelle
Stromversorgung von 18 bis 265 VAC/DC und eine Isolierung
zwischen Eingangs-, Ausgangs- und Stromkreisen.

Die Eingangs- und Ausgangssignalbereiche sind lber ein
Tastenfeld mit Frontdisplay anpassbar. Der Konverter fiir
Kraftmesszellen hat eine ,Passwort“-Funktion zum Blockieren
des unbefugten Zugriffs auf das Konfigurationsmeni. Zudem
ein ,505“-Modus zur Unterstiitzung bei kritischen Wartungs-
und Reparaturarbeiten, ochne den Herstellungsprozess zu
beeintrachtigen. Kaonzipiert fiir den industriellen Einsatz, mit
potenzieller Integration in eine Vielzahl von Anwendungen.

Konfigurierbare Informationsmeldungen (Tarawert, mV an
Klemmen, Eingangssignalwert, Ausgangssignalwert,
konfigurierte Bezeichnung, Signalprozentsatz, Prozesswert,
Erregerspannungswert und Erregerstromwert).
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Spezifikation

Gleichspannung DC

Messhereich -80..+80mV

Auflésung 0,1mv

Genauigkeit je nach Eingangsbereich 0,05 bis 0,15 % FS

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 26, 59872 Meschede
Germany

Telefon: +49 2903 976 99 0
info@pce-instruments.com

Allgemeine technische Daten

Ausgdnge

Display Typ

Sicherheitsstandard

Montage

Isalierung

Schutzklasse (Gerat)

Spannungsversorgung

Betriebsbhedingungen

Lagerbedingungen

Abmessungen (LxBxH)

Gewicht

4..20mA,0..10vDC

7 Segment, 2 Digits

CATII/300V

35 mm Hutschienenmantage

3000 Veff fir 60 s (Eingang, Ausgang, Versorgung)

1P30

18 ...265 V AC/DC | 45/65 Hz, isoliert

0..50°C,0..95%Tr.F.

-20..70°C,0..95%r.F.

10 x 106 x 22 mm

128
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