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Kupplungsgehduse COM, mit Langsbigel, Material: PA, Kabelabgange: 1, gerade, 1x M25,

lhre Vorteile

» Geringere Kosten als Metallausfiihrung
» Geringes Gewicht

» Geringere Kondensationsgefahr

Kaufmannische Daten

Artikelnummer

Verpackungseinheit

Mindestbestellmenge

Verkaufsschlissel

Produktschlissel

GTIN

Gewicht pro Sttick (inklusive Verpackung)
Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung)
Zolltarifnummer

Ursprungsland

Hoéhe: 68 mm, Kabelverschraubung: mit, Standard

1012521

1 Stiick

1 Stiick

AE

AF7APO
4055626488943
56,7 g

56,6 g
85389099

CN
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Technische Daten

Artikeleigenschaften

Gehauseart Kupplungsgehause
Produktfamilie HC-COM
Anwendung Standard
Bauform COM
Anzahl der Kabelabgange 1
Art der Verschraubung 1x M25
Kabelabgang gerade
Pg-Verschraubung mit

Male
MaRzeichnung

Hohe 68 mm

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO (Gehause)
VO (Verriegelung)
Material Dichtung NBR
Material Gehause PA
Material Verriegelungsbuigel PA

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten
Art der Verschraubung 1x M25
Verriegelungstyp Bugel

Kabel / Leitung

LeitungsauBendurchmesser 10 mm ... 16 mm

Anschlussdaten

LeitungsauBendurchmesser 10 mm ... 16 mm
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart IP66
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Schlagfestigkeit IKO6
Umgebungstemperatur (Betrieb) -40°C ...125°C
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Zeichnungen

MalRzeichnung

~95

—J
3
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Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0 27440202

ECLASS-15.0 27440202
ETIM

ETIM 10.0 EC000437
UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500
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Environmental product compliance

EU RoHS
Erflllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
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CONTACT

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe Gber den Grenzwerten

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
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