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RJ45-Anbaurahmen, 1-fach, 1P20, fir modulare Buchseneinsatze (Keystone), ohne

Befestigungsschrauben

Kaufmannische Daten

Artikelnummer

Verpackungseinheit

Mindestbestellmenge

VerkaufsschlUssel

Produktschlissel

GTIN

Gewicht pro Stiick (inklusive Verpackung)
Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung)
Zolltarifnummer

Ursprungsland

1689433

5 Stiick

5 Stiick

AE

ABNADA
4017918910334
341¢9

2,959
85389099

DE
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RJ45-Anbaurahmen, 1-fach, IP20, fir modulare Buchseneinséatze (Keystone),
ohne Befestigungsschrauben
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Technische Daten

Artikeleigenschaften

Anwendung Modularer Einsatz
Bauform RJ45
Polzahl 8
Steckgesicht RJ45
Anzahl der Steckplatze 1
Male
MaRzeichnung
o A
[¢) -
Breite 35,5 mm
Hohe 22,5 mm
Tiefe 13,4 mm

Materialangaben

Farbe grau
Material Kunststoff
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO

Material Dichtung NBR
Material Gehause Kunststoff
Material Gehauseoberflache PA, lichtgrau
Material Kontaktoberflache Au/Ni
Material Kontakttrager Polyester GF

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen
Schutzart IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb) -40°C...80°C
Montage
Montageart Vorderwandmontage
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Zeichnungen

MalRzeichnung

20,1

Montageausschnitt
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Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0 27440210

ECLASS-15.0 27440210
ETIM

ETIM 10.0 EC002310
UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400
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Environmental product compliance

EU RoHS
Erflllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
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Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe Gber den Grenzwerten

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
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