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Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die
vollstdndigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen fir Downloads.

COMBI-Kupplung, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anzahl der Anschlisse: 2,
Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mmz, 1. Etage,
S Querschnitt: 0,5 mm? - 10 mm?, Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: grau

lhre Vorteile

+ Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology-COMBI-Kupplungen ist flr jede Aufgabenstellung eine Lésung vorhanden, die vom
Anwender selbst realisiert werden kann
« Fur die sichere und platzsparende Unterbringung von Steckkontakten in Kabelkanalen und Verteilerschachten

+ Geprift fir Bahnanwendungen

Kaufmannische Daten

Artikelnummer 3000689
Verpackungseinheit 50 Stiick
Mindestbestellmenge 50 Stiick
VerkaufsschlUssel BA
Produktschlissel BE2245

GTIN 4046356751827
Gewicht pro Stiick (inklusive Verpackung) 9,511¢g
Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 9,19¢g
Zolltarifnummer 85366990
Ursprungsland PL
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Technische Daten

Artikeleigenschaften

Anwendungsbereich

PHCENIX
CONTACT

Bahnindustrie

Maschinenbau

Anlagenbau
Polzahl 1
Rastermal} 8,2 mm
Anzahl der Anschliisse 2
Anzahl der Reihen 1
Potenziale 1
Isolationseigenschaften
Uberspannungskategorie ]
Verschmutzungsgrad 3
Elektrische Eigenschaften
Bemessungsstof3spannung 8 kV
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung 1,31 W
Anschlussdaten
Nennquerschnitt 6 mm?
1. Etage
Anschlussart Push-in-Anschluss
Abisolierlange 12 mm
Lehrdorn A5
Anschluss gemafy Norm IEC 61984

Leiterquerschnitt starr
Leiterquerschnitt AWG
Leiterquerschnitt flexibel

Leiterquerschnitt flexibel [AWG]

0,5 mm?2... 10 mm?
20 ... 8 (umgerechnet nach IEC)
0,5 mm? ... 6 mm?

20 ... 10 (umgerechnet nach IEC)

Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhiilse ohne Kunststoffhllse) 0,5 mm? ... 6 mm?

Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhiilse mit Kunststoffhiilse)

Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts m.
TWIN-Aderendhiilse mit Kunststoffhllse)

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhiilse mit

Kunststoffhiilse
Nennquerschnitt
Nennstrom
Belastungsstrom maximal

Nennspannung

1. Etage Anschlussquerschnitte direkt steckbar

Leiterquerschnitt starr

0,5 mm? ... 6 mm?

0,5mm2... 1,5 mm?

0,5mm?... 1,5 mm?

6 mm?

41A

41 A (bei 6 mm? Leiterquerschnitt)
1000 V

1 mm?2... 10 mm?
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Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse) 1 mm?... 6 mm?

Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhilse mit Kunststoffhilse)

1 mm?2... 6 mm?

MalRe
Breite 8,2 mm
Deckelbreite 2,2mm
Hoéhe 43 mm
Tiefe auf NS 15 38 mm
Tiefe auf NS 35/7,5 38 mm
Tiefe auf NS 35/15 45,5 mm
Rastermal 8,2 mm

Materialangaben

Farbe grau (RAL 7042)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO
Isolierstoffgruppe |
Isolierstoff PA
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kalte -60 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) 130 °C
Brandschutz fiir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 HL1-HL3
Brandschutz fiir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 HL1-HL3
Brandschutz fiir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 HL1-HL3
Brandschutz fiir Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 HL1-HL3
Warmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Oberflachen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) bestanden
Rauchgastoxitadt NFPA 130 (SMP 800C) bestanden

Elektrische Prifungen

StoRspannungspriifung

Prifspannung Sollwert 9,8 kV

Ergebnis
Kurzzeitstromfestigkeit 6 mm?

Ergebnis

Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Prifspannung Sollwert

Ergebnis
Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand

Priifung bestanden
0,72 kA

Prifung bestanden

4,26 kV

Priifung bestanden

Ja
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Mechanische Prifungen

Befestigung auf dem Trager
Tragschiene/Befestigungsauflage
Prufkraft Sollwert
Ergebnis

Hinweis

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Nadelflammenpriifung
Einwirkdauer

Ergebnis

Schwingen/Breitbandrauschen
Prifspezifikation

Spektrum

Frequenz
ASD-Pegel
Beschleunigung
Prifdauer je Achse
Priifrichtungen

Ergebnis

Schocken
Prifspezifikation
Schockform
Beschleunigung
Schockdauer
Anzahl der Schocks je Richtung
Prifrichtungen

Ergebnis

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)

Umgebungstemperatur (Montage)
Umgebungstemperatur (Betatigung)

Zulassige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)

Zulassige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemafl Norm

PHCENIX
CONTACT

NS 35
5N
Prifung bestanden

Um den vor- und nacheilenden PE-Kontakt sicherzustellen, muss
ab einschlieBlich funfpolig an den Auenpolen ein PE-Kontakt
(Artikel-Nr. 3000692) gesetzt werden.

30s

Prifung bestanden

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03

Lebensdauerpriifung Kategorie 1, Klasse B, am Fahrzeugkasten
angebaut

f, = 5 Hz bis f, = 150 Hz
0,964 (m/s?)?/Hz

0,589

5h

X-, Y- und Z-Achse

Prifung bestanden

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Halbsinus

59

30 ms

3

X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)

Prifung bestanden

-60 °C (max. Betriebstemperatur siehe Deratingkurve)

-25 °C ... 60 °C (fur kurze Zeit, nicht tber 24 h, -60 °C bis
+70 °C)

-5°C..70°C
-5°C..70°C
20 % ... 90 %
30%...70 %

IEC 61984
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Montage

Montageart NS 35/15

NS 35/7,5

Fir die einfache Verrastung der selbstkonfektionierbaren
COMBI-Stecker- und Kupplungselemente wird die Verwendung
eines Parallelpresswerkzeugs empfohlen

Montagehinweis

27.01.2026, 16:01  Seite 5 (9)


https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/klemmenkupplung-ppc-6-ns1-l-3000689?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

PPC 6-NS/1-L - COMBI-Kupplung IC,gETNAICxI'

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3000689

Zeichnungen
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Zulassungen

PHCENIX
CONTACT

¢ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3000689

DNV
Zulassungs-ID: TAE0O00015D

CSA
Zulassungs-ID: 13631

Nennspannung Uy
600 V

600 V

% IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-64372_B1_B2

Nennspannung Uy
keine
1000 V

cULus Recognized
'“" Zulassungs-ID: E60425

Nennspannung Uy

B

600 V
C

600 V
F

1000 V

@ VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40043445

Nennspannung Uy
keine
1000 V

HI[ EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505

Nennstrom Iy

36 A

36 A

Nennstrom Iy

Nennstrom Iy

40 A

40 A

40A

Nennstrom I

Querschnitt AWG

20-8

20-8

Querschnitt AWG

Querschnitt AWG

20-8

20-8

20-8

Querschnitt AWG

Querschnitt mm?

Querschnitt mm?

Querschnitt mm?

Querschnitt mm?

05-6
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Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0
ECLASS-15.0

ETIM
ETIM 10.0

UNSPSC
UNSPSC 21.0

27250306
27250306

EC002021

39121400

PHCENIX
CONTACT
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Environmental product compliance

EU RoHS
Erflllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

EF3.1 Klimawandel
CO2e kg

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstralle 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de

PHCENIX
CONTACT

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe Gber den Grenzwerten

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

0,066 kg CO2e
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